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Obrazek vyrobku

Reléové zasuvky pro relé D-SERIES DRM
¢ 2 a 4 CO kontakty

+ Sroubové pripojeni a pripojeni PUSH IN
* Standardni a nizké

Vseobecné objednaci udaje

Verze D-SERIES DRM, Reléova patice, E’oéet kontaktu: 2,
CO contact, Trvaly proud: 12 A, Sroubové pfipojeni

Cislo objednavky 7760056106

Typ FS 2CO

GTIN (EAN) 4032248855582

Mnozstvi 10 items

v:umrum
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Osvédcéeni
Schvaleni c €
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E312083
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 28.9 mm Hloubka (v palcich) 1.1378 inch
Vyska 69.8 mm Vyska (v palcich) 2.748 inch
Sitka 24.7 mm Sitka (v palcich) 0.9724 inch
Cista hmotnost 335g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..70°C Okolni teplota -40°C..70°C
Provozni teplota
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Jmenovité adaje UL
C. osvédé&eni (cURus) E312083
Strana zatéze
Rated switching voltage 300V AC Trvaly proud 12 A
Max. spinaci napéti, AC 300V Typ kontaktu 2 CO contact
Obecné udaje
Verze plochy design
Nosna lista TS 35
Barevny cerna
Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Komponent Montazni podstavec
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB
Komponent Prichytka
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB
Koordinace izolace
Zavaznost znecisténi 2 Kategorie razového napéti 1l
Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, 24 mm Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 2 kVef / 1 min
kontrolni strana - strana zatéze strana zatéze
Dielektrick& pevnost sousednich 2 kVef / 1 min Impulse withstand voltage 4 kV (1.2/50 ps)
kontaktd
Stupen kryti IP10
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Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvédé&eni (cURus) E312083

Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 7 mm

Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Utahovaci moment, max. 0.8 Nm

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2

Prarez vodiCe, pevny, min. 0.5 mm?2 Prafez vodice, pevny, max. 2.5 mm?2

Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2

min. max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2

46228-1), min. 46228-1), max.

Pfipojeni vodice M3 vidlicové kabelové oko Velikost noze velikost PH1
(izolované)

Dulezita poznamka

Informace o produktu K této zadsuvce neni k dispozici kfizové pfipojeni.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Dimensional drawing

Schéma pFipojeni
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Accessories

Uchytné spony

Prichytka pro relé D-SERIES DRM
¢ Kovova a plastova prichytka

-

Vseobecné objednaci udaje

Typ DRM/DRL CLIP M Verze
Cislo 7760056108 D-SERIES, Prichytka
objednavky

GTIN (EAN) 4032248855568
MnozZstvi 10 ST

Fizovy Sroubovak, Phillips

A

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIK SLIM PH1 X 80 Verze
Cislo 2749650000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka &epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896398
MnozZstvi 18T

Typ SDIKPH1 X 80 Verze
Cislo 2749890000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 1ST

Typ SDK PH1 X 80 Verze
Cislo 2749410000 Sroubovak, Sitka Sepele (B): 4.5 mm, 80 mm, Tloustka epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895636
MnozZstvi 1ST
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