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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Individualni relé v ramci D-SERIES DRM
¢ 2 CO kontakty
* AC civky
* S integrovanym LED stavovym displejem

Vseobecné objednaci udaje

Verze D-SERIES DRM, Relé, Pocet kontakt(: 2, CO con-
tact, AgNi gold-plated tenkou vrstvou, Jmeno-
vité fidici napéti: 230 V AC, Trvaly proud: 10 A,
Zasuvné pripojeni Plug-in

Cislo objednavky 7760056184
Typ DRM270730L AU
GTIN (EAN) 4032248922239
Mnozstvi 20 items

Creation date 07.01.2026 01:50:46 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 35.7 mm Hloubka (v palcich) 1.4055 inch
Vyska 27.4 mm Vyska (v palcich) 1.0787 inch
Sitka 21 mm Sitka (v palcich) 0.8268 inch
Cista hmotnost 3455¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40°C..70°C Okolni teplota -40 °C...55 °C

Provozni teplota

Vihkost

Rel. vlhkost 35...85 %, bez
kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti

230V AC

Jmenovity proud AC

6,1 mA (50 Hz), 5,2 mA
(60 Hz)

Jmenovité vykonové udaje

1.0...1.2VA (60HZ)

Odpor civky

16000 Q + 10 %

Ukazatel stavu

Cervena LED

Strana zatéze

Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 10 A

Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Spickovy proud 20A /50 ms
AC spinaci vykon (odporovy), max. 2500 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 240 W @ 24V
OdloZeni zapnuti <20 ms OdloZeni vypnuti <20 ms

Typ kontaktu

2 CO contact (AgNi gold-
plated)

Mechanicka Zivotnost

20x 106 spinaci cykly

Min. spinaci vykon TmA@1V

Obecné udaje

Testovaci tlacitko k dispozici No

Indikator pozice mechanického Ano

prepinace

Barevny Transparentni

Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Komponent Zakladna relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Komponent Stavovy indikator relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

Koordinace izolace

Jmenovité napéti
Kategorie razového napéti

250V
1l

Zavaznost znecisténi
Uvolnéni a povrchové vzdalenosti,
kontrolni strana - strana zatéze

25.5mm
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Dielektricka pevnost, kontrolni strana -
strana zatéze

1,8 kVef / 1 min.
kontaktt

Dielektricka pevnost sousednich

1 kVeff / 1 min

Dielektrickd pevnost otevieného
kontaktu

1 kVeff / 1 min

Impulse withstand voltage

6 kV (1,2/50 ps)

Stupen kryti

IP20

Data pfipojeni

Metoda pfipojeni vodice

Zasuvné pfipojeni Plug-in

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Schéma pFipojeni
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Miscellaneous
(I N | | | N |
Type DRV —1
Contact material
Type of contact AU = gold plated contacts
%%H Egg Erae wheeling diode
Coil voltage Test button
012 12VDC T (Red button for AC coil;
024  24VDC green button for DC coil)
048 48VDC
110 110vDC LED
20 220V L (Red for AC coil
524  24VAC green for DC coil)
548  4BVAC
615 115VAC
730 230VAC

Kédy typl
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Zasuvné konektory

Vseobecné objednaci udaje

Reléové zasuvky pro relé D-SERIES DRM

e2a

4 CO kontakty

* Sroubové pfipojeni a pfipojeni PUSH IN

e Sta

ndardni a nizké

Typ FS 2CO Verze

Cislo 7760056106 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktd: 2, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 12 A, Sroubové piipojeni

GTIN (EAN) 4032248855582

MnozZstvi 10 ST

Typ FS 4CO Verze

Cislo 7760056107 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktu: 4, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 10 A, Sroubové pfipojeni

GTIN (EAN) 4032248855575

MnozZstvi 10 ST

Typ SCM 2CO ECO Verze

Cislo 7760056263 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktd: 2, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 12 A, Sroubové pfipojeni

GTIN (EAN) 6944169662966

MnozZstvi 10 ST

Typ SCM 4CO ECO Verze

Cislo 7760056264 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktu: 4, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 6 A, Sroubové pfipojeni

GTIN (EAN) 6944169662973

MnozZstvi 10 ST

Typ SCM 2CO P Verze

Cislo 7760056362 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktd: 2, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 12 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 6944169772269

Mnozstvi 10 ST

Typ SCM 4CO P Verze

Cislo 7760056363 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktd: 4, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 6 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 6944169772276

MnozZstvi 10 ST
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Uchytné spony

Prichytka pro relé D-SERIES DRM
¢ Kovova a plastova prichytka

Vseobecné objednaci udaje

Typ DRM/DRL CLIP M Verze
Cislo 7760056108 D-SERIES, Prichytka
objednavky

GTIN (EAN) 4032248855568
MnozZstvi 10 ST

Typ SCM CLIP P Verze
Cislo 7760056367 D-SERIES DRM, Prichytka
objednavky

GTIN (EAN) 6944169773334
MnozZstvi 5 ST

LED

Zasuvné ochranné moduly pro reléové zasuvky D-SERIES,
s volitelnymi ochrannymi funkcemi.
¢ Se zelenym LED indikatorem

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIM 3 110/230VUC Verze
Cislo 7940018455 D-SERIES, LED modul, Jmenovité Fidici napéti: 110..230 V UC,
objednavky Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4032248878185
Mnozstvi 10 ST
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Bezpecénostni moduly

Zasuvné ochranné moduly pro reléové zasuvky D-SERIES,
s volitelnymi ochrannymi funkcemi.
* S nulovou diodou nebo RC filtrem

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIM 3 110/230VAC Verze
Cislo 7760056014 D-SERIES, RC filtr, Jmenovité fidici napéti: 110...230 V AC, Zasuvné
objednavky pfipojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4032248878109
MnozZstvi 10 ST

Prazdné

ESG je vyzkouSeny stitek ve formatu MultiCard pro fadu

| rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

S ————— Stru¢ny prehled vyhod:

« Stitky pro vestranné vyuZiti - samolepici nebo
pfipeviiovaci Stitky, v zavislosti na typu

¢ Pro sekvencéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Sstitky pro pripnuti k listé na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Verze
Cislo 1520980000 ESG, Znacky na pfistroje x 26 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4050118327939
MnozZstvi 80 ST

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Verze
Cislo 1521000000 ESG, Znacky na pfistroje x 26 mm, PA 66, Barevny: Seda, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4050118327878
MnozZstvi 80 ST

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... Verze
Cislo 1520990000 ESG, Znacky na pfistroje x 26 mm, PA 66, Barevny: ZIuta, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4050118327861
Mnozstvi 80 ST
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Vlastni tisk

— ESG je vyzkouSeny Stitek ve forméatu MultiCard pro fadu
7—‘ rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
= e Struény prehled vyhod:
{ « Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu
‘ * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/26 SCM ECO MC SDR  Verze
Cislo 1525800000 ESG, Znacky na pfistroje x 26 mm, PA 66, Barevny: Podle specifikace
objednavky zékaznika, Ize zapojit

GTIN (EAN) 4050118331875
Mnozstvi 16 ST

Bezpeénostni moduly

Zasuvné ochranné moduly pro reléové zasuvky D-SERIES,
s volitelnymi ochrannymi funkcemi.
* S nulovou diodou nebo RC filtrem

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIM 3 110/230VAC LED Verze
Cislo 7760056045 D-SERIES, RC filtr, Jmenovité fidici napéti: 110...230 V AC, Zasuvné
objednavky pfipojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4032248878147
MnozZstvi 10 ST
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— ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
T —‘ rozsitenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
77777 kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
‘* unk K dispozici jsou rlizné typy pro zarizeni od vyrobcu, jako
***** ‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
SRR R B Strucny pfehled vyhod:
{ e Stitky pro vSestranné vyuziti - samolepici nebo
e— pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu
\ ‘ * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Verze
Cislo 1880100000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478781
Mnozstvi 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Verze
Cislo 1880130000 ESG, Znacky na pfistroje x 156 mm, PA 66, Barevny: Zluta, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478910
MnozZstvi 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE GE Verze
Cislo 1880110000 ESG, Znacky na pfistroje x 17 mm, PA 66, Barevny: Zluta, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478798
MnozZstvi 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE WS Verze
Cislo 1880120000 ESG, Znacky na pfistroje x 17 mm, PA 66, Barevny: Bila, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478804
MnozZstvi 200 ST

ESG 6/15

Zaruc¢end dlouha Zivotnost: ESG

Stitky v nékolika barvach a formatech maji silnou lepivou
vrstvu k zajis§téni toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
materiadlem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
proti pretrzeni.

Vase vyhody s MultiMark

¢ “Razné materialy pro riizné pozadavky”

* Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobct

* Znacky na zafizeni se zndAmym designem
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Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 MM WS Verze
Cislo 2619940000 ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 15 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118626148
MnozZstvi 3000 ST

ESG 6/17

Zaruc¢ena dlouha Zivotnost: ESG

Stitky v nékolika barvach a formatech maji silnou lepivou
vrstvu k zajisténi toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
materialem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zarover extrémné odolny
proti pretrzeni.

Vase vyhody s MultiMark

¢ “Razné materialy pro rizné pozadavky”

¢ Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobcl

* Znacky na zafizeni se zndAmym designem

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/17 MM WS Verze
Cislo 2005100000 ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 17 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390728
MnozZstvi 3000 ST
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Zasuvné konektory

Vseobecné objednaci udaje

Reléové zasuvky pro relé D-SERIES DRM

e2a

4 CO kontakty

* Sroubové pfipojeni a pfipojeni PUSH IN

e Sta

ndardni a nizké

Typ SCM 2CO ECO Verze

Cislo 7760056263 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktd: 2, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 12 A, Sroubové piipojeni

GTIN (EAN) 6944169662966

MnozZstvi 10 ST

Typ SCM 4CO ECO Verze

Cislo 7760056264 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktu: 4, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 6 A, Sroubové pfipojeni

GTIN (EAN) 6944169662973

MnozZstvi 10 ST

Typ FS 2CO Verze

Cislo 7760056106 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktd: 2, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 12 A, Sroubové pfipojeni

GTIN (EAN) 4032248855582

MnozZstvi 10 ST

Typ FS 4CO Verze

Cislo 7760056107 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktu: 4, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 10 A, Sroubové pfipojeni

GTIN (EAN) 4032248855575

MnozZstvi 10 ST

Typ SCM 2CO P Verze

Cislo 7760056362 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktd: 2, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 12 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 6944169772269

Mnozstvi 10 ST

Typ SCM 4CO P Verze

Cislo 7760056363 D-SERIES DRM, Reléova patice, Pocet kontaktd: 4, CO contact, Trvaly
objednavky proud: 6 A, PUSH IN

GTIN (EAN) 6944169772276

MnozZstvi 10 ST

Creation date 07.01.2026 01:50:46 MEZ

Catalogue status / Drawings

12


https://eshop.weidmueller.com/p/7760056263
https://eshop.weidmueller.com/p/7760056264
https://eshop.weidmueller.com/p/7760056106
https://eshop.weidmueller.com/p/7760056107
https://eshop.weidmueller.com/p/7760056362
https://eshop.weidmueller.com/p/7760056363

