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Obrazek vyrobku

Reléové zasuvky pro relé D-SERIES DRI

¢ 1 a 2 CO kontakty

+ Sroubové pripojeni a pripojeni PUSH IN
* Standardni a nizké

Vseobecné objednaci udaje

Verze D-SERIES DRI, Reléova patice, E’oéet kontaktu: 2,
CO contact, Trvaly proud: 8 A, Sroubové pfipojeni

Cislo objednavky 7760056349

Typ SDI 2CO F ECO

GTIN (EAN) 6944169739965

Mnozstvi 10 items

Creation date 06.01.2026 01:33:03 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 29.2 mm Hloubka (v palcich) 1.1496 inch
Vyska 73.3 mm Vyska (v palcich) 2.8858 inch
Sitka 15.8 mm Sitka (v palcich) 0.622 inch
Cista hmotnost 25¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40°C..70°C

Provozni teplota VlIhkost Rel. vlhkost 35...85 %, bez
kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Strana zatéze
Rated switching voltage 300V AC Trvaly proud 8A
Max. spinaci napéti, AC 300V Typ kontaktu 2 CO contact
Obecné udaje
Verze plochy design
Nosn4 lista TS 35
Barevny céerna
Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Komponent Montazni podstavec
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB
Komponent Prichytka
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

Koordinace izolace

Jmenovité napéti 250V Zavaznost znecisténi 2
Kategorie razového napéti [} Skupina izola¢niho materialu lllb
Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, =23 mm Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 4 kVeff / 1 min.

kontrolni strana - strana zatéze

strana zatéze

Dielektricka pevnost sousednich
kontakt

Stupen kryti

2,5 kVeff / 1 min.

IP20

Impulse withstand voltage

4,8 kV (1,2/50 ps)

Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice

Sroubové pfipojeni

Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni

8 mm

Utahovaci moment, min.

0.5 Nm

Utahovaci moment, max.

0.8 Nm
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Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 1.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2

Upinaci rozsah, max. 2.5 mm? Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm?2

Prifez vodice, pevny, max. 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.5 mm?2
min.

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicCe, jemné splétany 0.5 mm?2

max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2 Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max. 46228-1), min.

Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2 Pfipojeni vodice M3 vidlicové kabelové oko

46228-1), max. (izolované)

Velikost noze velikost PH1

Dilezita poznamka

Informace o produktu

K této zasuvce neni k dispozici kfizové pfipojeni.K této zasuvce neni k dispozici znaceni.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Schéma pFipojeni

Dimensional drawing

73.3 mm
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>

FiZzovy Sroubovak, Phillips

A

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIK SLIM PH1 X 80
Cislo 2749650000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896398
MnozZstvi 1ST

Verze

Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka epele (A): 1

Typ SDIK PH1 X 80
Cislo 2749890000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 18T

Verze

Sroubovak, Sitka epele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka Eepele (A): 1

Typ SDK PH1 X 80
Cislo 2749410000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895636
MnozZstvi 1ST

Verze

Sroubovak, Sitka Eepele (B): 4.5 mm, 80 mm, Tloudtka &epele (A): 1

Vidlicova kabelova oka

Vseobecné objednaci udaje

Izolovany konektor rozvétvenych kabel(i z PVC nebo PC/
PA

* Bézné designy

* Nepajené

¢ S kénickym vstupem

Typ KQIG-M3/-1
Cislo 1492520000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118302431
MnozZstvi 100 ST

Verze
kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy konektor,1 mmZ2,0.5

mm?2- 1 mm?2

Typ KQIG-M3/-2,5
Cislo 1492600000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118302202
MnozZstvi 100 ST

Verze
kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy konektor,2.5 mmz2,1.5

mm?2-2.5 mm?
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