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Obrazek vyrobku

Reléové zasuvky pro relé D-SERIES DRI

¢ 1 a 2 CO kontakty

+ Sroubové pripojeni a pripojeni PUSH IN
* Standardni a nizké

Vseobecné objednaci udaje

Verze

D-SERIES DRI, Reléova patice, Pocet kontakt(: 1,
CO contact, Trvaly proud: 12 A, Sroubové pfipojeni

Cislo objednavky

7760056350

Typ
GTIN (EAN)
Mnozstvi

SDI 1CO
6944169739972
10 items

W'D
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Technical data

Osvédcéeni

Schvaleni c €
ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E355547

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 61 mm Hloubka (v palcich) 2.4016 inch

Vyska 80.2 mm Vyska (v palcich) 3.1575 inch

Sitka 15.8 mm Sitka (v palcich) 0.622 inch

Cista hmotnost 356 g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40°C..70°C

Provozni teplota VlIhkost Rel. vlhkost 35...85 %, bez
kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité udaje UL

C. osvédé&eni (cURus) E355547

Strana zatéze

Rated switching voltage 300V AC Trvaly proud 12 A

Max. spinaci napéti, AC 300V Typ kontaktu 1 CO contact

Obecné udaje

Nosna lista TS 35

Barevny cerna

Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Komponent Montazni podstavec
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB
Komponent Prichytka
Klasifikace hotlavosti UL 94 HB

Koordinace izolace

Jmenovité napéti 250V Zavaznost znedisténi 2

Kategorie radzového napéti 1l Skupina izolaéniho materialu b

Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, 23 mm Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 4 kVeff / 1 min.
kontrolni strana - strana zatéze strana zatéze

Impulse withstand voltage 4,8 kV (1,2/50 us) Stupen kryti IP20
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Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvédéeni (cURus) E355547

Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm

Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Utahovaci moment, max. 0.8 Nm

Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 1.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.25 mm?2

Upinaci rozsah, max. 4 mm? Prarez vodice, pevny, min. 0.25 mm?2

Prarez vodice, pevny, max. 4 mm?2 Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.25 mm?2
min.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 4 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.25 mm2

max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.25 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max. 46228-1), min.

Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN 4 mm?2 Velikost noze velikost PH1

46228-1), max.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456

ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03

ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Dimensional drawing

Schéma pFipojeni
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P¥iklad pouziti Dimensional drawing

How to install marker 6 mm
on screw connection sockets (four slots available)

Push the marker into
a provided slot

3,3 mm

27 mm

Marker:
for example
ESG 6/15 SDIMC NE WS
Part-No. 26568340000

for example SDI 2C0
Part-No. 7760056351

Jak instalovat znacenina zasuvky se
Sroubovym pfipojenim (k dispozici Ctyfi sloty)
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Bezpecénostni moduly

Zasuvné ochranné moduly pro reléové zasuvky D-SERIES,
s volitelnymi ochrannymi funkcemi.
* S nulovou diodou nebo RC filtrem

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIM 1 6/230VDC Verze
Cislo 7760056169 D-SERIES, Nulovéa dioda, Jmenovité fidici napéti: 6...230 V, Zasuvné
objednavky pfipojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4032248967728
MnozZstvi 10 ST

LED / ochranna dioda

Zasuvné ochranné moduly pro reléové zasuvky D-SERIES,
s volitelnymi ochrannymi funkcemi.
* Se zelenym LED indikatorem a nulovou diodou

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIM 2 6/24VDC Verze
Cislo 7760056015 D-SERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité fidici napéti: 6...
objednavky 24V DC, Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4032248878116
MnozZstvi 10 ST

Typ RIM 2 24/60VDC Verze
Cislo 7760056016 D-SERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité fidici napéti:
objednavky 24..60 V DC, Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4032248878123
Mnozstvi 10 ST

Typ RIM 2 110/230VDC Verze
Cislo 7760056017 D-SERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité Fidici napéti:
objednavky 110...230 V DC, Zasuvné pripojeni Plug-in

GTIN (EAN) 4032248896615
MnozZstvi 10 ST

Creation date 06.01.2026 01:32:54 MEZ

Catalogue status / Drawings 6


https://eshop.weidmueller.com/p/7760056169
https://eshop.weidmueller.com/p/7760056015
https://eshop.weidmueller.com/p/7760056016
https://eshop.weidmueller.com/p/7760056017

SDI 1CO

Accessories

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

LED

Vseobecné objednaci udaje

Zasuvné ochranné moduly pro reléové zasuvky D-SERIES,
s volitelnymi ochrannymi funkcemi.
* Se zelenym LED indikatorem

Typ RIM 3 6/24VUC
Cislo 7940018457
objednavky

GTIN (EAN) 4032248878192
MnozZstvi 10 ST

Verze
D-SERIES, LED modul, Jmenovité fidici napéti: 6...24 V UC, Zasuvné
pfipojeni Plug-in

Typ RIM 3 24/60VUC
Cislo 7760056018
objednavky

GTIN (EAN) 4032248878130
MnozZstvi 10 ST

Verze
D-SERIES, LED modul, Jmenovité fidici napéti: 24...60 V UC, Zasuvné

pfipojeni Plug-in

Typ RIM 3 110/230VUC
Cislo 7940018455
objednavky

GTIN (EAN) 4032248878185
MnozZstvi 10 ST

Verze
D-SERIES, LED modul, Jmenovité fidici napéti: 110...230 V UC,

Zasuvné pripojeni Plug-in

Bezpecénostni moduly

Vseobecné objednaci udaje

Zasuvné ochranné moduly pro reléové zasuvky D-SERIES,
s volitelnymi ochrannymi funkcemi.
* S nulovou diodou nebo RC filtrem

Typ RIM 3 110/230VAC
Cislo 7760056014
objednavky

GTIN (EAN) 4032248878109
MnozZstvi 10 ST

Verze
D-SERIES, RC filtr, Jmenovité Fidici napéti: 110...230 V AC, Zasuvné
pfipojeni Plug-in

Typ RIM 3 110/230VAC LED
Cislo 7760056045
objednavky

GTIN (EAN) 4032248878147
MnozZstvi 10 ST

Verze
D-SERIES, RC filtr, Jmenovité Fidici napéti: 110...230 V AC, Zasuvné

pfipojeni Plug-in
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Uchytné spony

Prichytka pro relé D-SERIES DRI
¢ Kovova a plastova prichytka

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDI CLIP Verze
Cislo 7760056352 D-SERIES DRI, Prichytka
objednavky

GTIN (EAN) 6944169739996
MnozZstvi 10 ST

Typ SDI CLIP P Verze
Cislo 7760056389 D-SERIES DRI, Prichytka
objednavky

GTIN (EAN) 6944169787539
MnozZstvi 10 ST

Typ SDI CLIP LM Verze
Cislo 7760056368 D-SERIES DRI, Prichytka
objednavky

GTIN (EAN) 6944169773341
MnozZstvi 10 ST

Typ SDI CLIP HM Verze
Cislo 7760056390 D-SERIES DRI, Pfichytka
objednavky

GTIN (EAN) 6944169787898
MnozZstvi 10 ST

KFfiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764 /2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIKPH1 X 80 Verze
Cislo 2749890000 Sroubovak, Sitka epele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka Eepele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 18T
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Typ SDIK SLIM PH1 X 80 Verze
Cislo 2749650000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka Eepele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896398
MnozZstvi 18T

Typ SDK PH1 X 80 Verze
Cislo 2749410000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 4.5 mm, 80 mm, Tloustka Gepele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895636
Mnozstvi 18T

Propojka pro zasuvku se Sroubovanym pFipojenim

K¥izové propojeni zasuvek v ramci D-SERIES DRI.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SRC-1QV S Verze
Cislo 1132070000 RIDERSERIES RCI, Spojovaci konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248912087
MnozZstvi 10 ST

Prazdné

ESG je vyzkouSeny stitek ve formatu MultiCard pro fadu
\ rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
- kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
‘* Mk K dispozici jsou rlizné typy pro zarizeni od vyrobcu, jako
***** ‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
R R R - Struény prehled vyhod:
‘ { « Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
i pripevnovaci Stitky, v zavislosti na typu
\ ‘ * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k listé na znacky
* Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 SDI MC NE WS Verze
Cislo 2558340000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4050118569056
Mnozstvi 200 ST
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Vlastni tisk

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
L rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
- kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
T ‘* MRk K dispozici jsou rlizné typy pro zarizeni od vyrobcu, jako
***** jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
TR R R E - Struény prehled vyhod:
‘ « Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
77777 pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu
\ * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 SDI MC SDR Verze
Cislo 2558310000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Podle specifikace
objednavky zékaznika, Ize zapojit

GTIN (EAN) 4050118569025
Mnozstvi 40 ST

ESG 6/15

Zaruc¢ené dlouha Zivotnost: ESG

Stitky v nékolika barvach a formatech maji silnou lepivou
vrstvu k zajis§téni toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
materidlem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
proti pretrzeni.

Vas$e vyhody s MultiMark

¢ “Rlizné materialy pro r(izné pozadavky”

¢ Lze pouzit s vybavenim od rGznych vyrobcl

* Znacky na zafizeni se zndmym desighem

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 MM WS Verze
Cislo 2619940000 ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 15 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118626148
MnozZstvi 3000 ST
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