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Obrazek vyrobku

Prichytka pro relé D-SERIES DRI
* Kovova a plastova prichytka

Vseobecné objednaci udaje

Verze D-SERIES DRI, Prichytka
Cislo objednavky 7760056352

Typ SDI CLIP

GTIN (EAN) 6944169739996
Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 20.03.2026 09:02:06 MEZ
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Datovy list

SDI CLIP

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 39.6 mm Hloubka (v palcich) 1.5591 inch
Vyska 31T mm Vyska (v palcich) 1.2205 inch
Sitka 15.8 mm Sitka (v palcich) 0.622 inch
Cista hmotnost 1.71¢g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota
Vlhkost Rel. vihkost 35...85 %, bez

kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Zakladni material Plast
Barevny cerna
Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Prichytka

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Klasifikace
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Dimensional drawing

40 mm

29.3 mm 15.8 mm
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Vseobecné objednaci udaje

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Struény prehled vyhod:

« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Verze

Cislo 1880100000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478781

Mnozstvi 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Verze

Cislo 1880130000 ESG, Znacky na pfistroje x 156 mm, PA 66, Barevny: Zluta, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478910

MnozZstvi 200 ST

ESG 6/15

Vseobecné objednaci udaje

Zaruc¢ena dlouha Zivotnost: ESG

Stitky v nékolika barvach a formatech maji silnou lepivou
vrstvu k zajisténi toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
materidlem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
proti pretrzeni.

Vase vyhody s MultiMark

¢ “Razné materialy pro rizné pozadavky”

¢ Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobc

* Znacky na zafizeni se zndAmym designem

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
Mnozstvi

ESG 6/15 MM WS
2619940000

4050118626148
3000 ST

Verze

ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 15 mm, Bila
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