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Podobné ilustraci

Predem sestavené kabely PAC-ELCO jsou specialné navr-
Zeny pro pripojovani rozhrani RS-ELCO spolec¢nosti Weid-
miuiller k fidicimu zafizeni.

Hlavni vlastnosti jsou nasledujici:

* Jeden konec se pfripoji k rozhrani RS-ELCO a druhy
muze byt vybaven konektory samicemi ELCO nebo
dutinkami.

¢ Stinény kabel s priifezem 0,25 mm2.

¢ Kovovy kryt s postranim vstupem a kédovanim.

e K dispozici v raznych verzich a délkach.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pfedem smontovany kabel, PAC, Prefabrikovany
kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm?2

Cislo objednavky 7789765030

Typ PAC-ELCO 56-F56-F-3M

GTIN (EAN) 4099986633643

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 06.07.2026 12:36:10 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 2422.19¢g

Teploty

Skladovaci teplota -10...60 °C Provozni teplota -10..50
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné udaje

Délka kabelu 3m Vhodné pro Digitalni signaly
Zakladni material PVC Kabel Kabel LiYCY
Konektor rozhrani Conector ELCO Female Pocet pold, min. 56 pola

Vnéjsi pramér 14,2 £ 1 mm Konektor, PLC strana HO0.25/10 (FERRULES
0.25mm?2)

Prirez vodice 0.25 mm?2

Elektrické udaje

Celkovy proud, max. 3A Zkouska vysokého napéti 1kV/1s

Dovolena sila proudu na vedeni, max. TA Jmenovité napéti 250V

Odpor <80 mQ/m Provozni napéti 250V

Zatizitelnost, vodi¢ / vodice 300 pF/m Zatizitelnost, vodic¢ / stinéni 300 pF/m

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20
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