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Obrazek vyrobku

Pfivod napéjeni, signalu a dat je standardnim poZadav-
kem v elektrotechnice a stavbé rozvadécl. Mezi vlast-
nosti, které dany vyrobek odliSuji, patfi izolaéni material,
systém pfipojeni a konstrukce svorek. Priichozi svorka je
vhodna pro slou¢eni a/nebo pfipojeni jednoho nebo vice
vodi¢. Mohou mit jednu nebo vice Urovni pfipojeni, které
jsou na stejném potencialu nebo vzajemné izolované.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pas svorek s jednim a vice poly, Sroubové pfipo-
jeni, Stredné Zluta, 4 mm?2, 32 A, 400 V, Pocet pfi-
pojeni: 8, Pocet Urovni: 1

Cislo objednavky 7906080000
Typ BK 4/E

GTIN (EAN) 4008190576288
MnozZstvi 100 items

Datum vytvoreni 02.12.2025 12:40:46 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni E M A
C € @ IECEX |\Eur| ™

EE ﬁp

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédgeni (UR) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 20 mm Hloubka (v palcich) 0.7874 inch

Vyska 22 mm Vyska (v palcich) 0.8661 inch

Sitka 38 mm Sitka (v palcich) 1.4961 inch

Cista hmotnost 2739

Teploty

Skladovaci teplota -25°C...565 °C Okolni teplota -5 °C...40°C

Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pro montazni listy Nutna koncova deska Ne

Pocet potencialt 1 Pocet Grovni 1

Nosna lista Montazni deska

Udaje hodnoceni IECEx/ATEX

C. osvédéeni (ATEX) TUEV18ATEX8209U C. osvédéeni (IECEX) IECEXTUR18.0019U

Max. napéti (ATEX) 275V Proud (ATEX) 28 A

Priifez vodic¢e max. (ATEX) 4 mm?2 Max. napéti (IECEX) 275V

Proud (IECEX) 28 A Priifez vodi¢e max. (IECEX) 4 mm?2

Znaceni EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Ex 2014/34/EU znacka N2GD

Udaje materialu

Zakladni material KrG Barevny Stredné zluta

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0, 5 VA

CSA data hodnoceni

Prafez vodi¢e max. (CSA) 12 AWG C. osvédéeni (CSA) 200039-2165696

Velikost napéti B (CSA) 300V Velikost proudu B (CSA) 10 A

Velikost napéti D (CSA) 300V Velikost proudu D (CSA) 10 A

Prarez vodi¢e min. (CSA) 22 AWG

Datum vytvoreni 02.12.2025 12:40:46 MEZ
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Dalsi technicka data

Navod k instalaci P¥ima montaz Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne

Typ montaze P¥ima montaz

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 4 mm? Jmenovité napéti 400V
Jmenovité DC napéti 400V Jmenovity proud 32 A
Proud pfi maximu vodict 32A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.02 W Zavaznost znecisténi 3
60947-7-x

Rozméry

Rozmér k upevnéni 18 mm

UL data hodnoceni

Velikost napéti B (UR) 250V Prafez vodic¢e min. (UR) 22 AWG
Velikost proudu B (UR) 20A Prafez vodi¢e max. (UR) 12 AWG
Prafez vodice propojeni z vyroby max. 12 AWG Velikost proudu D (UR) 10 A
(UR)

Velikost proudu C (UR) 20 A Velikost napéti C (UR) 150V
Prirez vodiCe propojeni z vyroby min. 26 AWG C. osvédéeni (UR) E60693
(UR)

Prafez vodic¢e propojeni v terénu min. 22 AWG Velikost napéti D (UR) 300V
(UR)

Prifez vodiCe propojeni v terénu max. 12 AWG

(UR)

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pripojeni Sroubové pfipojeni

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smeér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Délka odizolovani 8 mm
Typ pfipojeni 2 Sroubové pripojeni Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 8 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.33 mm?2 Svérny Sroub M 3
Velikost noze 4,0x 0,8 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2 Prifez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.33 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.33 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prlrez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2 Prarez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.33 mm?2
max. min.

Priifez pfipojeni vodic(, splétané, max. 4 mm?2 Pruafez pfipojeni vodici, splétané, min.  0.33 mm?2
Urovei krouticiho momentu s 2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm2
elektrickym Sroubovakem DMS max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.33 mm?2

min.
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Vseobecné

Pocet pola 4 Prarez propojeni AWG, max. AWG 12
Navod k instalaci Pfima montaz Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista Montazni deska
Klasifikace

ETIM 6.0 EC001284 ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284 ETIM 9.0 EC001284
ETIM 10.0 EC001284 ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06 ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06 ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06 ECLASS 14.0 27-14-11-06
ECLASS 15.0 27-14-11-06
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