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Obrazek vyrobku

Drzéak pojistek SIHA rychle proméni rozpojovaci svorku na
svorku pojistkovou. Jednodu$e vyjméte rozpojovaci n(iz a
znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Drzak na pojistku pro prtichozi modularni svorku,
¢erna, 2.31 mA, lze zapojit, V-0, Wemid

Cislo objednavky 7921570000

Typ SIHA 3/G20/LD 10-36V

GTIN (EAN) 4032248322503

Mnozstvi 25 items

Creation date 07.01.2026 09:21:47 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/7921570000

SIHA 3/G20/LD 10-36V

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 63.1 mm Hloubka (v palcich) 2.4842 inch
Vyska 39.38 mm Vyska (v palcich) 1.56504 inch
Sitka 6 mm Sitka (v palcich) 0.2362 inch
Cista hmotnost 7.29¢g

Teploty

Okolni teplota -5°C..40°C Provozni teplota -50°C...120°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pojistkova kazeta Nutna koncova deska Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Izolaéni material Wemid
Barevny céerna Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Navod k instalaci Navod k provozu / katalog Typ montaze Zapojeno
Data hodnoceni

Jmenovité napéti 250V Jmenovité impulzni vydrzné napéti 4 kV
Zavaznost znecisténi 3

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Typ pfipojeni Zasuvné pfipojeni Plug-in

Vseobecné

Navod k instalaci Navod k provozu / katalog Rozsah provozni teploty, max. 120°C
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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