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Priichozi pfipojeni
¢ PLC-5 1771 konverze na zasuvny konektor (konektory)
* 10-, 12-, 18-, 21 * nebo 40bodové karty

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 7940125460

Typ SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD
GTIN (EAN) 4064675256076

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 05.12.2025 03:49:19 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/SP-RS%20PLC5%201771-G/H/F/FB%2021CH,%20TIN+GOLD
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 144 mm Hloubka (v palcich) 5.6693 inch
Vyska 254 mm Vyska (v palcich) 10 inch
Sitka 30 mm Sitka (v palcich) 1.1811 inch
Cista hmotnost 6248 g

Teploty

Skladovaci teplota 0..50°C Provozni teplota 0..50°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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PLCS WRING-ARM 1771-WG/H/F /53
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