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Vseobecné objednaci udaje

Verze Skiin s otvorem se zavitem, 75 x 160 x 56.5, Poly-
ester vyztuzeny skelnym vlaknem, Vrtané otvory
strana A: 4 x M20x1.5, Vrtané otvory strana B: 4 x

M20x1.5
Cislo objednavky 8000004162
Typ KLIPPON POK3 4M20AB CSS
GTIN (EAN) 4032248986071
MnozZstvi 1 items

COMPLIANT
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 56.5 mm Hloubka (v palcich) 2.2244 inch
Vyska 75 mm Vyska (v palcich) 2.9527 inch
Sitka 160 mm Sitka (v palcich) 6.2992 inch
Cista hmotnost 428¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)
REACH SVHC

6¢c

Lead 7439-92-1

SCIP

cOb142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09¢

Udaje o materialu

Provedeni povrchu

neoSetiené, lesténé

Zakladni material

Polyester vyztuzeny
skelnym vldknem

Vlastnosti sestavy

Sousedni

Obecné udaje

Barevny StibFité Seda Stupen kryti IP66, IP67
Barevny graf (podobné) RAL 7001

Kryt

Zakladni material Polyester vyztuzeny Smontovano na listu KL SET 18A4 S

skelnym vldknem

Vrtané otvory strana C zadné Vrtané otvory strana D zadné

Vrtané otvory strana A 4 xM20x1.5 Nesmontovano na listu TS15 147 KLIPPON POK3
CSS

Vrtané otvory strana B 4 x M20x1.5

Standardni funkce

Referenéni vyrobek KLIPPON POK 081606

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261

ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01

ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Accessories

Plastové zaslepky Ex e/i 7 joula

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VP M20 EX SI 7J Verze
Cislo 2066730000 VPK EX 7J (Ex zaslepky, plastické, 7J), Nulovaci zastrcka, zaviené, M
objednavky 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

GTIN (EAN) 4050118415346
MnozZstvi 100 ST

KSG BN O NI - poniklovana verze s neoprenovym tésnénim

KSG je uréeno pouze pro pouZziti pfi pfipojovani
nepancérovanych kabel( a linek. KdyZ se kabelova
prichodka objedna s neoprenovym tésnénim,
tésnéni umozni teploty od -35°C do +90°C. Pfi pouziti
silikonového té€snéni je teplotni rozsah -60°C az +180°C.
O-krouZek a kabelova prichodka soucasti dodavky
jsou vyrobeny ze stejného materialu. Pfi pouziti tohoto
tésniciho materialu je zarucen stupen kryti IP66 nebo
IP68 pfi hloubce 25 metrli pod vodou (tlak 2,5 bar).
KSG je povoleno pro pouziti u tlakové odolnych Ex d
zapouzdreni a Ex e se zvySenou bezpecnosti.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KSG M20 BN O NI 2 G20 Verze

Cislo 1911560000 KSG (Klippon standard Ex kabelova vyvodka), Kabelové tésnéni, rovny,
objednavky M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max.
GTIN (EAN) 4032248539604 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz poniklovana

MnozZstvi 20 ST

Vnéjsi zavit MI20

Adaptéry fady ADAP poskytuji pruznost a vSestrannost
pfi zaplnéni nevyuZitych vstupt v zafizeni Ex a zaroven si
zachovavaji ohnivzdornost Ex d, zvySenou bezpecnost Ex
e ochrany proti explozi a stupen kryti IP66/67/68 proti
praniku.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ ADAP EX M20-M16 Verze
Cislo 1737560000 ADAP (adaptér, nastavce a redukce), Adaptér, M 20 ,M 16, IP54,
objednavky Mosaz poniklovana

GTIN (EAN) 4008190957599
MnozZstvi 1ST
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