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VyuZijte naSich pfedmontovanych konektor( FieldPower®
s HQ konektory podle IEC 23570 (DESINA) pro rychlé a
pohodIné pfipojeni decentralizovaného zafizeni fidici jed-
notky motoru.

Vseobecné objednaci udaje

Verze FieldPower®, Kabel, Kovovy kryt, Pocet vodicu:
4, Olflex Classic 110 CY 4G2,5 nebo podobné,
Divize: 2.5 mm2, 3 m

Cislo objednavky 8000011748

Typ FPL 4G2.5C/Q8MW/3
GTIN (EAN) 4050118190427
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 01.03.2026 06:09:30 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Cista hmotnost 915¢g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-
methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003250 ETIM 9.0 EC003250
ETIM 10.0 EC003250 ECLASS 14.0 27-06-01-06
ECLASS 15.0 27-06-01-06
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Pin assignments

Pin Conductor Assignment
1 1 U

2 & 3

3 3 W

4 = B

5 - -

6 - -

7 2 v

8 - -

-
m
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