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K dispozici jsou rlizné typy svorkovnic pro instalaci signa-
lovych/vykonovych pfivodd nebo distributort v zonach s
rizikem exploze. Svorkovnice jsou zafizenim s ochranou
proti explozi schvalené pro pouziti ve venkovnich
prostorach v zénach O, 1, 2 a 20, 21, 22. Jsou certifiko-
vany v souladu s nejnovéjSimi mezinarodnimi normami Ex
e, Ex ia a Ex tb. Konfigurace specifickad pro daného zakaz-
nika znamena, Ze tyto svorkovnice jsou optimalnim feSe-
nim pro vSechny aplikace. PouZijte tento prehled produktd
pro vyhledani toho spravného reSeni pro vas! Zkombinujte
kryt se zavitovymi otvory nebo bez nich, vhodnou mon-
tazni liStu nebo pfedem namontované paskové svorky.
Sestavili jsme pro vas maly vybér, ale jsme pripraveni
nakonfigurovat feSeni pfimo pro vas na miru.
Vlastnosti:
e Dostupné v Siroké fadé verzi pro splnéni pozadavku
zakaznika
¢ Kromé IECEx a ATEX jsou k dispozici také dalSi mezina-
rodni schvaleni
* ZvySena kvalita diky vyuziti zavedenych zakladnich pro-
duktd znacky Klippon®

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon STB (Small Terminal Box), Sk¥in, pouzdro
z nerezové oceli, Vyska: 150 mm, Sitka: 150 mm,
Hloubka: 90 mm, Zakladni material: Nerezavéjici

ocel 1.4404 (316L), Le$téné do zrcalového lesku,

St¥ibrna
Cislo objednavky 8000028395
Typ STB 2 EXE
GTIN (EAN) 4050118556919
Mnozstvi 1 items
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Certifikace

CE; ATEX; IECEX

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 90 mm Hloubka (v palcich) 3.5433 inch
Vyska 150 mm Vyska (v palcich) 5.9055 inch
Sitka 150 mm Sitka (v palcich) 5.9055 inch
Pramér 8 mm Rozmér pfi montazi - vyska 75 mm
Rozmeér pfi montazi - Sirka 175 mm Tloustka stény, min. 1.5 mm
Tloustka stény, max. 1.5 mm Cista hmotnost 1965 g
Teploty

Okolni teplota -40°C..40°C Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Svisla montaz

WDU 4 / ZDU 4

1x14

Cisla certifikata, kryt

C. osvédé&eni, svorkovnice (ATEX)
Identifikace

IBExU O7ATEX 1148
Ex eb lICT6 Gb

C. osvédé&eni, svorkovnice (IECEx)

IECEx IBE09.0019

Udaje o materialu

Provedeni povrchu

LeSténé do zrcalového
lesku

Zakladni material

Nerezavéjici ocel 1.4404
(316L)

Obecné udaje

Barevny Stiibrna Stupen kryti IP66

Barevny graf (podobné) RAL 7001

Kryt

Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4404 Vrtané otvory strana C zadné
(316L)

Typ materialu desky Polyester s hlinikovym Vrtané otvory strana D zadné

povrchem

Vrtané otvory strana A

4 x M20

Vrtané otvory strana B

4 xM20, 1 x BDX

Standardni funkce

Verze

pouzdro z nerezové oceli

Referenéni vyrobek

KLIPPON STB 2 SS, WDU
4, KLIPPON BDX M20 S
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Mosazné kqbelové prichodky Ex e

%

N/

Vseobecné objednaci udaje

Mosazné kabelové priichodky vhodné pro pouziti

v zénach s nebezpecim vybuchu Ex e (zvySena
bezpecnost). Jsou testovany v souladu se sou¢asnymi
normami a standardy IEC/EN 60079-0 a také spliuji
certifikaci ATEX.

Typ VG M20 EXE MS
Cislo 1460050000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118266085
MnozZstvi 50 ST

Verze
VG Ex MS (Ex mosazné kabelova priichodka), Kabelové tésnéni,
rovny, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Mosaz

poniklovana

Chloroprenovy tésnici material, -40°C - +70°C

0
6,"

Vseobecné objednaci udaje

Polyamidové kabelové prichodky, které jsou vhodné pro
pouziti v zdnach s nebezpecim vybuchu Ex e (zvySena
bezpecnost) a Ex i (jiskrova bezpecnost).

Weidmiiller nabizi rodinu vyrobkd bez omezeni a kromé
shody s normami kabelové vyvodky vynikaji zvySenou
razuvzdornosti 4/7 Joule a moznym rozsahem teplot az
do -60°C bez omezeni. Byly testovany podle platné normy
a smérnice EN 60079-0, maji certifikaty ATEX a IECEx.

Typ VG M20 EXE 11-14 CR7J G4
Cislo 2721980000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118821215
MnozZstvi 50 ST

Verze

VG Exe 7J (Ex plastova kabelova pridchodka 7J Exe), Kabelové
tésnéni, rovny, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54,
IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

Typ VG M20 EXE 7-12 CR7J G4
Cislo 2721960000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118820492
Mnozstvi 50 ST

Verze

VG Exe 7J (Ex plastova kabelova priidchodka 7J Exe), Kabelové
tésnéni, rovny, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54,
IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

Typ VG M20 EXE 7-13 CR7J G4
Cislo 2721970000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118821208
MnozZstvi 50 ST

Verze

VG Exe 7J (Ex plastova kabelova priidchodka 7J Exe), Kabelové
t€snéni, rovny, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54,
IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
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Plastové zaslepky Ex e/i 7 joula

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VP M20 EX SI 7J Verze
Cislo 2066730000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118415346
MnozZstvi 100 ST

VPK EX 7J (Ex zaslepky, plastické, 7J), Nulovaci zastrcka, zaviené, M
20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

Mosazné zaslepky, VP HEX hlava Ex e/d

Dorazové zatky fady VP poskytuji metodu zaplnéni
nevyuzitych vstup(l v zafizeni Ex a zaroven si zachovavaiji
ohnivzdornost Ex d, zvySenou bezpecnost Ex e ochrany
proti explozi a stupen kryti IP66/67/68 proti praniku.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VP-HEX M20-EX W Verze
Cislo 1218950000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118075571
MnoZzstvi 24 ST

VP-HEX (Klippon Ex zaslepovaci zatka s Sestihrannou hlavou), Nulovaci
zastrcka, rovny, M 20 x 1,5, 16 mm, Mosaz poniklovana

Plastové pojistné matice, ¢erné

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, t€snici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.
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Vseobecné objednaci udaje
Typ SKMU M20 K SW Verze
Cislo 1736930000

SKMU PA (plastové pojistnd matice), Pojistna matice, M 20, 6 mm,
objednavky Polyamid 6 (PA6 - GF30)

GTIN (EAN) 4008190956400

Mnozstvi 100 ST

Mosazné pojistné matice, poniklované

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU M20 MS Verze
Cislo 1737000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190956479
MnozZstvi 100 ST

SKMU MS (mosazné pojistnd matice), Pojistnd matice, M 20, 3 mm,
Mosaz poniklovana
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