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PfisluSenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nosna lidta, TS 15, Sitka: 4.13 mm, bez slotu,
Ocel, galvanizované, pochromované

Cislo objednavky 8000037598

Typ TS15X5 ST MPC1217 VER

GTIN (EAN) 4050118653106

Mnozstvi 20 items
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Technical data

Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 5.5 mm Hloubka (v palcich) 0.2165 inch
Vyska 0.59 mm Vyska (v palcich) 0.0232 inch
Sitka 4.13 mm Sitka (v palcich) 0.1626 inch
Cista hmotnost 18.28 g
Teploty
Provozni teplota
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné informace
Tloustka materialu T mm Navod k instalaci Pfima montaz
Standardy DIN EN 60715 Provedeni povrchu galvanizované,

pochromované
Zakladni material Ocel Integralni upevnéni Pfisroubovano
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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