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Standardni portfolio pro sdruzovaci boxy.

Ochrana a monitorovani fetézcl v solarnim parku.
Spole¢nost Weidmiiller vyvinula kompletni portfolio stan-
dardnich sdruZovacich box{ pro stejnosmérny proud pro
fotovoltaické parky. Cilem téchto vyrobkd je efektivné a
konkurenceschopné pokryt nejcastéji pouzivana reseni
pro tyto ucely. Nase produkty Generace X nabizi kom-
pletni sortiment produktd pro monitorované i nemonito-
rované sdruzovaci boxy od 6 do 32 vstupu, nasi zdkaznici
tedy mohou tézit ze zkuSenosti a zavazku ke kvalité spo-
leénosti Weidmueller. Gen X

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Sestaveny kryt, Kombinovana skfin, S
drzakem pojistky, Pfepétova ochrana Il, Kabelova
prichodka, pro montazni sténu, Spinaci odpojovac

Cislo objednavky 8000050568

Typ PV 216SOFOC15VOO3TXPX15LJP
GTIN (EAN) 8430243407281

MnozZstvi 1 items

Stav objednavky PreruSeno

Datum vytvoreni 18.01.2026 02:01:27 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 320 mm Hloubka (v palcich) 12.5984 inch
Vyska 500 mm Vyska (v palcich) 19.685 inch
Sitka 1000 mm Sitka (v palcich) 39.37 inch
Cista hmotnost 25940.91 g

Teploty

Okolni teplota -20°C..50°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

DC elektrické vlastnosti

Jmenovité napéti 1500 V Spinaci vykon 400 A (DC21B 1500V)

Uzemnéni P¥imo ve VPU Ochrana proti prepéti na DC strané 1500 V typ Il se
vzdalenym kontaktem,
1500 V typ Il

DC vstupy

Pocet vstupl 16 Pocet DC vstupt 16

Typ pripojeni, kabel vstupu DC

Sroubové pfipojeni

Pfipojeni - kabel vstupu DC (-)

Sroubové pfipojeni

Pocet bodd maximalniho vykonu (MPP)

1

Pfipojeni - kabel vstupu DC (+)

Sroubové pfipojeni

Typ pojistky

Drzéak pojistky s pojistkou

Poloha pojistek

pozitivni a negativni vstupy

Typ pojistky

T0mmx85mm, 156 A

Pocet fetézcovych vstupt na MPP

<16

DC vystupy
Pfipojeni kabelu vystupu DC M12 Typ pfipojeni, kabel vystupu DC Sroubové pfipojeni
Pocet vystupa DC 2 Elektricky jisti¢ zatéZe s pomocnym Ano
kontaktem
Monitorovani DC fetézce
Funkce monitorovani Nemonitorovano
Normy a standardy
Standardy EN 61439-2:2011, IEC
61439-2 ed 3.0
SkFin
Typ montaze Montaz na sténu, Montazni  Stupen kryti IP65

deska

Datum vytvoreni 18.01.2026 02:01:27 MEZ
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Nastroje na Fezani

Vseobecné objednaci udaje

Rezaci nastroje na vodice s vnéjSim pridmérem do 8 mm,

12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciélni tvar Cepele umoznuje

fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a
s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Typ KT 14 Verze
Cislo 1157820000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248945344
MnozZstvi 1ST

Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru¢nimu ovladani

Naradi

Vseobecné objednaci udaje

* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
materiall

* Vysoce kvalitni odizolovani pro primyslové aplikace
(odpovida pozadavkiim leteckého priimyslu)

* Specidlné tvarované odizolovaci ¢epele umoznuji

odizolovani specialnich typ( konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vyménitelnym odizolovacim
jednotkdm

* Vysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

¢ Bez poskozovani vodice

¢ Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Typ MULTI-STRIPAX PV Verze
Cislo 1190490000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248973262
MnozZstvi 1ST

Fotovoltaika, Zasuvny konektor

Datum vytvoreni 18.01.2026 02:01:27 MEZ
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojet

Typ SDIS 1.0X5.56X125 Verze
Cislo 9008410000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056378
MnozZstvi 1ST

Nahradni bleskojistka

Vseobecné objednaci udaje

Typ VPU Il O PV 1500V DC Verze
Cislo 1351480000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories
objednavky

GTIN (EAN) 4050118158632
MnozZstvi 18T

Typ VPUPVII 0 1500 Verze
Cislo 2530630000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester
objednavky

GTIN (EAN) 4050118540840
Mnozstvi 9 ST

Datum vytvoreni 18.01.2026 02:01:27 MEZ
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