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Ohni_odolné svorkovnicové boxy E30, E60 a E90

Robustni svorkovy box pro bezpecéné elektrické napajeni

nouzovych systém v pripadé pozaru, nouzového osvét-

leni v podzemi, metru, Zelezni¢nich a silni¢nich tune-

lech po dobu maximalné 90 minut podle DIN 4102-04.

Vybavené skfinky fady Klippon® POK a Klippon® STB

jsou vhodné v8ude tam, kde je vyzadovana odolnost proti

korozi, odolnost proti narazu a vysoky stupen ochrany.

Vlastnosti:

* K dispozici v Siroké skale designli podle poZadavku
zakaznika

¢ Testovano a schvaleno podle DIN 4102-04 (E30, E60 a
E90) - Pfesné podrobnosti museji byt prevzaty z "Prohla-
Seni vyrobce"

* Vysoka kvalita diky vyuZiti provérenych zakladnich pro-
duktd znacky Klippon®

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon STB (Small Terminal Box), Pouzdra, Vyska:
250 mm, Sitka: 250 mm, Hloubka: 120 mm,
Zakladni material: Ocelové plechy, Praskové lako-

vané, Oblazkové Seda

Cislo objednavky 8000054773

Typ KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90
GTIN (EAN) 4064675362661

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 06.03.2026 03:57:01 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 120 mm Hloubka (v palcich) 4.7244 inch
Vyska 250 mm Vyska (v palcich) 9.8425 inch
Sitka 250 mm Sitka (v palcich) 9.8425 inch
Cista hmotnost 4535.07 g

Teploty

Provozni teplota -20°C..80°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Svisla montaz

SAKK 10 10 K dispozici drzak pojistky Ano

Udaje o materialu

Provedeni povrchu

Praskoveé lakované Zakladni material

Ocelové plechy

Obecné udaje

Barevny Oblazkoveé Seda Stupen kryti IP66
Barevny graf (podobné) RAL 7032

Kryt

Zakladni material Ocelové plechy Vrtané otvory strana C 1xM32

Vrtané otvory strana D

2xM32

Standardni funkce

Referenéni vyrobek

KLIPPON STB 4 MS HT,
SENS5 VKMU Mb SW15
TS 32X15 2M/ST/ZN

TS 35X15 2M/ST/ZN,
SAKK 10, QL 2 SAKK10,
KISC M3X20.5/10 EK4,
AP SAKK4/10 KER/WS
MEW 1/32, WS 8/8 MM
WS, VG M32-K67, GWDR
M32-NP, SKMU M32 - K
GR

Dilezita poznamka

Informace o produktu

Pozarni odolnost do E90 podle DIN 4102-12 zavisi na konkrétnich konfiguracich / instalacich

(podrobnosti viz ,Prohlaseni vyrobce” v ,Ke stazeni”)

Kryt se pouziva pro funkéni integritu a slouZi jako rozvadeéci skfirika pro kabely se 5 potencialy.
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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