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Snadna, rychla a bezpecéna instalaceNase poslani pfi
transformaci energie: Chceme instalaci fotovoltaickych
systém( na stfechu usnadnit, urychlit a zvysit bezpec-
nost pro instalatéry. Z tohoto divodu nabizime rozsahly
sortiment fotovoltaickych kombinovanychsdruzovacich
skfini. Produktova fada kombinovanych skfini PV Next
nabizi standardni varianty pro ochranu instalace na strané
stejnosmérného proudu mezi fotovoltaickym panelem a
invertorem. Soucasné lze v FV boxech kombinovat PV DC
strngy a snizit tak mnoZzstvi potiebné kabelaze.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Sestaveny kryt, Kombinované skfin,
1500V, S drzédkem pojistky, Pfepétova ochrana Il
Kabelova prichodka, Spinaci odpojovaé, Na vysku,
SdruZovaci skfit

Cislo objednavky 8000057078

Typ PV 216SOFOC15V00 1TXPX15PFWW
GTIN (EAN) 8430243418270

MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 360 mm Hloubka (v palcich) 14.1732 inch
Vyska 835 mm Vyska (v palcich) 32.874 inch
Sitka 635 mm Sitka (v palcich) 24.9999 inch
Cista hmotnost 31892.25¢g

Teploty

Okolni teplota -20°C..50°C Provozni teplota -20°C to +50°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DC elektrické vlastnosti

Jmenovité napéti 1500 V Spinaci vykon 400 A (DC21B 1500V)

Uzemnéni Pfimo ve VPU Ochrana proti prepéti na DC strané 1500 V typ | + 1l bez
vzdaleného kontaktu

DC vstupy

Kazetova pojistka 10 x 85 mm

Ochranné pojistky

16 A, 16 A, 20A,25A,30A,32A

Pocet DC vstupl

16

Jisténé poly fetézce

+/-

Typ pfipojeni, kabel vstupu DC

Kabelova prichodka

Pfipojeni - kabel vstupu DC (-)

Zasuvny konektor WM4C

Pojistka-standardni spojeni

gPV (EN 60269-6)

Funkéni uzemnovaci konektor

Kabelovy vstup

Pocet kabelovych
vstupu

1

Prameér kabelu, min.

6 mm

Pramér kabelu, max.

12 mm

Kabelové pfipojeni

Typ pfipojeni

Kabelova prichodka
M20

Pocet vstupl 16
Pocet vstupl vedeni
DC vstup + a- Pfipojeni vodice Typ pfipojeni Zasuvny konektor

WM4C

Kabelovy vstup

Pocet kabelovych
vstupu

32

Pfipojeni - kabel vstupu DC (+)

Zasuvny konektor WM4C

Typ pojistky

Prazdny drzak pojistek

Poloha pojistek
Typ pojistky

pozitivni a negativni vstupy

Prazdny drzak pojistek
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Pfipojeni kabelu vystupu DC

Spojeni Sroubl a matici M 12

Typ pripojeni, kabel vystupu DC

Svorky se Sroubovym pfipojenim

Vystup DC + a -

P¥ipojeni vodice

Typ pfipojeni

M40 |Kabelova

prachodka
Prafez vodice, min. 150 mm?2
Prafez vodice, max. 300 mm?2
Pocet vystupti DC 2
Elektricky jisti¢ zatéZe s pomocnym Ne
kontaktem
Monitorovani DC fetézce
Funkce monitorovani Nemonitorovano
Normy a standardy
Standardy EN 61439-2:2011, IEC
61439-2 ed 3.0
Sk¥in
Stupen kryti IP 65
Zaruka
Casovy interval 5 let
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description
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Accessories

Nastroje na Fezani

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciélni tvar Cepele umoznuje
fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KT 14 Verze
Cislo 1157820000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru&nimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4032248945344
MnozZstvi 1ST

* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
materiall

* Vysoce kvalitni odizolovani pro primyslové aplikace
(odpovida pozadavkiim leteckého priimyslu)

* Specidlné tvarované odizolovaci ¢epele umoznuji
odizolovani specialnich typ( konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vyménitelnym odizolovacim
jednotkdm

* Vysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

¢ Bez poskozovani vodice

¢ Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTI-STRIPAX PV Verze
Cislo 1190490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248973262
Mnozstvi 18T
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Accessories

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojet
SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS 1.0X5.56X125 Verze

Cislo 9008410000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056378

MnozZstvi 1ST

Nahradni bleskojistka

Vseobecné objednaci udaje
Typ VPU 11 0 PV 1500V DC Verze

Cislo 1351480000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories

objednavky
GTIN (EAN) 4050118158632
MnozZstvi 18T
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Konektory periferii PV-Stick

Vseobecné objednaci udaje

Rychlejsi je lepSi. To také plati pro kabelaz solarnich

systém(. Nase praktické konektory se dobre drzi v ruce

i pfi mrazu a Ize je instalovat velice rychle a snadno bez

krimpovacich klesti.

Nepotrebujete krimpovaci kontakty a krimpovaci klesté

a vyhnete se chybnému zapojeni. Tim usetfite 50 % casu

pfi instalaci - bez vlivu na kvalitu. Nové fotovoltaické

konektory jsou schvalené TUV (némecky technicky

inspektorat) a odpovidaji IEC 62852.

Nase technologie ,.SNAP IN“ umoznuje bezpeéné

pfipojeni s minimalnim Usilim - vloZte, otocte: proud!

* 1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)

* PRIPINACI technologie

* Kvalita v souladu s normou IEC 62852

* Ergonomicky, oceriovany design

* Nejrychlejsi fotovoltaicky konektor, ktery je v
soucasnosti k dispozici

¢ Spolehliva aretace

Typ PV-STICK+ VPE200 Verze
Cislo 1303470000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102543
MnozZstvi 200 ST

Typ PV-STICK- VPE200 Verze
Cislo 1303510000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102390
MnozZstvi 200 ST

Typ PV-STICK+ VPE50 Verze
Cislo 1303460000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102383
MnozZstvi 50 ST

Typ PV-STICK- VPE50 Verze
Cislo 1303500000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102536
MnozZstvi 50 ST

PrisluSenstvi

@ W

Ochranny kryt proti prachu ,Dustcap VSSO” chrani
solarni konektory Weidmidiller a typ 4 pfed prachem a
necistotami.

.SafetyClip” chrani konektory spole¢nosti Weidmiuiller
pfed neimyslinym otevienim a lze je otevfit pouze pomoci
specialniho vSestranného nastroje.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VSSO WM4 C Verze
Cislo 1254870000 Fotovoltaika, Plochy design
objednavky

GTIN (EAN) 4050118047479
MnozZstvi 100 ST
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