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AETy

Pluggable

Standardni portfolio pro sdruzovaci boxy.

Ochrana a monitorovani fetézcl v solarnim parku.
Spole¢nost Weidmiiller vyvinula kompletni portfolio stan-
dardnich sdruZovacich box{ pro stejnosmérny proud pro
fotovoltaické parky. Cilem téchto vyrobkd je efektivné a
konkurenceschopné pokryt nejcastéji pouzivana reseni
pro tyto ucely. Nase produkty Generace X nabizi kom-
pletni sortiment produktd pro monitorované i nemonito-
rované sdruzovaci boxy od 6 do 32 vstupu, nasi zdkaznici
tedy mohou tézit ze zkuSenosti a zavazku ke kvalité spo-
leénosti Weidmueller. Gen X

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Sestaveny kryt, Kombinované skfin,
1500V, S drzédkem pojistky, Pfepétova ochrana Il
Kabelova prichodka, pro montazni sténu, Spinaci
odpojovac, Na vysku, Centralni ménic

Cislo objednavky 8000068263

Typ PV 224S0OF4CXXVOOOTXPX15PWW
GTIN (EAN) 8430243421553

MnozZstvi 1 items
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Technical data

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 300 mm Hloubka (v palcich) 11.811inch
Vyska 847 mm Vyska (v palcich) 33.3464 inch
Sitka 636 mm Sitka (v palcich) 25.0393 inch
Cista hmotnost 21885.24 g

Teploty

Okolni teplota -20°C..45°C Provozni teplota -20°C to +45 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DC elektrické vlastnosti

Jmenovité napéti 1500V Spinaci vykon 400 A (DC21B 1500 V)
Uzemnéni P¥imo ve VPU Ochrana proti prepéti na DC strané 1500 Vtyp | + 1l bez

vzdaleného kontaktu
DC vstupy

Kazetova pojistka

10 x 85 mm

Ochranné pojistky

15A, 16 A, 20A, 25A,30A, 32 A

Pocet DC vstupl

24

Jisténé poly fetézce

+/-

Typ pfipojeni, kabel vstupu DC

Kabelova prichodka

Pfipojeni - kabel vstupu DC (-)

Spojeni Sroubl a matice M8

Pojistka-standardni spojeni

gPV (EN 60269-6)

Funkéni uzemnovaci konektor

Kabelovy vstup

Pocet kabelovych
vstupu

1

Pramér kabelu, min.

6 mm

Pramér kabelu, max.

12 mm

Kabelové pripojeni Typ pfipojeni Kabelova prichodka
M20
DC vstup + a - Pfipojeni vodice Typ pfipojeni Kabelova priichodka

M16

Kabelovy vstup

Pocet kabelovych
vstupu
Primér kabelu, min.

Pramér kabelu, max.

48

5 mm
10 mm

Pfipojeni - kabel vstupu DC (+)

Sroubové pfipojeni

Typ pojistky

Prazdny drzak pojistek

Poloha pojistek jen v pozitivnich vstupech

Typ pojistky Prazdny drzak pojistek
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Pomocny kontakt prepétové ochrany

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1
vstupu
Pramér kabelu, min. 6 mm
Pramér kabelu, max. 12 mm

Kabelové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni

DC vystupy

Pfipojeni kabelu vystupu DC

Spojeni Sroubl a matici M12

Vystup DC + a - Pfipojeni vodice Typ pfipojeni M40 |Kabelova
prichodka
Prafez vodice, min. 150 mm2
Prifez vodice, max. 300 mm?2
Pocet vystupti DC 2
Elektricky jisti¢ zatéZe s pomocnym Ne
kontaktem
Monitorovani DC Fetézce
Funkce monitorovani Nemonitorovano
Normy a standardy
Standardy EN 61439-2:2011, IEC
61439-2 ed 3.0
SkFin
Typ montaze Montaz na sténu Stupen kryti IP 65
Zaruka
(vlasov{/ interval 5 let
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 224 SO FXCXXVX OX TXPX 15 P F ES

PV 1: v DC LO Industrial
PV 2: pv DC L1 Industrial
PV 3: pv DC L2 Industrial

Number of inputs (01-38)

SO switch-disconector

£0 -» Swich-Disconector

51 < Switchedisconnector with remote disconnection {SW RD)
52 - Mocided Case Circuft Breaker (MCCBY

53 - Motorized pwitch-dcennactor [SW b

54 < Swiichedisconnector with Contactor (SW K)

i - No Switch-dicoonector reeded [M/A]

F: Fuses / Fuseholders position
FO = Fuses Both Poles

FL = Only Posithve Fuses

F2 - Only Mogative Fuses

F3 = Only Fuse Hokders

F4 <5 Only Fuse holder i posttive f+)

F5 = Oely fusa holder in negative [-]

X< by Fesa hekdirs needed (/4]

o0: il Fuses Type & € 10/15/16/20/ 25/ 30/40/50/S5/60/63/80 - (Example £10)

N WM Fuses Type = N A0/S0/63/80/100/ 135160/ 200/ 250,315/ 355,400 — |Example M40}
CHN = WFA L NS NfA

L

W SPD Type

VO = SPD Class 11 f V1 <> SPD Class 1#01/ W2 = SPD Class |
VX = No SPD needed (NfA)

OX: output type

0% -3 b holes needed [M/A)
00 - Cabke Gland

01 5 WHME

O > MC4

03 - Multhis 06

Country / Whole World

Floating: ves (F) / NO

P: portrait
L: wandscape

10: 1000v
15: 1500v

TX: Monitoring Device
T < No maonitoring (M/A)

T2 3 TC 16 | LV or 1.5V

TS 7€ 2016

73 TC 16H

T8 & Others

T Fannich

TAL - Solar 5MS (234)

TAZ -3 Solar SMS [S04)

Tal = Soler SAR5 LoRaWAN [254)
T4 -3 Soldar SMS LoRaWAN (508)

PX: power Supply for (TX)

P -3 Mo Power Supply Nesded (N/A)
0 - Salf. Puwarnd (BRE]

P2 - External Power Supphy (PS5 ALDC)
PA > ol Powered [EE)
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Accessories

Nastroje na Fezani

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciélni tvar Cepele umoznuje
fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KT 14 Verze
Cislo 1157820000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru&nimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4032248945344
MnozZstvi 1ST

* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
materiall

* Vysoce kvalitni odizolovani pro primyslové aplikace
(odpovida pozadavkiim leteckého priimyslu)

* Specidlné tvarované odizolovaci ¢epele umoznuji
odizolovani specialnich typ( konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vyménitelnym odizolovacim
jednotkdm

* Vysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

¢ Bez poskozovani vodice

¢ Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTI-STRIPAX PV Verze
Cislo 1190490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248973262
Mnozstvi 18T
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Accessories

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojet
SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS 1.0X5.56X125 Verze

Cislo 9008410000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056378

MnozZstvi 1ST

Nahradni bleskojistka

Vseobecné objednaci udaje
Typ VPU 11 0 PV 1500V DC Verze

Cislo 1351480000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories

objednavky
GTIN (EAN) 4050118158632
MnozZstvi 18T

10x85 gPV

Valcové pojistkové kazety gPV 10x85 jsou navrzeny,
aby poskytovaly kompaktni, bezpe€nou a ekonomickou
ochranu fotovoltaickych modulli (ochrana v terénu)

s napétim az 1 500 DC. Poskytuji ochranu jak pred

: pretizenim, tak zkratem (tfida gPV podle poZadavk
= e e - norem IEC60269-6 a UL248-19).

]
!

b
§
5
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Vseobecné objednaci udaje

Typ FUSE WSFL 10X85 15A 1K5... Verze

Cislo 4000002597 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
objednavky

GTIN (EAN) 8430243419611

MnozZstvi 50 ST

Typ FUSE WSFL 10X85 16A 1K5... Verze

Cislo 4000002609 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
objednavky

GTIN (EAN) 8430243419628

MnozZstvi 5 ST

Typ FUSE WSFL 10X85 20A 1K5... Verze

Cislo 4000002610 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
objednavky

GTIN (EAN) 8430243419635

Mnozstvi 50 ST

Typ FUSE WSFL 10X85 25A 1K5... Verze

Cislo 4000002611 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 15600 V, 10x85, gPV, 25 A
objednavky

GTIN (EAN) 8430243419642

MnozZstvi 50 ST

Typ FUSE WSFL 10X85 32A 1K5... Verze

Cislo 4000002612 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 15600 V, 10x85, gPV, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 8430243419659

MnozZstvi 5 ST
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