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Nerezové ocelové kryty Klippon® EBx HS s pfipevnénim
vika pomoci zavés( a Sroubll jsou nabizeny s vysoce kva-
litnimi a vyrazné vykonnymi charakteristikami pro nebez-
pecné oblasti ropného a chemického pramyslu. Ma cer-
tifikaci a vyhovuje mezindrodnim normam - jako ATEX a
schvaleni IECEXx.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw),
Prazdny plast, Vyska: 300 mm, Sitka: 300 mm,
Hloubka: 200 mm, Prichodkové desky: Dolni,
Zakladni material: Nerezavéjici ocel 1.4404
(316L), kartacované, Stiibrna

Cislo objednavky 8000071019

Typ KEBXHS303020S4B1 AK

GTIN (EAN) 4064675384991

Mnozstvi 1 items

Lokalni produkt K dispozici pouze v nékterych zemich

OMPLIANT
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Osvédcéeni
Schvaéleni
UK
CA
ROHS Shoda

Vseobecné objednaci udaje

Lokalni produkt K dispozici pouze
v nékterych zemich

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 200 mm Hloubka (v palcich) 7.874 inch
Vyska 300 mm Vyska (v palcich) 11.811 inch
Sitka 300 mm Sitka (v palcich) 11.811 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 260 mm Rozmér pfi montazi - Sirka 260 mm
Cista hmotnost 6625 g

Teploty

Provozni teplota -55°C...135 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové priuchodky, leva strana

M63 2 M75 2

M12 126 M50 6

M16 63 M32 15

M25 26 M20 40

M40 7

Kabelové prichodky, nahofe/dole

M20 30 M12 95

M63 2 M40 7

M32 9 M25 18

M50 3 M75 2

M16 50

Kabelové prichodky, prava strana

M25 26 M63 2

M75 2 M16 63

M40 7 M50 6

M32 15 M20 40

M12 126
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WDU 10 / ZDU 10 3x20 WDU 16 / ZDU 16 3x17
WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /1DU 2,5 3x41 WDU 35 / ZDU 35 3x12
WDU 4 / ZDU 4 3x34 WDU 6 / ZDU 6 3x25
Svisla montaz

WDU 10/ zZDU 10 3x20 WDU 16 / ZDU 16 3x17
WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /1DU 2,5 3x41 WDU 35 / ZDU 35 3x12
WDU 4 / ZDU 4 3x34 WDU 6 / ZDU 6 3x25
Vseobecné informace

Tloustka materialu krytu 1.5 mm TlouStka materialu pfiruby 3 mm
Tloustka materialu 1.5 mm Provozni teplota, max. 135 °C
Provozni teplota, min. -55°C Pfipojeni vika Srouby M6 s 3estihrannou

hlavou SW10 - zavésy

Standardy

EN 60079-0, IEC 60079-0,
EN 60079-7, IEC 60079-7,

EN 60079-11, IEC
60079-11, EN 60079-31,
IEC 60079-31

Provedeni povrchu

kartaCované

Odolnost proti narazu

Verze 7 J ATEX,
Standardni verze 10 J

Velikost AF

10 mm

Stupen kryti

IP66

Zakladni material

Nerezavéjici ocel 1.4404
(316L)

Material tésnéni

Silikon (kryt + okraj)

Utahovaci moment Sroubt vika

2.5Nm

Integralni upevnéni

4, 6 nebo 9 Sroubu M6
vniténi zavit (samice)

Pripojeni krytu

4 nebo 6, M6 zaslepeny
zavitovy otvor na zadni
strané; volitelné pres
pfidavné montazni nohy

Montaz s pfirubovou deskou

Srouby M6 s Sestihrannou
drazkou 10 SW

Stupen kryti (UL)

Type 1, Type 4, Type 4X

Viko - pocet Sroubu 2 Prichodkové desky Dolni
Pristupové otevirani: Sirka 243.6 mm Viko - hel otevieni 125.00°
Pfirubovéa deska Ano Max. uzite¢né zatizeni 9 kg

Viko Ano Pristupové otevirani: vyska 249.6 mm

Umisténi zemnicich Sroubt

Strana krytu C

Mista vyuziti

Chemicky pramysl, Zéna
rizika vybuchu, Ropny

a plynarensky pramysl,

Na sousi, Zpracovatelsky
pramysl, Stavebni systémy
a technologie, Vyroba
stroj, Balici pramysl

Zemnéni kryta

Zemé, skfin, vnitfni

Pripajeny M6 nerezovy
zemnici kolik v téle i viku
krytu.

Cisla certifikatd, kryt

Prohlaseni o shodé ¢. (DoC LVD)

DE PS265X 210819
0011SS01

Prokazovani shody ¢. (AoC)

DE PS265x 210819
000ISS01

Cislo certifikatu, prazdny kryt INMETRO) LMP 21.0601U

C. osvéd&eni, svorkovnice (ATEX)

IBExU 21ATEX 1017 X

Cislo certifikatu, prazdny kryt (ATEX)

IBExU 21ATEX 1016 U

C. osvéd&eni, svorkovnice (INMETRO)

LMP 21.0602X

C. osvédéeni, svorkovnice (IECEx)

IECEx IBE 21.0012

Cislo certifikatu, prazdny kryt (IECEx)

IECEx IBE 21.0006U

DEF | Podminky osvédceni

ATEX, IECEX, INMETRO
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Dulezita poznamka

Informace o produktu

All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M 10 earth bolt on request

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Montazni desky

Montazni desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo
pficné upevnéni montaznich list DIN nebo jednotlivych
komponentd pfimo na montazni desku.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KEB MOPL 3030 S2N H Verze

Cislo 8000074316 Klippon EB (Essential Box), Montazni deska, Vy3ka: 240 mm, Sitka:
objednavky 240 mm, Hloubka: 1.5 mm, Zakladni material: Nerezavéjici ocel
GTIN (EAN) 4064675425267 1.4301 (304), neosetiené, Stiibrna

MnozZstvi 1ST

Typ KEB MOPL 3030 MSZN Verze

Cislo 8000074171 Klippon EB (Essential Box), Montazni deska, Vyska: 240 mm, Sitka:
objednavky 240 mm, Hloubka: 1.5 mm, Zakladni material: Ocelové plechy,
GTIN (EAN) 4064675425168 galvanizované, Stfibrna

MnozZstvi 18T

Montazni podstavce

B S vyuzitim dalSich dostupnych montaznich podstavcu je
o ﬂ; mozné kryty namontovat také vné krytu.
N "Zf‘ M
7 LY
d S % Y |

d &
Vseobecné objednaci udaje
Typ KEB MOFT SMALL S4 SET Verze
Cislo 2660200318 Klippon EB (Essential Box), Montazni patka, Vyska: 38 mm, Sitka: 55
objednavky mm, Hloubka: 10.5 mm, Zakladni material: Ocel, neosetfené, Stfibrna

GTIN (EAN) 4064675275695
Mnozstvi 1ST

Datum vytvoreni 01.04.2026 12:11:34 MEZ
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Drzaky dokumenti

Vseobecné objednaci udaje

Drzaky na dokumenty pro spravné skladovani dokument
v krytu.

Typ DOHA KEB A6 S4B R Verze

Cislo 8000075807 Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nytované, Vyska: 95 mm,

objednavky Hloubka: 20 mm, Zakladni material: Nerezaveéjici ocel 1.4404,

GTIN (EAN) 4064675425359 Stiibrna

MnozZstvi 1ST

Rozpérka
Nerezové ocelové rozpérky ve trech délkach pro zvétseni
vzdéalenosti montaznimi listami nebo listami DIN a zadni
sténou krytu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SP M6 15 MSZN Verze

Cislo 3896100000 Klippon EB (Essential Box), Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,

objednavky Hloubka: 15 mm, Zakladni material: Ocel, St¥ibrna

GTIN (EAN) 4008190857851
MnozZstvi 2ST

Typ SP M6 20 MSZN
Cislo 3896200000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190850234
Mnozstvi 2 ST

Verze
Klippon EB (Essential Box), Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,

Hloubka: 20 mm, Zakladni materiél: Ocel, Stfibrna

Typ SP M6 30 MSZN
Cislo 3896300000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190850241
MnozZstvi 2ST

Verze
Klippon EB (Essential Box), Rozpérka, Vy3ka: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,
Hloubka: 30 mm, Zakladni materiél: Ocel, Stfibrna
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Drzak typového stitku

Vseobecné objednaci udaje

K dispozici je cela fada drzaka stitkd pro dobrou
viditelnost oznaceni, dalsi Stitky podle potreby.

Typ TPSDHA KEB 100X25 S4BR  Verze

Cislo 8000075818 Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nytované, Vy3ka: 25 mm, Sitka:
objednavky 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Zakladni material: Nerezavéjici ocel
GTIN (EAN) 4064675425632 1.4404 (316L), kartacované, Stiibrna

MnozZstvi 1ST

Typ TPSDHA KEB 130X50 S4BR  Verze

Cislo 8000075816 Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nytované, Vyska: 50 mm, Sitka:
objednavky 171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Z&kladni material: Nerezavéjici ocel
GTIN (EAN) 4064675425366 1.4404 (316L), kartdCované, Stiibrna

MnozZstvi 18T

Montazni desky

Vseobecné objednaci udaje

Montazni desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo
pfiéné upevnéni montaznich list DIN nebo jednotlivych
komponentd pfimo na montazni desku.

Typ GFSC M5X10 TX20 SET Verze

Cislo 1274150000 Klippon EB (Essential Box), Upeviiovaci roub, Vyska: 13.3 mm, Sitka:
objednavky 8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Zakladni material: Ocel, galvanizovana,
GTIN (EAN) 4050118063820 pozinkovany a pasivovany, Stfibrna

Mnozstvi 1ST
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Instalaéni material

Vseobecné objednaci udaje

Integrace, rozsiteni a pfizplisobeni - dokonaly doplnék
kazdé aplikace

PIné strukturovana rfada systémovych prislusenstvi pro
fadu kryta Klippon® TB umoziuje snadné prizplsobeni
krytu ke spInéni specifickych pozadavk( jakékoliv
aplikace.

Montazni hardwarové sady

K dispozici jsou montazni hardwarové sady pro rychlou a
snadnou instalaci drzakd na typové znacky a dokumenty a
kryt(i proti desti.

Znacky na konektory Sada na pfipeviiovani $titk(i - SD

je potteba na pfipevnéni plastového (Trafolyte) ID nebo
typového Stitku. Za pomoci této sady muzZete pfipevnit

ID nebo typovy §titek pfimo na viko krytu. Tato sada na
pfipeviovani stitkd byla vyvinuta specialné pro tento Gcel.
Pouze tato sada zajisti provoz bez Gnik{ do krytu nebo
poskozeni Stitku.

Univerzalni pfipevnovaci sada - TPSD byla vyvinuta k
poskytnuti bezpecné a rychlé instalace napf. drzakul
typovych Stitkd, krytd proti desti a drzakd na dokumenty.
Pouzitim této ptipevniovaci sady zmensSite riziko netésnosti
na uplné minimum.

Typ LKSC M6X8 A2 TX30 Verze

Cislo 2704960000 Klippon TB (Terminal Box), Souprava k upevnéni, Vyska: 11.3 mm,
objednavky Sitka: 13.6 mm, Hloubka: 13.6 mm, Zakladni material: Nerezavéjici
GTIN (EAN) 4050118753196 ocel, neosetfené, Stiibrna

MnozZstvi 500 ST

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovaki izolovanych dle VDE, k praci na
soucéastech pod napétim az do 1000 V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Gprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIS SLIM 1.2X6.5X150 Verze
Cislo 2749640000 Montéazni nastroj, Sitka Gepele (B): 6.5 mm, Délka Gepele: 150 mm,
objednavky Tloustka cepele (A): 1.2 mm

GTIN (EAN) 4050118896381
MnozZstvi 18T
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