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Obrazek vyrobku
SNAP IN =

B \ g

OMNIMATE® 4.0 - dalsi krok v evoluci

OMNIMATE® 4.0 navazuje na trend technologie One
Cable Technology (OCT). Modularni koncepce umoziiuje

rychlou konfiguraci hybridnich rozhrani, kterd prenaseji

data, signdly a energii v jediném konektoru. Vysledkem je,

Ze mUzete redukovat kabelazZ v celé fadé aplikaci, zjedno-

dusit udrzbu a urychlit automatické procesy. Jedinec¢né

SNAP IN pripojenti je patefi a urychluje proces propojeni.

Nejrychlejsi pfipojeni

¢ Rychlé, bezpecné a beznastrojové propojeni diky jedi-
nec¢nému pripojeni SNAP IN

¢ Pfipraven pro robota prostifednictvim "ptipravy k propo-
jeni" s otevienym upinacim bodem

¢ Opticka a zvukova zpétna vazba zarucuje spravné pro-
pojeni

Vytvorte si vlastni konfiguraci

* Flexibilni konfigurace a objednavani prostfednictvim
Weidmdiiller Configurator (WMC)

¢ Odeslani do tfi dnl - i u individualné konfigurovanych
produkt(

¢ Automaticka priprava nabidky pro konfigurovany pro-
dukt

Jednoducha konfigurace modularnich hybridnich konek-

tor(i

¢ Flexibilni moznosti kombinace napajeni, signalu a pre-
nosu dat

* Technologie Single-Pair Ethernet pfipravena na budouc-
nost

25mm? | 180°

¥

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, Rozte¢ v mm
(P): 7.50 mm, Pocet poli: 5, Box

Cislo objednavky 8000078345

Typ MPS 75/03-5/02 STNB B

GTIN (EAN) 4064675622086

MnozZstvi 54 items

Udaje vyrobku IEC: 1000V / 34.6 A/ 0.5 -4 mm?
UL:/ 185 A/ AWG 20-AWG 12

Baleni Box
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Osvédcéeni
Schvaleni “
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 34.95 mm Hloubka (v palcich) 1.376 inch
Vyska 15.56 mm Vyska (v palcich) 0.6102 inch
Cista hmotnost 15.35 g
Teploty
Okolni teplota -50 °C...125 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Systémové parametry
Skupina produktt OMNIMATE 4.0
Typ pripojeni Pfipojeni v provozu
Metoda pfipojeni vodice SNAP IN s packou
Rozte¢ v mm (P) 7.50 mm
Smeér vystupu vodice 180°
Pocet polu 5
L1Tvmm 15.00 mm
L1 v palcich 0.591"
L2 in mm 5.00 mm
L2 ininch 0.197 "
Pocet fad 1
Mnozstvi fady kolikd 1
Jmenovity prifez 2.5 mm?2
Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem prstl
normy DIN VDE 57 106
Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP 20
normy DIN VDE 0470
Délka odizolovani 9 mm
Tolerance délky slupovani min. 8 mm
max. 10 mm
Cykly zapojovani 225
Zasuvna sila / pol, max. 9N
Tazna sila / pdl, max. 8N
Technical data - hybrid (power)
Pocet pola (vykon) 3 Pocet fad (vykon) 1
Rozte¢ v mm (vykon) 7.5 mm Roztec v palcich (vykon) 0.295"
Material kontaktd (vykon) CuSn Povrch kontaktu (vykon) pocinované
Rozsah upnuti, min. (vykon) 0.5 mm? Rozsah upnuti, max. (vykon) 4 mm?2
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s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm?2
min. (vykon)

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.5 mm?2
max. (vykon)

Prafez vodice AWG, min. (vykon) AWG 20 Prafez vodice AWG, max. (vykon) AWG 12
s plastovou objimkou - dutinkou, DIN 2.5 mm?2 dutinkou s plastovym limcem, DIN 0.5 mm?2
46228 pt 4, min. (vykon) 46228 pt 4, max. (vykon)

Pruzné, min. HO5(07) V-K (vykon) 0.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K (vykon) 4 mm?2
Pevné, min. HO5(07) V-U (vykon) 0.5 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U (vykon) 2.5 mm?2
Vnéjsi pramér izolace, max. (vykon) 4 mm Délka odizolovani (vykon) 9 mm

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 18.5 A
UL 1059) (vykon)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 185 A
UL 1059) (vykon)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A Jmenovity proud, min. pocet polu 346 A
UL 1059) (vykon) (Tu=20°C) (vykon)

Jmenovity proud, max. pocet polt 29.1A Jmenovity proud, min. pocet pél 30.7 A
(Tu=20°C) (vykon) (Tu=40°C) (vykon)

Jmenovity proud, max. pocet péli 259 A Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV
(Tu=40°C) (vykon) prepéti / stupen znecisténi /2 (vykon)
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 600 V

pfepéti / stupen znecisténi lll/2 (vykon)

UL 1059) (vykon)

Jmenovité napéti (aplikacni skupina C / 600V
UL 1059) (vykon)

Jmenovité napéti (aplikaéni skupinaD / 600 V
UL 1059) (vykon)

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V
stupen znecisténi ll/2 (vykon)

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V
stupen znecisténi lll/2 (vykon)

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 630V Vzdu$na vzdalenost, min. (vykonu) 9.96 mm

stupen znecisténi lll/3 (vykon)

Technical data - hybrid (signal)

Pocet palu (signal) 2 Pitch in mm (Signal) 5 mm

Pitch in inches (Signal) 0.197 " Material kontaktd (signal) CuSn

Povrch kontakt( (signal) pocinované Rozsah upnuti, min. (signal) 0.5 mm?2

Rozsah upnuti, max. (signal) 4 mm?2 Prarez vodice AWG, min. (signal) AWG 20

Prirez vodice AWG, max. (signal) AWG 12 s plastovou objimkou - dutinkou, DIN 0.5 mm?2
46228 pt 4, min. (signal)

dutinkou s plastovym limcem, DIN 2.5 mm?2 s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm?2

46228 pt 4, max. (signal) min. (signal)

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.5 mm? Pruzné, min. HO5(07) V-K (signal) 0.5 mm?2

max. (signal)

Pruzné, max. HO5(07) V-K (signal) 4 mm?2 Pevné, min. HO5(07) V-U (signal) 0.5 mm?2

Pevné, max. HO5(07) V-U (signal) 2.5 mm?2 Vnéjsi pramér izolace, max. (signal) 4 mm

Stripping length (Signal) 9 mm Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB/ 18.5 A

UL 1059) (signal)

Jmenovity proud (aplikaéni skupinaC/ 185 A
UL 1059) (signal)

Jmenovity proud (aplikaéni skupinaD / 10 A
UL 1059) (signal)

Jmenovity proud, min. pocet pdl 26.8 A Jmenovity proud, max. pocet pold 19.7 A
(Tu=20°C) (signal) (Tu=20°C) (signal)

Jmenovity proud, min. pocet pola 23.1A Jmenovity proud, max. pocet péli 16.9 A
(Tu=40°C) (signal) (Tu=40°C) (signal)

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV
prepéti / stupen znecisténi 11/2 (signal) prepéti / stupen znecisténi lll/2 (signal)
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 400 V

prepéti / stupen znecisténi lll/3 (signal)

UL 1059) (signal)

Jmenovité napéti (aplikaéni skupinaC/ 150V
UL 1059) (signal)

Jmenovité napéti (aplikaéni skupinaD / 300 V
UL 1059) (signal)

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 400V
stupen znecisténi ll/2 (signal)

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V
stupen znecisténi lll/2 (signal)

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V
stupen znecisténi lll/3 (signal)
Povrchova vzdalenost, min. (signal) 7.5 mm

Vzdu$na vzdalenost, min. (signal) 7.5 mm
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Udaje o materialu

Izolaéni material PBT GF Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolaéniho materialu |
Komparativni index sledovani (CTI) =600 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Skladovaci teplota, min. -25°C
Skladovaci teplota, max. b5 °C Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 125 °C
Vodice vhodné k pFipojeni
Upinaci rozsah, min. 0.34 mm?
Upinaci rozsah, max. 4 mm?
Prafez propojeni AWG, min. AWG 20
Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?
Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.34 mm?2
46228 pt 4, min.
dutinkou s plastovym limcem, DIN 2.5 mm?2
46228 pt 4, max.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.34 mm?
min.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2.5 mm?
max.
Vnéjsi pramér izolace, max. 4.00 mm
Upinatelny vodi¢ Prafez pfipojeni vodice jmen. 0.34 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO0,34/12 TK
na konci vodie
Prlrez pfipojeni vodice jmen. 0.5 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporucena dutinka HO0,5/16 OR
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm
Doporuc¢ena dutinka HO,5/10
na konci vodice
Prifez pfipojeni vodice jmen. 0.75 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO,75/16 W
na konci vodie
Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO,75/10
na konci vodice
Priifez pfipojeni vodice jmen. 1 mm?
vodi€ova koncovka Délka odizolovani \ imen. 12 mm
Doporuc¢ena dutinka H1,0/16 GE
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm
Doporuc¢enéa dutinka H1,0/10
na konci vodie
Prlrez pfipojeni vodice jmen. 1.5 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 12 mm
Doporucena dutinka H1,5/16 R
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm
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Technické udaje

Doporuc¢enéa dutinka H1,5/10
na konci vodice
Prafez pfipojeni vodice jmen. 2.5 mm?
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm
Doporuc¢enéa dutinka H2,5/15D BL
na konci vodie
Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm
Doporu¢enéa dutinka H2,5/10
na konci vodice
Referencéni text Vnéjsi pramér plastové objimky by nemél byt vétsi nez rozte¢ (P)
Jmenovité udaje podie IEC
testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet pola 346 A
(Tu=20 °C)
Jmenovity proud, max. pocet pold 29.1A Jmenovity proud, min. pocet polu 30.7 A
(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)
Jmenovity proud, max. pocet poli 259 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V
(Tu=40 °C) stupen znecisténi Il/2
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 1000V Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6 kV

stuper znecisténi lll/2
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 8 kV
prepéti / stupen znecisténi lll/2

prepéti / stupen znecisténi ll/2

Jmenovité udaje podie UL 1059

Institut (cURus) CURUS
Jmenovité napéti (aplikacni skupina F / 1000 V

C. osvéd&eni (cURus) E60693
Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 185 A

UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 185 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A

UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaF/ 185 A Prifez vodice, AWG, min. AWG 20

UL 1059)

Prirez vodice, AWG, max. AWG 12 Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajiSténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638

ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-03-02

ECLASS 15.0 27-46-03-02
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Nakresy
Obrazek vyrobku
L1+L2+13.3
CL2+0. 520"

- e}
[+ 2+14.3 o=

2+0.5637 =)

e

Min. front plate cut-out

Vyhoda produktu

SNAP IN =

Fastest connection technology SNAP IN

Vyhoda produktu

Acoustic and visual feedback
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Pfipojeni desky

Vseobecné objednaci udaje

OMNIMATE® 4.0 - dalsi krok v evoluci

OMNIMATE® 4.0 navazuje na trend technologie One

Cable Technology (OCT). Modularni koncepce umoziiuje

rychlou konfiguraci hybridnich rozhrani, kterd prenaseji

data, signaly a energii v jediném konektoru. Vysledkem

je, ze muzete redukovat kabelaz v celé fadé aplikaci,

zjednodusit adrzbu a urychlit automatické procesy.

Jedinec¢né SNAP IN pfipojeni je patefi a urychluje proces

propojeni.

Nejrychlejsi pfipojeni

* Rychlé, bezpecné a beznastrojové propojeni diky
jedine¢nému pripojeni SNAP IN

e Pfipraven pro robota prostfednictvim "ptipravy k
propojeni" s otevienym upinacim bodem

* Opticka a zvukova zpétna vazba zarucuje spravné
propojeni

Vytvorte si vlastni konfiguraci

¢ Flexibilni konfigurace a objednavani prostfednictvim
Weidmdiiller Configurator (WMC)

¢ Odeslani do tfi dn@ - i u individualné konfigurovanych
produkt(

* Automaticka pfiprava nabidky pro konfigurovany
produkt

Jednoducha konfigurace modularnich hybridnich

konektort

¢ Flexibilni moznosti kombinace napdjeni, signalu a
prenosu dat

* Technologie Single-Pair Ethernet pfipravena na
budoucnost

Typ MHS 7S/03-5/02HT3BT Verze

Cislo 8000078336 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, Pfipojeni pajenim
objednavky pretavenim priichozim otvorem, Rozte¢ v mm (P): 7.50 mm, Pocet
GTIN (EAN) 4064675622642 pdli: 5, 90°, Tube

MnozZstvi 16 ST
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