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Standardni portfolio pro sdruzovaci boxy.

Ochrana a monitorovani fetézcl v solarnim parku.
Spole¢nost Weidmiiller vyvinula kompletni portfolio stan-
dardnich sdruZovacich box{ pro stejnosmérny proud pro
fotovoltaické parky. Cilem téchto vyrobkd je efektivné a
konkurenceschopné pokryt nejcastéji pouzivana reseni
pro tyto ucely. Nase produkty Generace X nabizi kom-
pletni sortiment produktd pro monitorované i nemonito-
rované sdruzovaci boxy od 6 do 32 vstupu, nasi zdkaznici
tedy mohou tézit ze zkuSenosti a zavazku ke kvalité spo-
leénosti Weidmueller. Gen X

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Sestaveny kryt, Kombinované skfin,
1500V, S drzédkem pojistky, Pfepétova ochrana Il
Kabelova prichodka, pro montazni sténu, Spinaci
odpojovac, Na vysku, Centralni ménic

Cislo objednavky 8000078882

Typ PV 224SOF3CXXVOOOTXPX15PWW
GTIN (EAN) 4064675468912

MnozZstvi 1 items
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 300 mm Hloubka (v palcich) 11.811 inch
Vyska 847 mm Vyska (v palcich) 33.3464 inch
Sitka 636 mm Sitka (v palcich) 25.0393 inch
Cista hmotnost 22476.43 g

Teploty

Okolni teplota -20°C..45°C Provozni teplota -20°C to +45 °C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

DC elektrické vlastnosti

Jmenovité napéti 1500 V Spinaci vykon 400 A (DC21B 1500 V)

Uzemnéni P¥imo ve VPU Ochrana proti prepéti na DC strané 1500 Vtyp | + Il bez
vzdaleného kontaktu

DC vstupy

Kazetova pojistka 10 x 85 mm

Ochranné pojistky

16 A, 16 A, 20A,25A,30A,32A

Pocet DC vstupl

24

Jisténé poly fetézce

+/-

Typ pfipojeni, kabel vstupu DC

Kabelova priichodka

Pfipojeni - kabel vstupu DC (-)

Sroubové pfipojeni

Pojistka-standardni spojeni

gPV (EN 60269-6)

Funkéni uzemnovaci konektor

Kabelovy vstup

Pocet kabelovych
vstupu

1

Pramér kabelu, min.

6 mm

Pramér kabelu, max.

12 mm

Kabelové pfipojeni

Typ pfipojeni

Kabelova prichodka
M20

Pocet vstupl 24

Pocet vstupl vedeni 51

DC vstup + a- Pr¥ipojeni vodice Typ pfipojeni Kabelova prichodka

M16
Kabelovy vstup Pocet kabelovych 48

vstupu
Primér kabelu, min. 5 mm
Prameér kabelu, max. 10 mm

Pfipojeni - kabel vstupu DC (+)

Sroubové pfipojeni

Typ pojistky
Poloha pojistek
Typ pojistky

Prazdny drzak pojistek

pozitivni a negativni vstupy

Prazdny drzak pojistek
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DC vystupy

Pfipojeni kabelu vystupu DC

Spojeni Sroubl a matici M10

Vystup DC + a -

P¥ipojeni vodice

Typ pfipojeni

M40 |Kabelova

prachodka
Prifez vodice, min. 150 mm?2
Prafez vodice, max. 300 mm?2
Pocet vystupti DC 2
Elektricky jisti¢ zatéZze s pomocnym Ne
kontaktem
Monitorovani DC fetézce
Funkce monitorovani Nemonitorovano
Normy a standardy
Standardy EN 61439-2:2011, IEC
61439-2 ed 3.0
Sk¥in
Typ montaze Montaz na sténu Stupen kryti IP66
Zaruka
Casovy interval 5 let
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 224 S0 FXCXX VX OX TXPX 15 P F ES

B [

nection (SW RD)

1K)

125/30/40/50/55/60/63/80 - (Example C10) OX: Output type
1/100/125/160/200/250/315/355/400 — (Example N40) OX <> No holes needed (N/A)
00 -> Cable Gland
O1 > WM4C

02 > Mc4
03 -> Multivia CG

s 1+l /V2 > SPD Class |
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