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Spojovaci skfifky pro antény, pocitace naprav, bodové
fidici systémy a dalSi souc¢asti na trati v riiznych velikos-
tech. Nase spojovaci skfinky jsou obzvlasté vhodné pro
ochranu elektroniky v drsném prostredi Zelezni¢nich trati.
Pouzdra jsou robustni a odolna i viici intenzivnimu slunec-

nimu zareni a poskytuji spolehlivou ochranu EMC.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pouz-
dra, Vy$ka: 550 mm, Sitka: 350 mm, Hloubka:
180 mm, Prichodkové desky: Dolni, Zakladni
material: Nerezaveéjici ocel 1.4301 (304), kartaco-
vané, Stfibrna

Cislo objednavky 8000080481

Typ KTB FS 5653518 S2B1 TRACKBOX EQP
GTIN (EAN) 4064675595564

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 06.11.2025 12:05:29 MEZ
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 180 mm Hloubka (v palcich) 7.0866 inch

Vyska 550 mm Vyska (v palcich) 21.6535 inch

Sitka 350 mm Sitka (v palcich) 13.7795 inch

Cistd hmotnost 16500 g

Teploty

Provozni teplota -60°C..135°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 64dfc213-93f0-4¢79-8ffa-c97fa9dcb873

Svisla montaz

K dispozici drzak pojistky Ano

Svisla montaz

WDU 2,5 /zDU 2,5 /IDU 2,5 1x46 K dispozici drzak pojistky Ano

VsSeobecné informace

Tloustka materialu krytu 1.5 mm Tloustka materialu pfiruby 3 mm

Tloustka materialu sk¥iné 1.5 mm Provozni teplota, max. 135 °C

Provozni teplota, min. -60 °C Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Pfipojeni vika Srouby M6 s $estihrannou Standardy EN 60068 <1m od trati
hlavou SW10

Provedeni povrchu kartaGované Odolnost proti narazu Standardni verze 10 J

Stupen kryti IP66, IP67 Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4301

(304)

Material tésnéni Silikon Stupen kryti (UL) Type 3, Type 4X, Type 12

Prichodkové desky Dolni Pfirubova deska Ano

Udaje o materialu

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Provedeni povrchu kartaCované

Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4301
(304)

Obecné udaje

Barevny Stiibrna Stupen kryti IP66, IP67

Barevny graf (podobné) RAL 7001

Kryt

Zakladni material

Nerezavéjici ocel 1.4301 (304)

Vrtané otvory strana A zadné
Vrtané otvory strana B zadné
Referenéni vyrobek Zavaznost 2
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Reference PRO MAX 120W 24V 5A

Zavaznost 20

Reference ADT 2.5 2C

Zavaznost 20

Reference MCZ OVP CL 24VDC 0,5A
Klasifikace
ETIM 6.0 EC000261 ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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