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S nasimi pfedmontovanymi sadami SET pro zapojeni pfi-
strojovych transformator( uSetfite ¢as a naklady na skla-
dovani. Nabizime rlizné aplika¢ni sestavy véetné ves-
kerého pfrislusného pfisluSenstvi a véetné oznaceni v
jednom kompletnim baleni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zku$ebni odpojovaci svorka, PUSH IN, Tmavé

bézova, 6 mmz2, 30 A, 500 V, Pocet pripojeni: 12,

Pocet trovni: 1

Cislo objednavky 8000082521

Typ LST_CT_3PHASE_ATTB_OR
GTIN (EAN) 4064675535430
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 79 mm Hloubka (v palcich) 3.1102 inch
Vyska 100 mm Vyska (v palcich) 3.937 inch
Sitka 62.6 mm Sitka (v palcich) 2.4646 inch
Cista hmotnost 273g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Trvala provozni teplota, min. -60 °C
Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ne Pocet potenciall 3

Pocet urovni 1 Nosn4 lista TS 35

PE funkce Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Barva provoznich prvku Oranzova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany zareno Typ montaze PFichytka
Data hodnoceni

Jmenovity prifez 6 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 30A

Proud pfi maximu vodict 30A Standardy IEC 60947-7-1
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV Kategorie rdzového napéti 1]
Zavaznost znecisténi 3

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A4 Prafez propojeni AWG, max. AWG 8
Smér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 12 mm

Typ pfipojeni PUSH IN Pocet pfipojeni 12

Upinaci rozsah, max. 10 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Velikost noze 0,8 x4,0 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 22

Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 6 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm2

s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodi¢a, jemné stacené, 10 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm2

min.
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Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 10 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicu, splétané, min. 0.5 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 10 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.5 mm?2
max. min.

Prafez pfipojeni vodicl, jemné splétané, 0.5 mm?2

min.

VsSeobecné

Prafez propojeni AWG, max. AWG 8 Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-1 Nosn4 lista TS 35
Klasifikace

ETIM 6.0 EC000902 ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26 ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26 ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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