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Spojeni fotovoltaickych elektraren prostfednictvim spoleh-

livé a bezpecné priamyslové komunikace.

Abychom vam poskytli spolehlivé informace o v§ech dule-

zitych parametrech pocasi vasi fotovoltaické elektrarny,

vytvorila spoleénost Weidmiuiller toto portfolio FV meteo-

rologickych boxu se 2 rodinami produktu:

¢ Premium: Pfipraveno k okamzitému pouziti, extrémné
robustni a chrdnéné proti vSem povétrnostnim vliviim.

e Lite: Nova rodina "Lite" nabizi hlavni funkce a ochrany
verze "Premium", ale v kompaktnim krytu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Pouzdra, Primyslovy monitor, 230
V AC, Digitalni signaly, Analogové signaly, RJ45,
Webovy, Meteorologicky box

Cislo objednavky 8000094711

Typ PV WC1I1RXPXG1SXM2S6WW
GTIN (EAN) 4064675857112

MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 300 mm Hloubka (v palcich) 11.811inch

Vyska 747 mm Vyska (v palcich) 29.4094 inch

Sitka 536 mm Sitka (v palcich) 21.1023 inch

Cista hmotnost 23997 ¢

Teploty

Okolni teplota -20°C..50°C Provozni teplota -20°C to +50°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6-di-tert-butyl-2,2-methylenedi-p-cresol 119-47-1

DC elektrické viastnosti

Jmenovité napéti 230V Ochrana proti prepéti na AC strané PUI 1+1 LCF
280V/12,5kA, bez
pomocného kontaktu

Uzemnéni Pfimo ve VPU Ochrana proti prepéti na strané WIA ano, ne pomocny kontakt

RS485 (sledovani fetézce)
DC vstupy
Pocet vstupu 21

Monitorovani DC Fetézce

P¥ivod Baterie PRO ECO 72W Funkce monitorovani Rizeny ptepinad
24V 3A pramyslového Ethernetu

s porty RJ45 a SC Multi-
mode, Digitalni vstupni
signaly vzdalenych 1/0,
Analogové vstupni signaly
vzdalenych 1/0, P¥ipojeni
mezi meteorologickymi
senzory a systémem
SCADA prostfednictvim
RS-485

Monitorovani napéti Ano

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857

ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92

ECLASS 15.0 22-57-02-92
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