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Standardni portfolio pro stringové stfidace Multi MPPT
Chrani stringy a stfidacCe proti prepéti.

Ochrana dlouhych vedeni a vstup( fetézcovych stridacl
(MPPT’) je klicova pro spravnou funkénost solarni insta-
lace, at uz se jedna o instalaci na stfeSe nebo instalaci pro
verejné sité. Proto spole¢nost Weidmueller vyvinula sor-
timent vyrobkd se sadou riznych sk¥ini, které pomahaiji
chranit vedeni a/nebo stranu vstupu DC fetézce stfidace
pfed moznym prepétim. Tato feSeni umoznuji instalaénim
pracovnikiim a vyvojarim vyuzivat zkusenosti spole¢nosti
Weidmueller’ v oblasti fotovoltaiky a jejiho zavazku dodr-
zovat standardy kvality. Multi-MMPT

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Sestaveny kryt, Kombinované skfin,
1500 V, Piepétova ochrana Il, WMA4C, pro mon-
tazni sténu, Na $itku, Retdzcovy stfidag, 12 MPP

Cislo objednavky 8000109860

Typ PV 124SXFXCXXVOO 1TXPX15LWW
GTIN (EAN) 4099986666344

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 06:43:35 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 300 mm Hloubka (v palcich) 11.811inch
Vyska 536 mm Vyska (v palcich) 21.1023 inch
Sitka 747 mm Sitka (v palcich) 29.4094 inch
Cista hmotnost 15510.13 g
Teploty
Okolni teplota -20°C..45°C Provozni teplota -20°C to +45°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
DC elektrické viastnosti
Jmenovité napéti 1500V Uzemnéni Pfimo ve VPU
Ochrana proti prepéti na DC strané 1500 V typ Il se
vzdalenym kontaktem
DC vstupy
Pocet DC vstupl 24
Typ pfipojeni, kabel vstupu DC Zasuvny konektor WMA4C
Pf¥ipojeni - kabel vstupu DC (-) Zasuvny konektor WMA4C
Pocet bodi maximalniho vykonu (MPP) 12
Funkéni uzemnovaci konektor Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1

vstupu

Pramér kabelu, min. 6 mm

Pramér kabelu, max. 12 mm

Kabelové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet vstupl 24
Pocet vstupu vedeni 1
Pfipojeni - kabel vstupu DC (+) Zasuvny konektor WM4C

Typ pojistky
Typ pojistky

Ani kazeta, ani drzak pojistek
Ani kazeta, ani drzak pojistek

DC vystupy
Pfipojeni kabelu vystupu DC Zasuvny konektor WM4C Typ pripojeni, kabel vystupu DC Zasuvny konektor WM4C
Pocet vystupli DC 24

Monitorovani DC Fetézce

Funkce monitorovani

Nemonitorovano
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Normy a standardy

Standardy IEC 61439-2 ed 3.0, EN

61439-2:2020
SkFin
Typ montaze MontaZ na sténu Stupen kryti IP65
Zaruka
Casovy interval 5 let
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 2 24 SO FX CXX VX OX TXPX 15 P F ES

PV 1: # OC 10 Industrial '] { Country / Whole World
PV 2: v 0 11 ndustral
PV 3: PV DC 12 Industrial Floating: ves (F)/no.
Number of Inputs (01:36) P: Portrait
L L: tandscape
10: 1000
L2 A 15: 1500v
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OX: Outpat type
83 s ke et (K]

V: 59D Type:
VO SPD Class 11/V1 = SPD.Class 1411 /V2 9 SPD Class |
VX = No $PD needed (H/A)
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