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Sdruzovaci skiiné PV Next pro stfidace s 1 az 12 sledo-
vaci MPP se pouzivaji k ochrané stejnosmérné strany foto-
voltaického systému. Sdruzovaci skfiné chrani strida¢
pred prepétim a spliuji tak pozadavky evropské smér-
nice CLC/TS 51643-32. Kromé toho tyto vyrobky nabizeji
moznost ochrany systému proti zpétnym proudlim a moz-
nost kombinovat fetézce a uSetfit tak kabely pfi instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Kombinovana skfin, 1000 V, 1 MPP,
10 vstupl / 1 vystup na MPP, S drzakem pojistky,
Prepétova ochrana | / ll, Spinaci odpojovac¢, Moni-
torovani proudu, Kabelova priichodka, Uréeno pro
ménice Fronius Tauro Eco

Cislo objednavky 8000111136

Typ PV 210SOF3CXXV100TA1PAT0PWW
GTIN (EAN) 4099986933927

Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 300 mm Hloubka (v palcich) 11.811inch
Hloubka s pfidavnymi komponenty 300 mm Vyska 847 mm
Vyska (v palcich) 33.3464 inch Sitka 636 mm
Sitka (v palcich) 25.0393 inch Cista hmotnost 29000 g
Teploty
Okolni teplota -20°C..45°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6c¢c, 7a, 7cl
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574
Soucast dodavky
Zahrnutd pfisluSenstvi Odstavec Montazni patka
MnoZstvi 4
Elektricka charakteristika
Jmenovité DC napéti 1000V
Jmenovity kratkodoby odpor proudu Jmenovity proud 1625 A
Proud na maximalni vykonovy bod, max. 135 A
Jmenovity stejnosmérny proud na Proud na fetézec, max. 30.00 A
pfipojeni
Obecna data
Standardy EN 61643-31 Stupen kryti IP65

Chranéna venkovni oblast
(>1 km od mote)

Misto instalace

Ochrana proti pfepéti na DC strané

Standardy EN 61643-31 Testovaci zkuSebni proud limp (10/350 6.25 kA
us)
Vybijeci proud, max. (8/20 us) 40 kA Zkratovy proud ISCPV 1625 A
Celkovy vybijeci proud Icelkovy 50 kA Vybijeci proud In (8/20 us) 20 kA
(8/20ups)
T¥ida pozadavku Typ I/11 Celkovy vybijeci proud Icelkovy 12.5 kA
(10/350 ps)
PV napéti systému, max. Ucpv 1000V Ochrana proti prepéti na DC strané 1000 Vityp I+ 1

Maximalni stejnosmeérné provozni napéti 1000 V
DC rezimu UPCV +/-, -/PE, +/PE
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Technické udaje
Pouzdro
Izolaéni material Polyester vyztuzeny Typ montaze Upevnovaci oka
sklenénymi vlakny,
polykarbonat
Odolnost proti narazu IK10 v souladu s IEC Pripojeni krytu Upevriovaci oka
62262
Stupen kryti ] Retézec typu pfipojeni Interni svorka (s prichozi
kabelovou prichodkou)
Vstupy
Kazetova pojistka 10 x 38 mm
Jisténé poly fetézce +/-
Pojistka-standardni spojeni gPV (EN 60269-6)
Pocet bodd maximalniho vykonu (MPP) 1
Funkéni uzemnovaci konektor Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1
vstupu
Kabelové pfipojeni Typ pfipojeni Svorky se Sroubovym
pfipojenim
Flexibilni, max. 25 mm?2
HO5(07) V-K
s vodi¢em a dutinkou, 16 mm?2
DIN 46228 pt 1, max.
Pocet vstupl vedeni 10
DCvstup +a- Pfipojeni vodice Typ pfipojeni Svorky se Sroubovym
pfipojenim
Priifez vodice, min. 1 mm?2
Prafez vodice, max. 16 mm?2
Kabelovy vstup Pocet kabelovych 10
vstupu
Typ pojistky Prazdny drzak pojistek
Max. pocet DC vstupu na bod maximalniho vykonu 10 paralelné zapojenych vstupl
Pocet fetézcovych vstuptd na MPP 27..210
Pomocny kontakt prepétové ochrany Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1
vstupu
Kabelové pfipojeni Typ pfipojeni Pfipojeni PUSH IN
s akénim ¢lenem
Flexibilni, max. 2.5 mm?2
HO5(07) V-K
s vodi¢em a dutinkou, 2.5 mm?2
DIN 46228 pt 1, max.
Pocet vstupl 10
Vystupy
Max. pocet DC vystupu na bod maximalniho vykonu 1 vystup
Vystup DC + a - P¥ipojeni vodice Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
DC vypinaé zatéze
Typ napéti DC Jmenovité impulzni vydrzné napéti 12 kV
Provedeni sepnuti odpojovace spinac v krytu K dispozici motorovy pohon No
Pocet vypinacich cykll pfi jmenovitém 200 Pocet provoznich cykla 10000
proudu
Dulezita poznamka
Informace o produktu Cislo SCIP bylo pfidéleno kvali obsahu olova vy3§imu nez 0,1 % &isté hmotnosti.

Pokyny pro bezpecné pouzivani podle ECHA:
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Identifikace nebezpecné latky je dostate¢na, aby umoznila bezpecné pouzivani predmétu po celou
dobu jeho Zivotniho cyklu, véetné faze Zivotnosti, demontdze a odpadu/recyklace Fuses are not

included
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92

Listy specifikaci zakazky

Dlouhéa specifikace

Combiner box for inverters
with 1 MPP tracker,
suitable for protecting the
DC side of a photovoltaic
system according to DIN
CLC/TS 51643-32. MPP1:
10 inputs, connection via
M25 cable gland with
multiple sealing inserts.
PUSH IN connection /
single-wire, multi-wire,
with/without ferrule.

1 output, connection via
M25 cable gland with
multiple sealing inserts.
PUSH IN connection /
single-wire, multi-wire,
with/without ferrule.
Max. string voltage Uoc:
1000 vVDC

1 class/type | + 1l
combined arrester with
signal contact

Fuse holders for inputs and
outputs (fuses 10x38 to be
ordered separately)

With lockable DC load
break switch for safe
separation of the string
lines according to DIN EN
IEC 60947-3

Connection of the

signal contact via M16
cable glands (Clamping
range 5-10 mm@) max.
conductor cross-section:
1.5 mm?

Connection of the
functional earth via M16
cable glands (Clamping
range 5-10 mm®@)
Conductor cross-section: =
16 mm2

Protection class: IP65

All built into a glas fibre
reinforced polyester
housing. Dimensions
HxWxD: 847x636x300
mm

Approval according to low
voltage switchgear and
controlgear IEC 61439-1
and EN 61439-2
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