Weidmiiller 3t

PV CPCI23TXUXDXAXWXRXWW Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

iE

Spojeni fotovoltaickych elektraren prostfednictvim spoleh-

livé a bezpecné priamyslové komunikace.

Spole¢nost Weidmiiller spojila své rozsahlé zkuSenosti s

projekty v oblasti fotovoltaiky a priimyslovou komunikaci

a vytvorila toto portfolio PV Communication Box(. Pro

toto portfolio jsme vyvinuli 2 rizné produktové fady:

* Rada ,Premium” je nadim nejrobustnéj$im produktem.
Produkty jsou konstruovany tak, aby diky systému zaloz-
niho napajeni nabizely stalou konektivitu. A tim uzivate-
IGm poskytuji spolehlivost a vykon v jednom feseni.

* Nova rada ,Lite” vdm poskytuje stejnou konektivitu sig-
nalu na misté jako verze ,Premium”, ale v kompaktnéj-
Sim provedeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Sestaveny kryt, Komunika¢ni modul,
230 V AC, Pfepétova ochrana |, Monitorovani
proudu, Komponenty monitorovani, Monitorovani
napéti, Monitorovani limitni hodnoty, Komunikaéni

box, RJ45
Cislo objednavky 8000111622
Typ PV CPCI23TXUXDXAXWXRXWW
GTIN (EAN) 4099986678897
Mnozstvi 1 items
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaéleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 180 mm Hloubka (v palcich) 7.0866 inch
Vyska 270 mm Vyska (v palcich) 10.6299 inch
Sitka 360 mm Sitka (v palcich) 14.1732 inch
Cista hmotnost 4000 g
Teploty
Okolni teplota -10°C..30°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
DC elektrické viastnosti
Jmenovité napéti 230V Ochrana proti prepéti na AC strané PUI 1+1 LCF

280V/12,6KkA, bez
pomocného kontaktu

Uzemnéni Pfimo ve VPU Ochrana proti prepéti na strané WIA Ne
RS485 (sledovani fetézce)

DC vstupy

Pocet vstupu 1 Pocet vstupu vedeni 3

Monitorovani DC Fetézce

Funkce monitorovani Pramyslovy pocitac, Monitorovani napéti Ano
Primyslovy ethernetovy
router s porty 4G a RJ45,
Pfipojeni provoznich
zarizeni k systému SCADA
prostfednictvim RS-485

Normy a standardy

Standardy IEC 61439-2 ed 3.0, EN
61439-2:2020
SkFin
Typ montaze Montaz na sténu, Pouze v Stupen kryti IP 65

interiérech
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Datovy list
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Zaruka

Casovy interval 5 let

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90 ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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