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Rozdélovac energie na listu DIN

Vice rozvadéci energie v skfifice méfice pro montazni
liste TS 35

* 2pdblové, barevné kddované

* 230V, IP 30

¢ Pojistka chranici moduly 25kA

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 8000118954

Typ RS VERT SUPPLY LSF-SMT_F-6A
GTIN (EAN) 4099986990678

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 10:09:45 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 23.7 mm Hloubka (v palcich) 0.9331 inch
Vyska 93.7 mm Vyska (v palcich) 3.689 inch
Sitka 17.9 mm Sitka (v palcich) 0.7047 inch
Cista hmotnost 34.03¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40...70 °C Provozni teplota -40...70 °C
VlIhkost pfi provozni teploté 0... 85 % (bez kondenzace)

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

Udaje o pF¥ipojeni

Konektory DPS, rozvod LSF-SMT 5.08/03/180 Napéajeci zasuvné konektory SL 5.08HC/03/180B (bez

(bez centralniho koliku)

centralniho koliku)

Jmenovité udaje

Stupen kryti IP30 Provozni napéti 230V
Maximalni proud na pfipojeni rozvadéce 6 A

Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napéti izolace 250V AC Kategorie prepéti 11l
Zavaznost znecisténi 2 Test pulzniho napéti (1,2/50 ps) 4 kv
P¥ipojovaci pole

Min. prifez vodice, AWG AWG 28 Typ pripojeni PUSH IN
Délka odizolovani 10 mm Rozsah upnuti, max. 1.5 mm?2
Rozsah upnuti, min. 0.13 mm?2 Max. prufez vodice, AWG AWG 14
Pfipojeni napajeni

Typ pfipojeni Zasuvné pripojeni Plug-in

Pojistky

Voltage drop 170 mV Jmenovity vypinaci vykon 25 kA
Doba taveni 80 A?%s
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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() Central pin is not connected
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