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S nasimi pfedmontovanymi sadami SET pro zapojeni pfi-
strojovych transformator( uSetfite ¢as a naklady na skla-
dovani. Nabizime rlizné aplika¢ni sestavy véetné ves-
kerého pfrislusného pfisluSenstvi a véetné oznaceni v
jednom kompletnim baleni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Méfeni odpojovaci svorkovnice transformatoru,
PUSH IN, 30, 28

Cislo objednavky 8000120388

Typ TABNSNORD 14STECKBAR

GTIN (EAN) 4099986821675

Mnoizstvi 1 items
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
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Germany

www.weidmueller.com

Hloubka 71.3 mm Hloubka (v palcich) 2.8071 inch

Vyska 120.8 mm Vyska (v palcich) 4.7559 inch

Sitka 159.9 mm Sitka (v palcich) 6.2953 inch

Cista hmotnost 12121g

Teploty

Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ne Pocet Urovni 1

Pocet svérnych bod( na uroven 28 Urovn& propojené interné Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova

Barva provoznich prvku OranZova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany zafeno Prichytka Ne

Typ montaze P¥iméa montaz

Data hodnoceni

Jmenovity prirez 6 mm?2 Jmenovité napéti 500V

Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 30A

Proud pfi maximu vodi¢t 30A Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.78 mQ

Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV Ztrata vykonu v souladu s normou IEC ~ 1.31T mW
60947-7-x

Kategorie razového napéti 1 Zavaznost znecisténi 3

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Ize zapojit

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Méfidlo podle IEC 60947-1 Ab Prafez propojeni AWG, max. AWG 8

Smér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 12 mm

Typ pfipojeni PUSH IN Pocet pfipojeni 28

Upinaci rozsah, max. 10 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2

Velikost noze 0.8 x4,0 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 22

Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 6 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 10 mm2

s koncovkami DIN 46228/1, max.

s koncovkami DIN 46228/4, min.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené,

max.

10 mm?2

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm2

min.
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Technické udaje

Prafez pfipojeni vodicd, splétané, max. 6 mm? Pruafez pfipojeni vodicu, splétané, min. 0.5 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 6 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.5 mm?2
max. min.
Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 8 Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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