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Kabelaz pro instalace budov pfinasi zajimavé problémy,
pokud jde o navrh modularnich svorek. Regeni musi byt
Usporna i kompaktni. Je rovnéz treba zajistit jednoduchou
manipulaci a srozumitelnost. Rozvod instalace a malé roz-
vadéce nabizeji malo mista pro propojeni. Nase modularni
svorky pro instalace v budovach splnuji vSechny poza-
davky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vicevrstva modularni svorka, Sroubové pfipojeni,
RlGzné, 25 mm?2, Pocet pfFipojeni: 26, Pocet Grovni:
1, TS 35, V-0

Cislo objednavky 8000122105

Typ TR BD WPD OVP1

GTIN (EAN) 4099986844216

MnozZstvi 1 items
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 68 mm Hloubka (v palcich) 2.6772 inch
Vyska 96.2 mm Vyska (v palcich) 3.7874 inch
Sitka 248 mm Sitka (v palcich) 9.7638 inch
Cista hmotnost 1011¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C...55 °C Okolni teplota -50°C...85 °C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ne Pocet Grovni 1

Nosna lista TS 35 N-funkce Ano

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Razné
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany zareno

Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne

Typ montaze Pfima montaz

Data hodnoceni

Jmenovity prafez 25 mm?2 Jmenovity proud 162 A

Proud pfi maximu vodi¢ 152 A Standardy IEC 60947-7-1, IEC
61643-11,EN 61643-11,
UL 1449

Kategorie razového napéti [} Zavaznost znecisténi 3

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prafez propojeni AWG, max. AWG 4 Smér pripojeni na strané

Délka odizolovani 19 mm Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni

Pocet pfipojeni 26 Upinaci rozsah, max. 25 mm?2

Upinaci rozsah, min. 1.5 mm? Svérny Sroub M 6

Velikost noze Vel. PZ2 Prafez propojeni AWG, min. AWG 16

Prarez pfipojeni vodice, jemné splétany 15 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 15 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prlfez pripojeni vodicl, jemné stacené, 15 mm?2
min.
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 15 mm2
min.

Prafez pfipojeni vodicd, splétané, min. 15 mm2

Pruafez pfipojeni vodicl, jemné splétané, 15 mm2
min.
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Vseobecné
Prirez propojeni AWG, max. AWG 4 Pratez propojeni AWG, min. AWG 16
Standardy IEC 60947-7-1, IEC Nosna lista TS 35
61643-11, EN 61643-11,
UL 1449
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02
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