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Adaptéry pro migraci - Siemens ET200M/S7-300.

Celni adaptéry s predmontovanymi kabely umoznuji bez-
pecnou migraci z karet ET200M/S7-300 na jiné PLC sys-
témy nebo moduly u-remote od spole¢nosti Weidmidiller.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 8000125284

Typ MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE
GTIN (EAN) 4099986881587

Mnozstvi 1 items
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Hloubka 61.3 mm Hloubka (v palcich) 2.4134 inch
Vyska 127 mm Vyska (v palcich) 5inch

Sitka 40.6 mm Sitka (v palcich) 1.5984 inch
Cista hmotnost 1225¢g

Teploty

Skladovaci teplota -20..70°C Provozni teplota -20..50°C
Jmenovité udaje UL

Skladovaci teplota UL, max. 70°C Provozni teplota UL, min. -20°C
Provozni teplota UL, max. 50°C Skladovaci teplota UL, min. -20°C
Jmenovity proud Imax. 40 A Jmenovité napéti UN 250V
Udaje o pF¥ipojeni

Pocet polu (Fidici strana) 40 pola Pfipojeni (strana periferie) Siemens ET200M /

S7-300 40-pole connector

Udaje o p¥ipojeni

Pfipojeni (strana periferie)

Siemens ET200M /
S7-300 40-pole connector

Pfipojeni k PLC

Nova svorkovnice PLC
nebo pevné pfipojena

Pocet polua (periferni strana)

40P

Jmenovité adaje

Provozni napéti 250V Max. proud na kanal 56 A
Celkovy provozni proud 40 A

Koordinace izolace (EN50178)

Kategorie prepéti 1] Zavaznost Urovné znecisténi 2

Test pulzniho napéti (1,2/50us) 2.5 kV ZkuSebni napéti izolace AC 1.8 kV
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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