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Pro bezpecné vzdalené vypnuti StreSni fotovoltaické sys-
témy mohou vyzadovat odpojovaci zafizeni v misté vstupu
kabel( do budovy, které je pFipojeno k elektrické siti v
budové. To umozniuje hasi¢am provadét haseni v pripadé
nouze, aniz by byli zbyteéné ohrozeni. Po obnoveni napa-
jeni spina¢ PV Next Fireman automaticky pfipoji fotovol-
taické fetézce.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Kombinovana skfin, Pozarni tlacitko,
PV Next, 10 MPP, 2 vstupy / 2 vystupy na MPP,
Prepétova ochrana | / I, Vzdaleny odpojovac,

WM4C, 1100V
Cislo objednavky 8000130053
Typ PVC DC 2120 10MPP RD SPD1RWM4 11
GTIN (EAN) 4099987231770
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 307 mm Hloubka (v palcich) 12.0866 inch
Vyska 640 mm Vyska (v palcich) 25.1968 inch
Sitka 800 mm Sitka (v palcich) 31.496 inch
Cista hmotnost 19128.45¢g

Teploty

Okolni teplota -20°C..50°C Vihkost 5-90 %, (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Soucéast dodavky

Zahrnuta pfisluSenstvi Odstavec Montazni patka
MnoZstvi 4
Odstavec Dustcap VSSO
MnoZstvi 40
Odstavec Tésnici zatka
MnoZstvi 4
Zaruka
Casovy interval 5 let
Elektricka charakteristika
Jmenovité DC napéti 1100V
Jmenovity kratkodoby odpor proudu Jmenovity proud 51.25 A
Proud na maximalni vykonovy bod, max. 41 A
Jmenovity stejnosmérny proud na Proud na fetézec, max. 35.00 A
pfipojeni
Obecna data
Standardy EN 61439-2, Smérnice Stupen kryti IP65
OVE R 11-1:2022-05-01,
EN 61643-31

Misto instalace

Chranéna venkovni oblast
(>1 km od mofe)
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Ochrana proti pfepéti na DC strané

Standardy EN 61439-2, Smérnice Testovaci zkusebni proud limp (10/350 5 kA
OVER 11-1:2022-05-01, us)
EN 61643-31
Stupen kryti Up (+/-, -/PE , +/PE) <3.8kV Spotfeba v pohotovostnim rezimu PC <0,2W
Zkratovy proud ISCPV 11000 A Celkovy vybijeci proud Icelkovy 50 kA
(8/20us)
Vybijeci proud In (8/20 us) 20 kA Ttida pozadavk( Typ I/11
Celkovy vybijeci proud Icelkovy 10 KA Stupen kryti Up (-/PE) <3.8kVv
(10/350 ps)
Stupen kryti Up (+/-) <3.8kV Stupen kryti Up (+/PE) <3.8kV
PV napéti systému, max. Ucpv 1100V Ochrana proti prepéti na DC strané 1000 Vityp I+l

Maximalni stejnosmérné provozni napéti 1100 V
DC rezimu UPCV +/-, -/PE, +/PE

Pouzdro
Kryt Zavésné dvefe Izola¢ni material Polyester vyztuzeny
sklenénymi vlakny,
polykarbonat
Typ montaze Montaz na sténu Odolnost proti ndrazu IK10 v souladu s IEC
62262
Pfipojeni krytu Prosttednictvim Stupen kryti ]
montaznich podpér
Retézec typu pfipojeni Zastrcka WM4C
Vstupy
Pocet bodl maximalniho vykonu (MPP) 10
Funkéni uzemnovaci konektor Kabelovy vstup Pocet kabelovych 2
vstupu
Kabelové pfipojeni Typ pfipojeni Pripojeni PUSH IN
s akénim ¢lenem
Flexibilni, max. 25 mm?2
HO5(07) V-K

s vodi¢em a dutinkou, 16 mm?2
DIN 46228 pt 1, max.

Pocet vstupl vedeni 6
DCvstup +a- P¥ipojeni vodice Typ pfipojeni Zasuvny konektor
WM4C
Prafez vodice, min. 4 mm?2
Prafez vodice, max. 6 mm?2
Typ pojistky Ani kazeta, ani drzak pojistek
Fuses Ne
Max. pocet DC vstupl na bod maximalniho vykonu 2 paralelné zapojené vstupy
Pocet fetézcovych vstupti na MPP <2
Pomocny kontakt prepétové ochrany Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1
vstupu
Kabelové pripojeni Typ pfipojeni Pripojeni upinaci
svorkou s akénim
clenem
Flexibilni, max. 1.5 mm?2
HO5(07) V-K
s vodi¢em a dutinkou, 1.5 mm?2
DIN 46228 pt 1, max.
Pocet vstupl 20
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Vzdaleny odpojovaé

Automatické opétovné zapnuti po
poklesu napéti

Pocet provoznich cykld
Ridici napéti

Ano

10000
100 V AC-250V AC 560/60Hz

Pomocny kontakt vzdaleného
odpojovace

Kabelovy vstup Pocet kabelovych

vstupu

1

Kabelové pripojeni Typ pfipojeni

Pfipojeni PUSH IN
s akénim ¢lenem

Flexibilni, max. 2.5 mm?2
HO5(07) V-K
s vodi¢em a dutinkou, 2.5 mm?2
DIN 46228 pt 1, max.
Kontakt fizeni vzdaleného odpojovace Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1
vstupu
Kabelové pripojeni Typ pfipojeni Pfipojeni PUSH IN

s akénim ¢lenem

DIN 46228 pt 1, max.

Flexibilni, max. 2.5 mm?2
HO5(07) V-K
s vodi¢em a dutinkou, 2.5 mm?2

Typ odpojeni vykonového obvodu

Vypinani pod napétim

Cas vypnuti

15s

Proudova spotieba spinace

Typ prepinace Pozarni tlacitko

Spotfeba proudu, poznamka

Spigkovy proud vznika pouze na kratkou dobu,

kdyZ byly kondenzatory poZarniho spinace

predtim zcela vybity.

Spicka spotieby proudu 900 mA

Prabézna spotfeba proudu 90 mA

Pocet vypinacich cykll pfi jmenovitém
proudu

300

Provedeni sepnuti odpojovace

Délkovy odpojovac uvnitf krytu

Kapacita spinaciho odpojovace

DC-PV1

Vystupy

Max. pocet DC vystupu
Vystup DC + a -

na bod maximalniho vykonu 2 paralelné zapojené vystupy
Pfipojeni vodice Typ pfipojeni

Zasuvny konektor
WM4C

Prafez vodice, min. 4 mm?2
Prafez vodice, max. 6 mm?2
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92

Listy specifikaci zakazky

Dlouha specifikace

Combiner box for inverters
with Fireman switch and
surge protection for the
connection to 10 MPP
tracker.

Suitable for remote
disconnection of the DC
side by the fire department
according to VDE-AR-
E2100-712.
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Max. string voltage Uoc:
1100 VDC Integrated
surge protection with class
I+l combined arresters
with signal contact.
Suitable for protection
against overvoltages in

a photovoltaic system
according to DIN CLC/TS
51643-32. MPP1:

2 inputs, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

2 outputs, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

MPP2 to 10:

identical to MPP1 DC
fireman switch:

Switching off by
undervoltage tripping.
Switching off by reaching a
temperature of 2 100 °C in
the housing.

Automatic reconnection
after the control voltage
(230 V AC) is applied
again.

With signal contact.
Connection of the fireman
switch control line 230
VAC via M16 cable glands
(Clamping range 5-10
mm@) max. conductor
cross-section: 1.5 mm2.
Connection of the signal
contact 24 VDC (max. 300
mA) via M16 cable glands
(Clamping range 5-10
mm@) max. conductor
cross-section: 1.5 mm?2.
Protection class: IP65.

All built into a glas fibre
reinforced polyester
housing. Dimensions
HxWxD: 683x800x327
mm. Approval according to
low voltage switchgear IEC
61439-1 and EN 61439-2
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Nastroje na Fezani

Vseobecné objednaci udaje

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciélni tvar Cepele umoznuje
fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Typ KT 14 Verze
Cislo 1157820000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru&nimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4032248945344
MnozZstvi 1ST

Vseobecné objednaci udaje

* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
materiall

* Vysoce kvalitni odizolovani pro primyslové aplikace
(odpovida pozadavkiim leteckého priimyslu)

* Specidlné tvarované odizolovaci ¢epele umoznuji
odizolovani specialnich typ( konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vyménitelnym odizolovacim
jednotkdm

* Vysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

¢ Bez poskozovani vodice

¢ Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Typ MULTI-STRIPAX PV Verze
Cislo 1190490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248973262
Mnozstvi 18T
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KFiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovék, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764 /2-PH, vystup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop,
rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDK PH3 Verze
Cislo 9008500000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056491
MnozZstvi 1ST

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1SO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 9008330000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
MnozZstvi 18T

Typ SDS 1.0X5.56X150 Verze
Cislo 9008350000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056316
MnozZstvi 1ST
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Konektory periferii PV-Stick

i/'

Vseobecné objednaci udaje

Rychlejsi je lepSi. To také plati pro kabelaz solarnich

systém(. Nase praktické konektory se dobre drzi v ruce

i pfi mrazu a Ize je instalovat velice rychle a snadno bez

krimpovacich klesti.

Nepotrebujete krimpovaci kontakty a krimpovaci klesté

a vyhnete se chybnému zapojeni. Tim usetfite 50 % casu

pfi instalaci - bez vlivu na kvalitu. Nové fotovoltaické

konektory jsou schvalené TUV (némecky technicky

inspektorat) a odpovidaji IEC 62852.

Nase technologie ,.SNAP IN“ umoznuje bezpeéné

pfipojeni s minimalnim Usilim - vloZte, otocte: proud!

* 1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)

* PRIPINACI technologie

* Kvalita v souladu s normou IEC 62852

* Ergonomicky, oceriovany design

* Nejrychlejsi fotovoltaicky konektor, ktery je v
soucasnosti k dispozici

¢ Spolehliva aretace

Typ PV-STICK+ VPE10 Verze
Cislo 1303450000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102468
MnozZstvi 10 ST

Typ PV-STICK- VPE10 Verze
Cislo 1303490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102529
MnozZstvi 10 ST

Prislusenstvi

@ W

Vseobecné objednaci udaje

Ochranny kryt proti prachu ,Dustcap VSSO” chrani
solarni konektory Weidmidiller a typ 4 pfed prachem a
necistotami.

.SafetyClip” chrani konektory spoleénosti Weidmiiller
pred neimyslinym otevienim a lze je otevfit pouze pomoci
specialniho vSestranného néstroje.

Typ VSSO WM4 C Verze
Cislo 1254870000 Fotovoltaika, Plochy design
objednavky

GTIN (EAN) 4050118047479
MnozZstvi 100 ST
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UV-rezistentni kabelové pasky

UV rezistentni polyamid 6.6 zarucuje vynikajici trvanlivost
naSich specialnich kabelovych pasek i v silném UV zareni.
Vynikaijici pro trvalé venkovni pouziti.

Vseobecné objednaci udaje

Typ CB-UVR 290/4,5 BK Verze
Cislo 2659350000 Kabelové vazaci pasky, 4.5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N
objednavky

GTIN (EAN) 4050118682816
MnozZstvi 100 ST

Tlacitko nouzového zastaveni

Vseobecné objednaci udaje

Typ AC SB E 5A 1POL PO 06KV Verze
Cislo 3077660000 Fotovoltaika, Tlac¢itko nouzového zastaveni, pél 1, 600 V AC, 5 A,
objednavky Uplna skiif

GTIN (EAN) 4099987081887
MnozZstvi 18T

Sealing sets
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Vseobecné objednaci udaje

Typ BLINDPLUG SET5 7X28MM Verze
Cislo 3077670000 Fotovoltaika, Blind plug
objednavky

GTIN (EAN) 4099987081894
MnozZstvi 1ST

Typ BLINDPLUG SET50 7X28MM  Verze
Cislo 3077650000 Fotovoltaika, Blind plug, Pfislusenstvi, Zaslepka, 50 kusy
objednavky

GTIN (EAN) 4099987081870
MnozZstvi 18T

Nahradni bleskojistka

Vseobecné objednaci udaje

Typ VPU PV I+1l 5 0 1000 Verze
Cislo 2857000000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675537366
MnozZstvi 9ST

Typ VPU PV I+11 5 OM 1000 Verze
Cislo 2856650000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675536581
MnozZstvi 9ST

Nahradni dily

Datum vytvoreni 03.12.2025 11:02:35 MEZ

Stav katalogu / Nakresy

11


https://eshop.weidmueller.com/p/3077670000
https://eshop.weidmueller.com/p/3077650000
https://eshop.weidmueller.com/p/2857000000
https://eshop.weidmueller.com/p/2856650000

Datovy list

PVC DC 21 20 10MPP RD SPD1R WNM4 11

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje

Typ BRES REPLACEMENT HINGE ~ Verze
Cislo 3098500000 Fotovoltaika, Nahradni dily, Zavésny kolik, 10 MPP, 12 MPP
objednavky

GTIN (EAN) 4099987129831
MnozZstvi 18T

Typ BRES BO-OFM-14-B44-86 W... Verze
Cislo 3139420000 Fotovoltaika, Montazni patka, Nahradni dily, Montazni patka, 10 MPP,
objednavky 12 MPP

GTIN (EAN) 4099987378390
MnozZstvi 18T
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