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Inteligentni produkt v kompaktnich rozmérech

FV retrofit monitorovacich boxt umoznuje ziskavat data
na urovni fetézce ve fotovoltaickych systémech se stavaji-
cimi, nemonitorovanymi sdruZovaci PV-DC generatora. To
vSe bez dalSich praci, napf. vykopovych praci a provadéni
kabelaze.

Integrovany monitoring vykonu poskytovany nasim moni-
torovacim systémem Solar SMS umozZnuje spravny
dohled nad fotovoltaickym zafizenim, aby byl zaru¢en nej-
lepsSi vykon systému.

Kromé toho nase monitorovaci sk¥ifiky pro fotovoltaiku
splnuji normu IEC/EN 61439-2:2020, aby byla zaru¢ena
vysoka spolehlivost dodavanych jednotek.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, 1500 V, WMA4C, pro montazni sténu,
Na $itku, Digitalni signaly, Komponenty monitoro-
vani, Monitorovani proudu, Monitorovani napéti,
Monitorovani teploty, 16kanalové

Cislo objednavky 8000135050

Typ PV 216SXFXCXXVXO1TA1PA15LWW
GTIN (EAN) 4099987056205

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 12.11.2025 06:07:30 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 210 mm Hloubka (v palcich) 8.2677 inch

Vyska 302 mm Vyska (v palcich) 11.8897 inch

Sitka 558 mm Sitka (v palcich) 21.9685 inch

Cista hmotnost 7255 g

Teploty

Okolni teplota -20°C..45°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6al, 7a, 7cl

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DC elektrické viastnosti

Jmenovité napéti 1500V Ochrana proti prepéti na DC strané Zadnéa ptepétova ochrana

DC vstupy

Ochranné pojistky Ne Pocet DC vstupl 16

Pf¥ipojeni - kabel vstupu DC (-) Konektor pro periferie Pfipojeni - kabel vstupu DC (+) Konektor pro periferie
WM4 C WM4 C

Typ pojistky Ani kazeta, ani drzak Typ pojistky Ani kazeta, ani drzak
pojistek pojistek

DC vystupy

Pfipojeni kabelu vystupu DC Konektor pro periferie Typ pfipojeni, kabel vystupu DC Konektor pro periferie
WM4 C WM4 C

Pocet vystupli DC 16

Monitorovani DC fetézce

Pfivod S vlastnim napéjenim Funkce monitorovani Solarni SMS, Vystupni

napéti, proud, teplota

Monitorovani napéti Solarni SMS Monitorovani teploty Solarni SMS

Monitorovani proudu Solarni SMS

Normy a standardy

Standardy IEC 61439-2 ed 3.0, EN
61439-2:2020

SkFin

Typ montaze Montaz na sténu Stupen kryti IP65
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Zaruka

Casovy interval 5 let

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90 ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Combiner Box Name Description

PV 2 24 SO FX CXX VX OX TXPX 15 P F ES

nection (sw RD)

125/30/40/50/55/60/63/80 - (Example C10)

OX: output type
X > No holes needed (N/A)

035 Multwia €5

141/ V2 > SPD Class |
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