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Podobné ilustraci

»

®

Podobné ilustraci
Systémové prislusenstvi pro konstrukéni fadu krytd Klip-
pon® K umoziuje snadné pfizplsobeni krytu pro splnéni
specifickych pozadavk( jakéhokoliv pouZiti.
* DIN listy TS 35 a TS15
¢ Montazni desky
o Zavésy
* Drzdk na montaz na zed'
Spoleénost Weidmiiller muze tuto skfiih dodat podle spe-
cifikaci zdkaznika - vybavenou vS§emi potfebnymi svorkami
a kabelovymi prachodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nosna lidta, TS 35 x 7,5, Sitka: 382 mm, bez slotu,
se slotem, Ocel, pozinkovany a pasivovany

Cislo objednavky 8000135667

Typ TS35X7.5 ST 382 K79 HOR

GTIN (EAN) 4099987089937

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 12.07.2026 05:59:29 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 7.5 mm Hloubka (v palcich) 0.2953 inch
Vyska 35 mm Vyska (v palcich) 1.378 inch
Sitka 382 mm Sitka (v palcich) 15.0393 inch
Délka 382 mm Délka (v palcich) 15.0393 inch
Cista hmotnost 1309 g

Teploty

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Tloustka materialu T mm Navod k instalaci Pfima montaz
Standardy DIN EN 60715 Provedeni povrchu pozinkovany a pasivovany
Zakladni material Ocel Rozméry razitka 6,3 x 20 mm

Vseobecné informace o pfislusenstvi

Tloustka materialu T mm Provedeni povrchu pozinkovany a pasivovany
Zakladni material Ocel Rozméry razitka 6,3 x 20 mm
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285

ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02

ECLASS 15.0 27-40-06-02
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