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Podobné ilustraci

Pasivni rozhrani pro pfenos signall s konektorem SubD

vybavenym upinacim tfrmenem v souladu s IEC 807-2 /

DIN 41652. Hlavni vlastnosti zahrnuji nasleduijici:

¢ Svazek s 9-, 15-, 37- a 50-pblovymi konektory samci a
samicemi.

¢ Individualni elektrické pfipojeni mezi fidici stranou a
perifériemi.

¢ Extrémné kompaktni moduly s RS 45 profilem pro insta-
laci na standardni TS35 nosnou listu.

* Kolik pro zemnici pfipojeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN
41652, 37polovéa zastréka

Cislo objednavky 8000139452

Typ RS SD37S UNC LM2N V1

GTIN (EAN) 4099987048224

MnoZstvi 1items

Datum vytvoreni 21.03.2026 06:09:00 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/8000139452

Datovy list

RS SD37S UNC LM2N V1

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

o c € “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E141197

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 66 mm Hloubka (v palcich) 2.5984 inch
Vyska 45 mm Vyska (v palcich) 1.7716 inch
Sitka 116 mm Sitka (v palcich) 4.5669 inch
Cist4 hmotnost 150 g

Teploty

Skladovaci teplota -40...70 °C Provozni teplota 0..55°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)

6al

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Udaje o pF¥ipojeni

Design zajistovaciho systému UNC 4/40 Pocet polu (Fidici strana) 37pdblova zastrcka

Pfipojeni uzemnéni Plochy kontakt Pfripojeni (strana periferie) LM2N 5.08 mm

Uzemnéni Ano Pripojeni k Fidici strané D-sub konektory podle
normy IEC 60807 / DIN
41652

Jmenovité udaje

Jmenovité napéti 100V Jmenovity proud na pfipojeni 15A

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace 100V

Kategorie prepéti ] Zavaznost Urovné znedisténi 2

Test pulzniho napéti (1,2/50us) 0.8 kV

P¥ipojovaci pole

Min. prufez vodice, AWG AWG 24 Pruzné, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?

Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?

Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Rozsah upnuti, max. 2.5 mm?2

Rozsah upnuti, min. 0.2 mm?2 Max. prufez vodice, AWG AWG 14

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780

ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
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ECLASS 15.0

27-14-11-b2
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