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CVM Box pro jednopodlové méreni diferencialniho napéti
je sestaven podle specifikaci zdkaznika a Ize jej snadno

a rychle instalovat na misté pomoci nasich feSeni plug &
play. Dal8i inzenyrské sluzby spole¢nosti Weidmdiller pod-
poruji bezpec¢nou a komplexni realizaci projektu. Zivotnost
svazku elektrolyzéru ma zasadni vyznam pro ekonomic-
kou efektivitu vyroby vodiku. Monitorovanim rozdilu napéti
jednotlivych ¢lanku pfispiva nas systém CVM Box rozho-
dujicim zplsobem ke zvySeni Gcinnosti systému. Systém
je monitorovan diky analyze dat a uZivatel si muze kdykoli
prohlédnout technicky stav a pomoci CVM boxu Ize rozpo-
znat odchylky a s predstihem planovat servis a udrzbu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pouzdra, Monitorovani napéti, Vyska: 400 mm,
Sitka: 600 mm, Hloubka: 132 mm, Zakladni mate-
rial: PC-ABS, neoSetiené, Svétle Seda

Cislo objednavky 8000140778
Typ CVM 10 160 HDC
GTIN (EAN) 4099987068079
MnozZstvi 1 items
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Hloubka 132 mm Hloubka (v palcich) 5.1968 inch

Vyska 400 mm Vyska (v palcich) 15.748 inch

Sitka 600 mm Sitka (v palcich) 23.622 inch

Cista hmotnost 18938.39 g

Teploty

Provozni teplota -20°C...60°C VlIhkost 10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8, 6,6'-di-tert-butyl-2,2"-methylenedi-p-cresol 119-47-1,
Diboron trioxide 1303-86-2
SCIP c4ff8a0b-214c-446f-b21a-5e82cd6d9ceb

Jmenovité adaje podle IEC

Jmenovity proud, max. pocet péli

(Tu=20 °C)

10 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 500V
stupen znecisténi 1l/2

Udaje o materialu

Izolaéni material PC Skupina izolaéniho materialu 1l
Provedeni povrchu neoSetiené Zakladni material PC-ABS
Vlastnosti sestavy

Stinéni Ne Kompatibilita DIN lista TS 356
Verze skiiné Plastovd, ochranna izolace Sousedni Ano, bez mezery
Pfima montdz mozna Ano

Individualizaéni moznosti

Mozna vyfiznuti na miru Ano Mozna znaceni na miru Ano
Obecné udaje

Barevny Svétle Seda Stupen kryti IP65
Nosna lista TS35x 7,5 Barevny graf (podobné) RAL 7035
Standardni funkce

Verze Monitorovani napéti

Vlastnosti modulu

Znacka s moznosti integrace Ano Vyfiznuti jako pfiprava pro funkéni port Ano
integrovano

Continuous current of cross-connection 100 mA Propojovaci pfipojeni Ne

Pocet Grovni pfipojeni 160 Pocet polu 160
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P¥ipojitelné vodice

Utahovaci moment, min. 0.8 Nm Utahovaci moment, max. 0.8 Nm
Pevné, min. HO5(07) V-U 1.5 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Stocené, max. HO7V-R 1.5 mm?2 Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.75 mm?2
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-02-04
ECLASS 15.0 27-19-02-04
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