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Vseobecné objednaci udaje

Verze

, Pocet kontaktd: 2, CO contact AgNi, Jmenovité

Ffidici napéti: 24 V AC, Trvaly proud: 8 A, PUSH IN,

Testovaci tlacitko k dispozici: Ano

Cislo objednavky 8000158739

Typ CRIKIT P 24VAC 2CO L/PB UL
GTIN (EAN) 4099987368186

MnozZstvi 10 items

Datum vytvoreni 08.08.2026 10:45:28 MEZ
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Schvaleni

c P\ us

UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cURus) E223474
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 72.5 mm Hloubka (v palcich) 2.8543 inch
Vyska 97 mm Vyska (v palcich) 3.8189 inch
Sitka 15.9 mm Sitka (v palcich) 0.626 inch
Cista hmotnost 886.2 g
Teploty
Skladovaci teplota Okolni teplota -40 °C...70°C
Provozni teplota
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7cl
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Jmenovité adaje UL
C. osvédé&eni (cURus) E223474
Ridici strana
Jmenovité fidici napéti 24V AC Jmenovity proud AC 35.9 mA
Jmenovité vykonové Gdaje 0,9 VA Odpor civky 35600+ 10%
Ukazatel stavu Zelena LED Napéti civky nahradniho relé se lisi Ne
od jmenovitého fidiciho napéti
Napéti civky ndhradniho relé 24V AC
Strana zatéze
Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 8A
Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Max. spinaci napéti, AC 250V
Max. spinaci napéti, DC 250V AC spinaci vykon (odporovy), max. 2000 VA
DC spinaci vykon (odporovy), max. 192W@ 24V OdloZeni zapnuti <12 ms
Odlozeni vypnuti <20 ms Typ kontaktu 2 CO contact (AgNi)

Mechanicka zZivotnost

1 x 106 switching cycles

Min. spinaci vykon

10mA@12V, 100 mA @
5V

Obecné udaje

Provozni nadmofrska vyska

< 2000 m, nad hladinou more

Nosna lista

TS 35

Testovaci tlacitko k dispozici

Ano

Verze testovaciho tlacitka

Testovaci tlacitko s aretaci, Testovaci tlacitko bez aretace

Indikator pozice mechanického

prepinace

Ne

Datum vytvoreni 08.08.2026 10:45:28 MEZ
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Barevny cerna

Komponent s klasifikaci horflavosti UL 94 Komponent

Objimka
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Komponent Kryt relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti Il

Dielektricka pevnost, kontrolni strana -
strana zatéze

5 kVeff / 1 min

Dielektrick& pevnost sousednich 2,5 kVeff / 1 min. Dielektricka pevnost otevieného 1 kVeff / 1 min
kontaktd kontaktu

Dielektricka pevnost k montazni listé 4 kVeff / 1 min. Impulse withstand voltage 6 kV (1,2/50 ps)
Stupen kryti IP20

Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvédé&eni (cURus) E223474

Data p¥ipojeni

Metoda pfipojeni vodice PUSH IN Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm

Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 1.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm2

Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2 Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm?2

Prafez vodice, pevny, max. 1.5 mm? Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 20

Prafez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 16 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2
46228-1), max.

Velikost noze 0,6 x 3,5 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01

Datum vytvoreni 08.08.2026 10:45:28 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

KFizové propojeni zasuvek v ramci D-SERIES CRI.

* Verze s cervenym a modrym plastem pro kodovani
potencialu

Verze pro zasuvky PUSH IN:

¢ Propojeni 8 pint pro A1 a A2 civky

¢ Dvoupolova propojka pro pfipojeni k sousednim
zadsuvkam

¢ Dvoupdlova propojka pro pfipojeni vystupnich kanald v
rdmci jedné zasuvky

Verze pro Sroubovaci zasuvky:

» Kfizové propojeni s 8 piny pro zapojeni do sousednich
zasuvek

Typ CXI CCP 2P BL Verze

Cislo 3052660000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987022484

MnozZstvi 20 ST

Typ CXI CCP 2P RD Verze

Cislo 3052650000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987022477

MnozZstvi 20 ST

Typ CXI CCP 8P BL Verze

Cislo 3052700000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987022507

MnozZstvi 10 ST

Typ CXI CCP 8P RD Verze

Cislo 3052690000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987022491

MnozZstvi 10 ST

Typ CXI CCS 8P GY Verze

Cislo 3052620000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987022446

MnozZstvi 2 ST

Typ CXX JMP 2P BL Verze

Cislo 3053260000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023085

MnozZstvi 30 ST

Typ CXX JMP 2P RD Verze

Cislo 3053250000 CUBESERIES, Propojovaci pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4099987023078

MnozZstvi 30 ST
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