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Vseobecné objednaci udaje

Verze

, Pocet kontaktd: 2, CO contact AgNi, Jmenovité
fidici napéti: 230 V AC, Trvaly proud: 12 A, Srou-
bové pfipojeni, Testovaci tlacitko k dispozici: Ano

Cislo objednavky

8000158987

Typ CRMKIT S 230VAC 2CO L/PB UL
GTIN (EAN) 4099987371162
MnozZstvi 10 items

Datum vytvoreni 12.04.2026 12:38:00 MEZ
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 68.2 mm Hloubka (v palcich) 2.685 inch
Vyska 80.3 mm Vyska (v palcich) 3.1614 inch
Sitka 26.9 mm Sitka (v palcich) 1.0591 inch
Cista hmotnost 1048.6 g

Teploty

Skladovaci teplota Okolni teplota -40 °C...55 °C

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 230V AC Jmenovity proud AC 9.5 mA
Jmenovité vykonové udaje 2,3 VA Odpor civky 16100Q+ 10 %
Ukazatel stavu Zelena LED Napéti civky ndhradniho relé se lisi Ne

od jmenovitého Fidiciho napéti

Napéti civky nahradniho relé 230V AC

Strana zatéze

Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 12A

Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Max. spinaci napéti, AC 250V

Max. spinaci napéti, DC 260V AC spinaci vykon (odporovy), max. 3000

DC spinaci vykon (odporovy), max. 288W @ 24V Odlozeni zapnuti <20 ms

Odlozeni vypnuti <12 ms Typ kontaktu 2 CO contact (AgNi)
Mechanicka Zivotnost 2 x 107 spinacich cykll

Obecné udaje

Provozni nadmofrské vyska <2000 m, nad hladinou more

Nosna lista TS 35

Testovaci tlacitko k dispozici Ano

Verze testovaciho tlacitka Testovaci tlacitko s aretaci, Testovaci tlacitko bez aretace

Indikator pozice mechanického Ano

prepinace

Barevny cerna

Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Objimka
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Komponent Kryt relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti Il Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 4 kVeff / 1 min.
strana zatéze

Dielektrickad pevnost sousednich 3 kVeff / 1 min. Dielektrickad pevnost k montazni listé 4 kVeff / 1 min.

kontaktt

Stupen kryti IP20
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Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm
Rozsah sevreni, jmenovité pFipojeni 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 2.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 4 mm? Prafez vodice, pevny, min. 2.5 mm?2
Prafez vodice, pevny, max. 4 mm?2 Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 20
Prafez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 16 Dvojdutinka, max. 1.5 mm?2
Dvojdutinka, max. 2.5 mm? Velikost noze PZ 1
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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