Weidmiiller 3t

1 4A'9 EEG'AAR KLEMMBLOCK‘BDEW+KABEL STVB Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Pro pfipojeni k siti v souladu s § 14a EnWG nabizi Weid-
muller vhodné svorkovnice a reléové bloky pro bezpeénou
implementaci fiditelnych spottebic¢t (SVE).

Instalace v souladu s provozovatelem sité - prehledna,
modularni a snadné integrace do rozvadécl a sériovych
aplikaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze PUSH IN, 2.5 mm2, 400V, 16 A, Tmaveé béZova

Cislo objednavky 8000177105

Typ 14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW+KABEL
STVB

GTIN (EAN) 4099987917599

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 07.03.2026 06:19:56 MEZ
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Datovy list

14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-BDEW+KABEL STVB

Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Hloubka 38.4 mm Hloubka (v palcich) 1.5118 inch
Vyska 77 mm Vyska (v palcich) 3.0315 inch
Sitka 44.7 mm Sitka (v palcich) 1.7598 inch
Cist4 hmotnost 284 g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C...55 °C Trvala provozni teplota, min. -60 °C
Trvala provozni teplota, max. 130°C

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ne Pocet potencial 6

Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bod( na tUroven 12

Pocet polu na fadu 1 Urovné propojené interné Ne

PE pripojeni Ne Nosna lista TS 35
N-funkce Ne PE funkce Ne

Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Izola€ni material Wemid
Barevny Tmaveé bézova Barva provoznich prvkd OranZova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

S pripinacimi koliky Ne Oteviené strany Open

Typ upevnéni clip-in Navod k instalaci Nosna lista
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze TS 35
Data hodnoceni

Jmenovity prifez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 400V
Jmenovity proud 16 A Proud pfi maximu vodict 16 A
Standardy IEC 60947-7-1 Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 mW Zavaznost znecisténi 3
60947-7-x

Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni PUSH IN

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smeér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 10 mm

Typ pfipojeni 2 PUSH IN Typ ptipojeni PUSH IN
Pocet pfipojeni 12 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.14 mm? Velikost noze SD 0,6 x 3,5
Prafez propojeni AWG, min. AWG 28 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max.
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Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.14 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.14 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 2.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min. max.

Prarez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.14 mm2 Prafez pfipojeni vodica, splétané, max. 2.5 mm?2

min.

Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min.  0.14 mm?2 Dvojdutinka, max. 0.75 mm?2

Dvojdutinka, max. 0.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 2.5 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.14 mm?2

min.

Vseobecné

Pocet polu 6 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12

Navod k instalaci Nosna lista Prafez propojeni AWG, min. AWG 28

Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 356

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902

ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09

ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Verze
Cislo 1276300000 Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 2 mm?2, PocCet
objednavky pfipojeni: 2, Po&et pold: 1, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080
MnozZstvi 20 ST
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