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Obrazek vyrobku

V nékterych aplikacich je praktické chranit pripojeni
samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integruji pojistku
do fadové svorky Sortiment pojistek je Siroky, zahrnuje
vyklopné, Sroubovaci drzaky a drzaky plochych pojistek.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vicevrstva modularni svorka, Sroubové pfipojeni,
Tmavé bézova, 2.5 mm?, 230 V, Pocet pfipojeni: 4,
Pocet urovni: 2, TS 35, V-0

Cislo objednavky 8013840000

Typ WDK 2.5 GL 330K 230VAC
GTIN (EAN) 4008190084455
MnozZstvi 25 items

RoHS
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 62.5 mm Hloubka (v palcich) 2.4606 inch

Vyska 69 mm Vyska (v palcich) 2.7165 inch

Sitka 5.1 mm Sitka (v palcich) 0.2008 inch

Cista hmotnost 11.86 g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C

Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Sroubové pfipojeni, S Nutna koncova deska Ano
doutnavkou

Pocet potenciall 1 Pocet Grovni 2

Pocet svérnych bod( na Uroven 2 Pocet pola na fadu 1

Urovné propojené interné Ano PE pfipojeni Ne

Nosna lista TS 35 N-funkce Ne

PE funkce Ne Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmaveé bézova

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 1

Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity priifez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 230V

Jmenovité DC napéti 230V Jmenovity proud 5 mA

Proud pfi maximu vodiéa b A Standardy IEC 60947-7-1

Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W

60947-7-x

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pripojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni
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Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prirez propojeni AWG, max. AWG 12
Smeér pfipojeni na strané
Délka odizolovani 10 mm

Typ pfipojeni 2

Sroubové pfipojeni

Typ pfipojeni
Pocet pfipojeni

Sroubové pfipojeni
4

Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Prifez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.13 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 4 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 2.5 mm?2
max.

Prirez pfipojeni vodi¢l, jemné stacené, 0.13 mm2
min.

Prlrez pfipojeni vodicu, splétané, max. 4 mm?2
Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min.  0.13 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2
min.

Prirez pfipojeni vodicl, jemné splétané, 0.13 mm2

min.

Upinatelny vodic¢

Specifikace pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Prlrez pfipojeni vodice

vodicova koncovka

Typ pevny, HO5(07) V-U

min. 0.5 mm?2

max. 4 mm?

jmen. 2.5 mm?2

Délka odizolovani min. 10 mm
max. 10 mm
jmen. 10 mm

Specifikace pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Prafez pfipojeni vodice Typ flexibilni, HO5(07) V-K
min. 0.5 mm?2
max. 4 mm?2
jmen. 2.5 mm?
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani min. 10 mm
max. 10 mm
jmen. 10 mm
VsSeobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 12 Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-1 TS 35

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Musi byt dodrzena povolena trvala provozni teplota
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Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02 ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02
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Propojky

T vy

B T

Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ wayv 2.5/2 Verze

Cislo 1053660000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 32 A, Podet poll: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190031121

MnozZstvi 50 ST

Typ wav 2.5/3 Verze

Cislo 1053760000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 32 A, Poget polt: 3, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190058999

MnozZstvi 50 ST

Typ waQv 2.5/4 Verze

Cislo 1053860000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 32 A, Poget poli: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190049706

MnozZstvi 50 ST

Typ wayv 2.5/5 Verze

Cislo 1053960000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 32 A, Poget polt: 5, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190158446

MnozZstvi 10 ST

Typ wayv 2.5/6 Verze

Cislo 1054060000 Propojka (svorka), Pisroubovano, Zluta, 32 A, Poget pold: 6, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190102272

MnozZstvi 10 ST

Typ wav 2.5/7 Verze

Cislo 1054160000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 32 A, Poget poli: 7, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190011246

MnozZstvi 10 ST

Typ wayv 2.5/8 Verze

Cislo 1054260000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 32 A, Poget poli: 8, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190073572

MnozZstvi 10 ST

Typ waQv 2.5/10 Verze

Cislo 1054460000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 32 A, Poget péli: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190135089

MnozZstvi 20 ST
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Typ wayv 2.5/15 Verze

Cislo 1059660000 Propojka (svorka), Pfidroubovano, Zluta, 32 A, Poget péla: 15, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190002411

MnozZstvi 10 ST

Typ wayv 2.5/30 Verze

Cislo 1067500000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 32 A, Poget péli: 30, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190031107

Mnozstvi 10 ST

Typ wayv 2.5/20 Verze

Cislo 1577570000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Zluta, 32 A, Poget péli: 20, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190125868

MnozZstvi 10 ST

Typ wayv 2.5/32 Verze

Cislo 1577600000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 32 A, Po&et pold: 32, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190154035

MnozZstvi 10 ST

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Bocnice se pripevriuji na otevienou stranu posledni
modularni svorkovnice pred zakon¢enim. Pouziti bo¢nice
zajistuje funkci modularni svorkovnice a dané jmenovité
napéti. Zarucuje ochranu proti kontaktu s Zivymi ¢astmi a
déla posledni svorkovnici bezpec¢nou na dotyk.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

Mnozstvi

WAP WDK2.5

1059100000

4008190101954

20 ST

Verze

Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 69 mm,
Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ne

Koncova podpéra

\l
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Nabidka produktd Weidmdiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastrcky.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

EW 35 Verze

0383560000 Bog&nice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C
4008190181314

50 ST

S bleskem osvétleni

Znacka na konektory WAD je vhodna pro svorky rady

o=~ W a boc¢nice WEW 35/2 a ZEW 35/2. Znacky jsou
= k dispozici bez potisku, s vlastnim potiskem nebo se
° standardnim symbolem blesku. Znacky WAD MultiCard
| - | jsou vhodné pro znaceni pomoci tiskaren PrintJet
- CONNECT.Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor
! pro nas software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print
G | J PRO Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
= ] '
Vseobecné objednaci udaje
Typ WAD 5 MC B GE/SW Verze
Cislo 1120450000 Oznaceni skupiny, Kryt, 33.3 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 WDU
objednavky 2.6, WEW 35/2, ZEW 35/2, Zluta
GTIN (EAN) 4032248901272
MnozZstvi 48 ST
Prazdné
Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

— ™ Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

- zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

S Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

| Potisk je dobre &itelny, ma perfektni kontrast a je k
] dispozici v riiznych Sifkach.
| « Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti
J * Pasky pro rychlou instalaci
| ¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
¢ K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
Mnozstvi

DEK 5/5 MC NE WS Verze

1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
Weidmueller, Bila

4008190397111

1000 ST

Datum vytvoreni 07.11.2025 09:11:37 MEZ
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Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1854490000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248393596
MnozZstvi 1000 ST

Vlastni tisk

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuZzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znac¢eni umoznuje dlouhé
fetézce znaku, ale také viceradkovy text.
bzt Stitky WS jsou ideéIni na znageni pomoci dlouhych
PR fetézcu znakl. Diky osvédcéenému forméatu MultiCard
je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
R plotteru.
s ¢ Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
« Stitky v ovéfeném formatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

EEERLELEEEEE

Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 8/5 MC SDR Verze
Cislo 1640750000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Podle specifikace zdkaznika

GTIN (EAN) 4008190456627
MnozZstvi 144 ST

Datum vytvoreni 07.11.2025 09:11:37 MEZ
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Prazdné
p——— Znacky WS jsou ideélni volbou pro konektory fady W.
[ LI Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuZit i
| s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé

fetézce znaku, ale také vicefadkovy text.
Stitky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
[ J plotteru.
I * Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

* Stitky v ovéfeném formatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ
Cislo

objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

WS 8/5 MC NE WS Verze

1640740000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
Allen-Bradley, Bila

4008190279103

720 ST

Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢cné montaze
standardnich znaéek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vS§ech standardnich oznacovacich kanal moduléarnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze

Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231

MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze

Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248

MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 07.11.2025 09:11:37 MEZ
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WS 8/5

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ WS 8/5 MM WS Verze
Cislo 2007150000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 5 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118392029
Mnozstvi 800 ST

Datum vytvoreni 07.11.2025 09:11:37 MEZ
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