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Podobné ilustraci

Pasivni rozhrani pro pfenos signall s konektorem SubD

vybavenym upinacim tfrmenem v souladu s IEC 807-2 /

DIN 41652. Hlavni vlastnosti zahrnuji nasleduijici:

¢ Svazek s 9-, 15-, 37- a 50-pblovymi konektory samci a
samicemi.

¢ Individualni elektrické pfipojeni mezi fidici stranou a
perifériemi.

* VVysoce kompaktni tfiiroviiové moduly Ize instalovat na
béZnou listu TS35 nebo TS32.

* Kolik na SubD pro zemnici pfipojeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozhrani, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC
60807 / DIN 41652, 37 pola, samice, Sroubové
pfipojeni

Cislo objednavky 8019910000

Typ RS SD37B LP3R

GTIN (EAN) 4008190003944

MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

o c € “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E141197

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 80 mm Hloubka (v palcich) 3.1496 inch
Vyska 87 mm Vyska (v palcich) 3.4252 inch
Sitka 80 mm Sitka (v palcich) 3.1496 inch
Cista hmotnost 172.02 g

Teploty

Skladovaci teplota -40...70 °C Provozni teplota 0..55°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6al, 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bdOaaece3697a

Jmenovité udaje UL

Jmenovity proud IN TA Provozni teplota UL, min. 0°C
Provozni teplota UL, max. 25°C Jmenovity proud Imax. TA
Jmenovité napéti UN 64V

Udaje o pF¥ipojeni

,,,,,,

37 pola, samice

Pfipojeni uzemnéni

Plochy kontakt

Pfipojeni (strana periferie) LL3R 5.08 mm Uzemnéni Ano
Pf¥ipojeni k Fidici strané D-sub konektory podle

normy IEC 60807 / DIN

41652
Jmenovité udaje
Jmenovité napéti 100V Jmenovity proud na pfipojeni 15A
Koordinace izolace (EN50178)
Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace 100V
Kategorie prepéti ] Zavaznost Urovné znedisténi 2
Test pulzniho napéti (1,2/50us) 0.8 kV
P¥ipojovaci pole
Min. prifez vodice, AWG AWG 26 Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni
Objimka s plastovou manzetou, max. 2.5 mm?2 Pruzné s objimkou, min. 0.5 mm?2
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Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm? Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm? Délka odizolovani 6 mm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Rozsah upnuti, max. 6 mm? Rozsah upnuti, min. 0.5 mm?2
Max. prafez vodice, AWG AWG 12

Standard features

Design Konektor s patici

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejniz8i ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 32X15 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0122800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190066307
Mnozstvi 20M

Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vy$ka: 33 mm, Hloubka: 156 mm

Hlinik

Hlinik ma druhou nejlepsi elektrickou vodivost po médi.
Jednou z vyhod je nizk4 vaha, vyhodou je vynikajici
ochrana proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 32X15 2M/AL/BK Verze
Cislo 0169300000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190105167
MnoZzstvi 20M

Svorkovnicova lista, Pislusenstvi, Hlinik, neosetiené, Sitka: 2000 mm,
Vyska: 33 mm, Hloubka: 15 mm

Koncova podpéra

Nabidka produktd Weidmdiiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pftipojnici
a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,

také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastréky.

,
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Vseobecné objednaci udaje

Typ EWK 2 Verze
Cislo 0199360000 Bodnice, Bézova, TS 32, V-0, Wemid, Sitka: 15 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190023546
MnozZstvi 50 ST

Typ EWK 1 Verze
Cislo 0206160000 Boénice, Bézova, TS 32, V-0, Wemid, Sitka: 9 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190080020
MnozZstvi 50 ST

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsirenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

-

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X 15 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0236400000 Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 15 mm

GTIN (EAN) 4008190114558
MnozZstvi 20M

Typ TS 35X15/LL 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0236500000 Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 15 mm

GTIN (EAN) 4008190183967
MnozZstvi 20M

Typ TS 35X15/LL 1M/ST/ZN Verze
Cislo 0236510000 Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 1000 mm, Vyika: 35 mm, Hloubka: 15 mm

GTIN (EAN) 4008190017699
MnozZstvi 10M

Hlinik

Hlinik ma druhou nejlepsi elektrickou vodivost po médi.
Jednou z vyhod je nizka vaha, vyhodou je vynikajici
ochrana proti korozi.

Creation date 09.01.2026 10:47:59 MEZ

Catalogue status / Drawings 6


https://eshop.weidmueller.com/p/0199360000
https://eshop.weidmueller.com/p/0206160000
https://eshop.weidmueller.com/p/0236400000
https://eshop.weidmueller.com/p/0236500000
https://eshop.weidmueller.com/p/0236510000

Weidmiiller 3t

RS SD37B LP3R Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Accessories

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/AL/BK Verze
Cislo 0330800000 Svorkovnicova lidta, Prisludenstvi, Hlinik, neo3etfené, Sitka: 2000 mm,
objednavky Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190100650
MnozZstvi 40M

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN listami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0383400000 Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyika: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190088026
MnozZstvi 40 M

Typ TS 35X7.5 1M/ST/ZN Verze
Cislo 0383410000 Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, galvanizované, pochromované,
objednavky Sitka: 1000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190115623
MnozZstvi 20M

Koncova podpéra

Nabidka produktd Weidmdiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice mozZznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni

zastrcky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ EW 35 Verze
Cislo 0383560000 Bocnice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190181314
Mnozstvi 50 ST
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Typ EWK 1 ALT Verze
Cislo 0495160000 Boénice, Bézova, TS 32, V-2, Polyamid 66, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190160777
MnozZstvi 50 ST

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsirenéjsi. Mezi

kovovymi DIN liStami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0498000000 Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 15 mm

GTIN (EAN) 4008190042493
MnozZstvi 20M

Typ TS 32X15/LL 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0514400000 Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 33 mm, Hloubka: 15 mm

GTIN (EAN) 4008190086152
MnozZstvi 20M

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0514500000 Svorkovnicova lista, PFislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190046019
MnozZstvi 40 M

Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Verze
Cislo 0514510000 Svorkovnicova lita, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 1000 mm, Vy3ka: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190116620
Mnozstvi 20M

Koncova podpéra

Nabidka produktd Weidmdiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastrcky.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WEW 32/1 Verze
Cislo 1067600000 Bodnice, Tmavé bézova, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Sitka: 12 mm, 100
objednavky °C

GTIN (EAN) 4008190099657
MnozZstvi 50 ST
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