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MCZ: Nejmensi feSeni

* Nejmensi svorkovnice na zpracovani analogovych sig-
néald na trhu

¢ Pfevod analogovych signald s Usporou prostoru ve skfini
diky uzké, 6mm Sifce modulu

¢ Jednoduché pfipojeni zasuvnymi propojkami

Vseobecné objednaci udaje

Verze Monitorovani limitni hodnoty, Vstup : 0-10 V,
Vystup 2 x tranzistor

Cislo objednavky 8260280000

Typ MCZ SC 0-10V

GTIN (EAN) 4008190985417

Mnozstvi 10 items
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Osvédcéeni
Schvaéleni
‘ u

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cURus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 63.2 mm Hloubka (v palcich) 2.4882 inch
Vyska 15 mm Vyska (v palcich) 0.5906 inch
Sitka 6 mm Sitka (v palcich) 0.2362 inch
Délka 91 mm Délka (v palcich) 3.56827 inch
Cista hmotnost 296¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C...60 °C Provozni teplota -40 °C...60 °C
VlIhkost pfi provozni teploté 0...95 % (bez kondenzace)
Pravdépodobnost selhani
SIL v souladu s IEC 61508 Zadné MTTF 681 a
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6c¢c, 7a, 7cl
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Vstup
Vstupni proud 0.5..20 mA Vstupni odpor, proud 50 Q
Voltage drop 1V
Vystup
Pocet vystupt 2 Cut-off frequency (-3 dB) 100 Hz
Obecné udaje
Stupen kryti IP20 Napajeci napéti 24V DC*20%
Cas odezvy <250 us (prahova hodnota Spotieba proudu 15 mA

spinani pfi 90%

max. vstupniho signalu; Rl

<1kQ)
Nosna lista TS 35 Teplotni soucinitel + 250 ppm/K, 350 ppm/K
Jmenovita spotieba energie 1.5 VA Konfigurace Potenciometr
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Technické udaje

Koordinace izolace

Normy EMC EN 55011, EN 61000-6 Galvanické oddéleni mezi vstupem /
vystupem / zdrojem / relé

Data pFipojeni

Typ pfipojeni Pfipojeni TOP, Sroubové Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 1.5 mm?2
pfipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm? Upinaci rozsah, max. 1.6 mm?

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002654 ETIM 9.0 EC002654

ETIM 10.0 EC002654 ECLASS 14.0 27-21-01-22

ECLASS 15.0 27-21-01-22

Datum vytvoreni 20.03.2026 07:52:56 MEZ
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Connection diagram
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Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

zastrcky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ EW 35 Verze
Cislo 0383560000 Bognice, BéZové, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C
objednavky
GTIN (EAN) 4008190181314
MnozZstvi 50 ST
Propojky
rem— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
“f ‘ usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély

Pl AR pFeruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZQV 4N/10 GE Verze
Cislo 1758260000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248169764
MnozZstvi 20 ST

Boénice - AP MICZ 1.5

Otevrete miniaturni pouzdro ve formatu modularni svorky
s péti pfipojenimi s taznymi pruzinami. Transparentni
horni kryt zavésSeny v zavésech Ize pouzit k oznaceni a
nabizi pFistup k potenciometru a stavovym displejim.

K propojeni tfi hornich pfipojeni Ize pouzit zasuvné
propojovaci konektory. K dispozici je také kryt k uzavieni
pouzdra.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ AP MCZ1.5 1674 Verze
Cislo 8389030000 Bocénice, OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX Sedobézova, Boénice,
objednavky Sitka: 1.6 mm

GTIN (EAN) 4008190386849
MnozZstvi 50 ST

Prazdné
— ; Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
HENRRANERN Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS $titky vyuZit i
TIIIIIIIIL s fadami | a Z. Velka plocha na znaceni umozniuje dlouhé
‘ \ fetézce znakd, ale také vicefadkovy text.
' LT Stitky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
T fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard
: ‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
' [1] J plotteru.
i SRRERRRRR “ * Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ovéfeném forméatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/6 MC NE WS Verze
Cislo 1828450000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248350513
MnoZstvi 600 ST

Propojky
— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
% { usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou pdély
i LARI prerudeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
- zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
—

systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZQV 4N/2 Verze
Cislo 1527930000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766
MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 Verze
Cislo 1527940000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 3, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118332865
Mnozstvi 60 ST
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Typ ZQV 4N/4 Verze

Cislo 1527970000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, PocCet polu: 4, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118332889

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/5 Verze

Cislo 1527980000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 5, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.2 mm

GTIN (EAN) 4050118332759

Mnozstvi 60 ST
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