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MCZ: Nejmensi feSeni

* Nejmensi svorkovnice na zpracovani analogovych sig-
nald na trhu

¢ Pfevod analogovych signala s Usporou prostoru ve skfini
diky uzké, 6mm Sifce modulu

¢ Jednoduché pfipojeni zasuvnymi propojkami

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prevodnik frekvencéniho signalu, Vstup : Frek-
vence, 0..50/ 100/ 500 Hz; 0...1/5/ 10/ 16
kHz, Vystup : 0-10 V

Cislo objednavky 8283810001

Typ DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

GTIN (EAN) 4008190371074

MnozZstvi 10 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
K dispozici do 2025-09-29T00:00:00+02:00

Alternativni vyrobek ACT20M-FRQ-AO-X-S

Datum vytvoreni 03.11.2025 03:59:51 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/8283810001
https://eshop.weidmueller.com/p/2825130000
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaéleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Vyska 64 mm Vyska (v palcich) 2.5197 inch
Sitka 12 mm Sitka (v palcich) 0.4724 inch
Délka 76.8 mm Délka (v palcich) 3.0236 inch
Cista hmotnost 229g¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C...60°C Provozni teplota 0°C..60°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Vstup
Pocet vstupl 1 Vstupni frekvence 0...560/ 100/ 500 Hz;
0..1/5/ 10/ 16 kHz
Vstupni odpor, napéti 10 kQ
Vystup
Pocet vystupl 1 Vystupni napéti, pozn. 0(2)...10V
Obecné udaje
Pfesnost 0,5 % (8bitové rozliseni) Stupen kryti IP20
Napajeci napéti 24V DCx 10 % Spotfeba proudu 32 mA + I-Last
Nosna lista TS 35, TS 32 Provozni nadmofrské vyska <2000 m
Koordinace izolace
Galvanické oddéleni 2-cestny oddélovac Izolace, napéti - vstup nebo vystup / lista4 kVeff
Izolaéni napéti 2,5 kV
Data pFipojeni
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 4 mm?
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 4 mm?
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002918 ETIM 7.0 EC002918
ETIM 8.0 EC002918 ETIM 9.0 EC002918

Datum vytvoreni 03.11.2025 03:59:51 MEZ
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ETIM 10.0 EC002918 ECLASS 9.0 27-21-01-28
ECLASS 9.1 27-21-01-28 ECLASS 10.0 27-21-01-28
ECLASS 11.0 27-21-01-28 ECLASS 12.0 27-21-01-28
ECLASS 13.0 27-21-01-28 ECLASS 14.0 27-21-01-28
ECLASS 15.0 27-21-01-28

Datum vytvoreni 03.11.2025 03:59:51 MEZ
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Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ EW 35 Verze
Cislo 0383560000 Bog&nice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190181314
MnozZstvi 50 ST

Vlastni tisk

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sifkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ DEK 5/5 MC SDR Verze
Cislo 1609810000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zadkaznika

GTIN (EAN) 4008190456597
Mnozstvi 200 ST

Datum vytvoreni 03.11.2025 03:59:51 MEZ
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DK-SERIES

Vseobecné objednaci udaje

Typ AP DK5 PA BE Verze
Cislo 8268870000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190403676
Mnozstvi 20 ST

Bodnice, DK fada BéZova, Boénice, Sitka: 1.5 mm

Datum vytvoreni 03.11.2025 03:59:51 MEZ
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