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Obrazek vyrobku

Nejuzsi rozsifova¢ impulzu se Sitkou jen 6,1 mm
RozSifovace pulzu se pouzivaji v automatizaéni technolo-
gii pro rozsifeni velmi kratkych vstupnich pulzii mensich
nez 10 ms. Takto kratké pulzy jsou generovany napriklad
svételnymi bariérami a konvenéni ¢asovaci relé je neuméji
zpracovat. Naopak rozsifené pulzy Ize pfimo predavat do
PLC. MCZ TO je jednim z nejuzsich rozsifovacu pulzd na
trhu. Rozsifuje dokonce i velice kratké pulzy? 3,5 ms a ma
pevné zpozdéni vypnuti (50 ms nebo 150 ms). MCZ TO
pracuje s malym vstupnim vykonem a pomocné napéti na
vstupu a vystupu nejsou vyzadovana. Zahrnuje také funkci
hlidace s restartem zpozdéni vypnuti. Precizné padnouci
prislusenstvi, napriklad kfizové konektory, znacky a kon-
cové desky, umoznuji flexibilni pouzivani.
¢ Detekce velmi kratkych vstupnich pulztd (? 3,5 ms)
* V8estranné vyuziti diky spojeni tfemi kfizovymi konek-
tory
¢ Osvédceny a spolehlivy systém pfipojeni taznou pruzi-
nou
* VVysoka uroven bezpedénosti diky integrované ochrané
reverzni polarity

Vseobecné objednaci udaje

Verze MCZ fada, Prodluzova¢ impulzu, Poéet kontakta: 1,
Spinaci kontakt, Jmenovité fidici napéti: 24 V DC
£10 %, Trvaly proud: 20 mA, Pfipojeni s kotevni

svorkou
Cislo objednéavky 8324590000
Typ MCZ TO 24VDC/50MS
GTIN (EAN) 4008190985455
Mnozstvi 10 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 63.2 mm Hloubka (v palcich) 2.4882 inch
Vyska 91 mm Vyska (v palcich) 3.5827 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cista hmotnost 2249
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -25 °C..50 °C

Provozni teplota

Vihkost

Rel. vlhkost 40 °C / 93 %,
bez kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znadmo)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP

35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

Jmenovité tdaje UL

(@}

. osvédceni (cURus)

E141197

Ridici strana

Jmenovité Fidici napéti

24VDC£10%

Jmenovity proud DC

6.7 mA+10 %

Jmenovité vykonové udaje 160 mW Ukazatel stavu Zelena LED

Ochranny obvod Ochrana pfed zaménou Min. doba trvani impulsu 2 ms
polarity

Strana zatéze

Rated switching voltage 5..48VDC Trvaly proud 0.02 A

Max. Eetnost spinani pfi jmenovité zatézi 5 Hz Max. spinaci napéti, DC 48V

Spickovy proud 200 mA Odlozeni vypnuti 50 ms

Typ kontaktu

1 NO contact (Transistor)

Obecné udaje

Vhodné pro predni montaz Ne
Nosn4 lista TS 35
Testovaci tlacitko k dispozici No
Indikator pozice mechanického Ne
prepinace

Oteviené strany prava

Datum vytvoreni 22.12.2025 09:05:25 MEZ
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Barevny BéZzova

Komponent s klasifikaci horflavosti UL 94 Komponent

Kryt

Klasifikace hoflavosti UL 94

V-0

Koordinace izolace

Jmenovité napéti 300V

Zavaznost znecisténi

2

Kategorie razového napéti IV

Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, 255 mm
kontrolni strana - strana zatéze

Dielektrickd pevnost, kontrolni strana- 1 kVeff/ 1s
strana zatéze

Dielektrickad pevnost k montazni listé 4 kVeff / 1 min.

Impulse withstand voltage 6 kV (1,2/50 us) Stupen kryti IP20
Dalsi detaily o certifikacich / normach
C. osvéd&eni (CSA) 154685-1198742 C. osvéd&eni (cURus) E141197

Data pripojeni

Metoda pripojeni vodice Pfipojeni s kotevni svorkou Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm
Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 1.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm2
Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2 Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Prafez propojeni AWG, max. AWG 16 Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm2
Prifez vodice, pevny, max. 1.5 mm?2 Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 26
Prifez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 16 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.5 mm?2
min.
Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 26
max. min. (AWG)
Prirez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 16 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm2
max. (AWG) s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm2

46228-1), min.

Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,6 mm
46228-1), max.

Dulezita poznamka

Informace o produktu The cable lengths must not exceed 30 m.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001439 ETIM 9.0 EC001439
ETIM 10.0 EC001439 ECLASS 14.0 27-37-16-05
ECLASS 15.0 27-37-16-05
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 4N/2 GE Verze

Cislo 1758250000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248169795

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 GE Verze

Cislo 1762630000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248169788

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 GE Verze

Cislo 1762620000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248169771

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/10 GE Verze

Cislo 1758260000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248169764

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/20 GE Verze

Cislo 1909020000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535644

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/2 RT Verze

Cislo 1793950000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233748

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 RT Verze

Cislo 1793980000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233779

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 RT Verze

Cislo 1794010000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233809

Mnozstvi 60 ST
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Typ ZQV 4N/10 RT
Cislo 1794040000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248234004
MnozZstvi 20 ST

Verze

W fada, Spojovaci konektor, 32 A

Typ ZQV 4N/20 RT
Cislo 1909150000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535934
MnozZstvi 20 ST

Verze
W fada, Spojovaci konektor, 32 A

Typ ZQV 4N/2 BL
Cislo 1793960000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233755
MnozZstvi 60 ST

Verze

W fada, Spojovaci konektor, 32 A

Typ ZQV 4N/3 BL
Cislo 1793990000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233786
MnozZstvi 60 ST

Verze
W fada, Spojovaci konektor, 32 A

Typ ZQV 4N/4 BL
Cislo 1794020000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233816
MnozZstvi 60 ST

Verze

W fada, Spojovaci konektor, 32 A

Typ ZQV 4N/10 BL
Cislo 1794050000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248234011
MnozZstvi 20 ST

Verze

W fada, Spojovaci konektor, 32 A

Typ ZQV 4N/20 BL
Cislo 1909100000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535774
MnozZstvi 20 ST

Verze
W fada, Spojovaci konektor, 32 A

Typ ZQV 4N/2 SW
Cislo 1793970000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233762
MnozZstvi 60 ST

Verze

W fada, Spojovaci konektor, 32 A

Typ ZQVv 4N/3 SW
Cislo 1794000000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233793
MnozZstvi 60 ST

Verze

W fada, Spojovaci konektor, 32 A

Typ ZQV 4N/4 SW
Cislo 1794030000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233915
MnozZstvi 60 ST

Verze
W fada, Spojovaci konektor, 32 A
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Typ ZQV 4N/10 SW Verze
Cislo 1794060000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248234059
MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 2.5N/20 SW Verze
Cislo 1909130000 W Fada, Spojovaci konektor, Pro svorky, Pocet pdli: 20
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535910
Mnozstvi 20 ST

Boénice - AP MCZ 1.5

Oteviete miniaturni pouzdro ve formatu modularni svorky
s péti pripojenimi s taznymi pruzinami. Transparentni
horni kryt zavéSeny v zavésech Ize pouzit k oznac¢eni a
nabizi pfistup k potenciometru a stavovym displejim.

K propojeni tfi hornich pfipojeni Ize pouzit zasuvné
propojovaci konektory. K dispozici je také kryt k uzavreni

pouzdra.
Vseobecné objednaci udaje
Typ AP MCZ1.5 1674 Verze
Cislo 8389030000 Bocnice, OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX 3edobézova, Bognice,
objednavky Sitka: 1.5 mm

GTIN (EAN) 4008190386849
MnozZstvi 50 ST

Prazdné

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
in LI s fadami | a Z. Velka plocha na znadeni umozniuje dlouhé
\ fetézce znakd, ale také viceradkovy text.

' [ \ Stitky WS jsou idealni na znageni pomoci dlouhych
WRERRRRAN fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard

‘ ‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
f 77\7—”‘ plotteru.

°f — * | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
RENRRRRER| « $titky v ovéeném forméatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/6 MC NE WS Verze
Cislo 1828450000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248350513
MnozZstvi 600 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIS SLIM 0.6X3.56X100 Verze

Cislo 2749610000 Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm,
objednavky Tloustka Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350

Mnozstvi 1ST

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Verze

Cislo 2749810000 Sroubovak, Sitka Sepele (B): 3.6 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012

MnozZstvi 18T

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze

Cislo 2749340000 Sroubovak, Sitka Sepele (B): 3.6 mm, Délka Gepele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

MnozZstvi 1ST
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