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Prvky rozhrani RS F40 nebo RS F10 (pro 32 nebo 8 sig-

nald) umoznuji pouziti relé k oddéleni signalt z PLC se sni-

maci a perifernimi akénimi ¢leny.

Hlavni vlastnosti jsou nasledujici:

* Systém pfipojeni svorkou s taznou pruzinou nebo
Srouby

* Signaly jsou seskupené podle bajtu.

¢ Extrémné kompaktni moduly s RS 45 profilem pro insta-
laci na standardni nosnou liStu TS35.

Vseobecné objednaci udaje

Verze FUJITSU NYP-24WK, P¥ipojeni s kotevni svorkou
Cislo objednavky 8431000000

Typ RS F40 32RS OUT LMZF

GTIN (EAN) 4008190032753

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Preruseno
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Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 73 mm Hloubka (v palcich) 2.874 inch
Vyska 87 mm Vyska (v palcich) 3.4252 inch
Sitka 263 mm Sitka (v palcich) 10.3543 inch
Cista hmotnost 446.16 g

Teploty

Skladovaci teplota -40...70 °C Provozni teplota 0..55°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bd0aaece3697a

Obecné udaje

Stavovy displej LED relé zelena Odpojovac relé Ne

Pojistka relé Ne Stykac Ne

LED stav napéti napajeni Zlutad Pojistka napajeni Ne

Udaje o p¥ipojeni

Pocet polu (Fidici strana) 40 pola Pfipojeni k fidici strané Zasuvny konektor

v souladu s
IEC60603-13 / DIN41651

Jmenovité udaje

Mechanicka Zivotnost 3x 107 spinaci cykly OdloZeni zapnuti <5 ms
OdloZeni vypnuti <15 ms

Hodnoceni, datovy vstup

Vstupni napéti 24V DC £ 10% Vstupni proud 5mAx 15%

Jmenovité vykonové udaje 05W
Jmenovité udaje, vystup
Min. spinaci proud 10 mA Typ relé FUJITSU NYP-24WK

Typ vystupu Bezpotencialovy kontakt Material kontaktd AgNi pozlacené tenkou
vrstvou

Max. AC proud 3A AC $pickovy proud b A

Minimalni proud kontaktu OA Minimalni napéti kontaktu 0.1V
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Koordinace izolace (EN 50178)

Podle normy DIN EN 50178 Jmenovity vstup izolace <b0VAC
Jmenovity vystup izolace <250V AC Kategorie prepéti vstup/vstup Il
Kategorie prepéti vstup/vystup ] Kategorie prepéti vystup/vystup ]
Zavaznost Urovné znecisténi 2 Test pulzniho napéti (1,2/50us) 2 kV
Zkusebni napéti izolace AC 4 kV Vzdusny prostor vstup/vystup =27 mm
Pfipojovaci pole

Min. prifez vodice, AWG AWG 26 Typ ptipojeni Pripojeni s kotevni svorkou
Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2 Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Délka odizolovani 7 mm Rozsah upnuti, max. 1.5 mm?2
Rozsah upnuti, min. 0.5 mm?2 Max. prufez vodice, AWG AWG 14
Pfipojeni napajeni

Typ pfipojeni Pf¥ipojeni s kotevni svorkou Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2 Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2 Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 Pruzné s objimkou, max. 1.5 mm?2
Prafez vodice, min. AWG AWG 26 Prafez vodice, max. AWG AWG 14
Délka odizolovani 7 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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