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Pfevodniky teplotnich signalt RTD k pfipojeni odporovych
teplotnich snimaca a analogovych DC proudovych nebo
napétovych vystup(.

K méreni teploty v primyslovém prostiedi se pou-

Ziva Siroké spektrum odporovych teplomért (napfiklad

PT 100). Tyto prvky se pouzivaji v provedeni o 2, 3 nebo 4
vodicich.

Zde rozliSujeme mezi termistory PTC a NTC.

Pro presné méreni teploty musi byt hodnota odporu proto-
kolovéana, linearizovana a prevedena na analogovy signal
proporcionalni k teploté.

Pfevodniky oddélujici signal maji tyto dulezité funkce.
Oddéluji signaly mezi naroénym pramyslovym prostfedim
a elektronikou zapojenou za nimi. Dale kompenzuji rozdily
napéti zpasobené velkou délkou kabeld.

Minimalizovany jsou i nedostatec¢né vysledky souvisejici
se snimaci (napfriklad studené spoje a chyby linearity).

Vseobecné objednaci udaje

Verze

RTD transformétor, PT 100, 2vodicové pfipojeni, S
moznosti konfigurace, Vstup : Teplota, PT100 (2
vodice), Vystup : 0-10 V

Cislo objednavky

8432190000

Typ WTZ4 PT100/2 V 0-10V
GTIN (EAN) 4032248110377
MnoZstvi 1 items

Stav objednéavky

Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do

2023-12-30T00:00:00+01:00

Alternativni vyrobek

ACT20P-RTI-AO-P
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Osvédcéeni
Schvaleni
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 112.4 mm Hloubka (v palcich) 4.4252 inch
Sitka 12.5 mm Sitka (v palcich) 0.4921 inch
Délka 92.4 mm Délka (v palcich) 3.6378 inch
Cista hmotnost 118¢
Teploty
Skladovaci teplota -20°C..85°C Provozni teplota 0°C..b5°C
Pravdépodobnost selhani
SIL v souladu s IEC 61508 Zadné

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouZitelné/znamo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Vstup

Snimaé PT100 (2 wire) Pocet vstupl 1

Sensor supply 1,45 mA Temperature input range Nastavitelné od -200 do
+800 °C

Vystup

Pocet vystupt 1 napéti impedance zatéze 2 1kQ

Proud impedance zatéze =500 Q Vystupni napéti, pozn. 0..10V

Obecné udaje

Pfesnost * 0,5 % rozsahu méreni Stupen kryti IP20

Napajeci napéti 24V DC*20% Linearita Ano

Spotieba proudu <38 mA @I0OUT=20mA Nosna lista TS 356

Teplotni soucinitel Méfici rozsah 2 200 K: &le;  Jmenovita spotfeba energie 0.5 VA

200 ppm/K (typ. 80 ppm/
K)

100 K < = méfici rozsah <
200 K: <250 ppm/K (typ.
100 ppm/K)

Konfigurace

DIP pfepinad,
Potenciometr, a PT100-
Simulator
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Normy EMC

EN 55011, EN 61000-6 Galvanické oddéleni Bez oddéleni

Data pFipojeni

Typ pfipojeni Pf¥ipojeni s kotevni svorkou Délka odizolovani, jmenovité pripojeni 7 mm
Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 1.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Tento produkt bude brzy nahrazen novym produktem.
Prosime nepouZivejte jej s novymi systémy. Prosime kontsktujte nasi technickou podporu.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919
ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29
ECLASS 15.0 27-21-01-29

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé specifikace

PT100 transformator
pro méreni teploty,
konfigurovatelny pomoci
pfepinacl DIP, technologie
2-vodi¢ového zapojeni
RTD oddélovaci
transforméator v Sifce 12,5
mm s externim napajenim,
pro prenaseni PT100- 2-
vodic¢ovych signald.
Vstup - teplotni rozpéti
-200 az +800 °C.
Analogové DC signaly O
- 10V jsou k dispozici na
vystupni strané.
Kompenzace nulového
bodu a méficiho rozpéti
pomoci potenciometru.
Pridavny kryt pro montazni
listu TS36
Rozméry: D/S/V 92,4/
12,5/ 112,4 mm
Pfipojeni pruzinovym
systémem / jmenovity
prafez 1,5 mm2
Stupen kryti: IP 20
Vstup
PT100, 2-vodic¢ovy
Vystup

0-10V
Zatézovaci odpor > 1
kOhm
Chyba prenosu <
0,2% v. E.

typ.

200 ppm / °C
Pomocné
napajeni

24 VDC 20 %
Okolni

Kratka specifikace

PT100 transformator

pro méfeni teploty,
konfigurovatelny pomoci
pfepinacl DIP, technologie
2-vodicového zapojeni
RTD oddélovaci
transformator v Sifce 12,5
mm s externim napajenim,
pro prenaseni PT100- 2-
vodicovych signalu.

Vstup - teplotni rozpéti
-200 az +800 °C.
Analogové DC signaly O

- 10V jsou k dispozici na
vystupni strané.
Kompenzace nulového
bodu a méficiho rozpéti
pomoci potenciometru.
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teplota - rozpéti od O °C do

+55 °C

Oddéleni

bez elektrického oddéleni

Certifikace cULus, CSA

Typ WTZ4
PT100/2 V 0-10V
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Symbol elektfiny

Podobné ilustraci
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 2.5N/2 GE Verze
Cislo 1693800000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883621
MnozZstvi 60 ST

Typ ZQVv 2.5N/2 RT Verze
Cislo 1717900000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349288
MnozZstvi 60 ST

Typ ZQVv 2.5N/2 BL Verze
Cislo 1717990000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349295
MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/2 SW Verze
Cislo 1718080000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349301
MnozZstvi 60 ST

Prazdné

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znac¢eni umoznuje dlouhé
fetézce znaka, ale také viceradkovy text.

Stitky WS jsou idealni na znageni pomoci dlouhych
fetézcu znakl. Diky osvédcéenému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

¢ Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/56 MC NE WS
Cislo 1635000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190261948
MnozZstvi 720 ST

Verze

WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Allen-Bradley, Bila
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