Datovy list

MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

¢ Tenka svorka s prepétovou ochranou s pfipojenim svor-
kou s taznou pruzinou

* 6 mm citliva prepétova ochrana Slimline

* Rychlé zapojeni diky TS kontaktu a pfipojeni svorkou s
taznou pruzinou

* |ze propojovat

Vseobecné objednaci udaje

Verze Surge protection for instrumentation and control,
Surge protection for measurement and control

Cislo objednavky 8449160000

Typ MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC

GTIN (EAN) 4008190128548

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 22.12.2025 07:18:20 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 63.5 mm Hloubka (v palcich) 2.5 inch
Vyska 91 mm Vyska (v palcich) 3.56827 inch
Sitka 6 mm Sitka (v palcich) 0.2362 inch
Cista hmotnost 245¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40°C..85°C Provozni teplota -40 °C...60
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c9db83e7-2b25-44e1-8d26-da64d42637 3f

Jmenovité udaje IEC / EN

Jmenovité napéti (AC) 24V Jmenovité napéti (DC), max. 26V
Jmenovité napéti (DC) 27V Jmenovity proud IN 13A
Stupen ochrany na vystupni strané b5V Ochranna hladina na strané vystupu 110V
vodié-vodi¢ 1 kV/us, typicky vodi¢-PE 1kV/us, typicky

Stupen ochrany na vystupni strané 65V Stupen ochrany na vystupni strané 130V
vodié-vodi¢8/20 s, typicky vodi¢-PE 8/20 s, typicky

Typ napéti AC/DC Ochranné pojistky 10 A
Doba odezvy / doba havarijniho stavu < 100 ps Provozni napéti 26 A
Objemovy odpor 0,20Q Provozni proud, Imax. 13A
Vybijeci proud, max. (8/20 ps) 0.5 kA Max. trvalé napéti, Uc (AC) 27V
Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie razového napéti [} Zavaznost znedisténi 2

Obecné udaje

Segment Méreni a regulace Verze Ochrana proti razovému
napéti k méfeni a kontrole

Design Svorka Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Barevny cerna Stupen kryti IP20

Nosna lista TS 35 Vyskas TS 35 63.5 mm

Data pFipojeni

Délka odizolovani 8 mm Divize 1.5 mm?2

Metoda pfipojeni vodice

Pruzinové pfipojeni Typ pfipojeni

Pfipojeni s kotevni svorkou
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Technické udaje
Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 1.5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm? Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2
Prifez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 16
Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm? Prafez vodice, pevny, max. 1.5 mm?2
Prifez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 26 Prafez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 16
Prifez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 1.5 mm2
min. max.
Prirez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 26 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 16
min. (AWG) max. (AWG)
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2
46228-1), min. 46228-1), max.
Velikost noze 0.6 x 3,6 mm
Elektrické udaje
Typ napéti AC/DC
Obecné udaje
Stupen kryti IP20 Barevny cerna
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-01
ECLASS 15.0 27-17-15-01
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Circuit diagram
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Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejniz8i ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 356X7.5 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0383400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190088026
Mnozstvi 40 M

Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyséka: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,

také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ EW 35 Verze
Cislo 0383560000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190181314
MnoZzstvi 50 ST

Boénice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.6 mm, 100 °C

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0498000000 Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 156 mm

GTIN (EAN) 4008190042493
MnozZstvi 20M

Bocnice - AP MICZ 1.5

Oteviete miniaturni pouzdro ve formatu modularni svorky
s péti pripojenimi s taznymi pruzinami. Transparentni
horni kryt zavéSeny v zavésech Ize pouzit k oznaceni a
nabizi pfistup k potenciometru a stavovym displejim.

K propojeni tfi hornich pfipojeni Ize pouzit zasuvné
propojovaci konektory. K dispozici je také kryt k uzavreni

pouzdra.
Vseobecné objednaci udaje
Typ AP MCZ1.5 SW 1683 Verze
Cislo 1046410000 Bog&nice, OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX &erna, Bo&nice, Sitka: 1.5
objednavky mm

GTIN (EAN) 4032248782246
MnozZstvi 50 ST

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 9008390000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056354
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 22.12.2025 07:18:20 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 6


https://eshop.weidmueller.com/p/0498000000
https://eshop.weidmueller.com/p/1046410000
https://eshop.weidmueller.com/p/9008390000

