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Komponenty pro monitorovani AC proudu WAS/WAZ1
CMA LP napéjené z vystupni proudové smycky.

Méfi jednofazové 50/60 Hz AC proudy do 10 A pomoci
metody kvadratického pridméru na vstupni strané. Lze je
také prepnout mezi ttemi rozsahy. Neni potfeba pouzit
Zadné externi napajeni - napajeni pouze pres 4 - 20 mA

proudovou smycku na vystupni strané.

Vstupni a vystupni obvody jsou bezpecné oddélené s

4 kV.

Monitorovaci komponenty jsou dodavany v 17,5 mm Siro-
kém krytu WAVEBOX. Tato zafizeni Ize pouzit v mnoha
aplikacich automatizace procesu, protoZze nepotiebuji

externi napajeni.

Mezinarodni certifikace (jako jsou ATEX Zéna 2 a
UL C1D2) také dovoluji pouZiti v zénach s nebezpedim

vybuchu.
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Vseobecné objednaci udaje

Verze

Monitorovani proudu, Vstupni proud: 0...1 A AC/
0.5 AAC/0..10 A AC, Vystup : 0-20 mA, 0-10 V

Cislo objednavky

8523400000

Typ
GTIN (EAN)
Mnozstvi

WAS1 CMA 1/5/10A AC
4032248151691
1 items

Stav objednéavky

Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do

2022-12-31T700:00:00+01:00

Alternativni vyrobek

ACT20P-CML-10-A0-RC-S

Datum vytvoreni 06.11.2025 12:47:09 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/8523400000
https://eshop.weidmueller.com/p/2044850000
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Osvédcéeni
Schvaéleni
€ W
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 92.4 mm Hloubka (v palcich) 3.6378 inch
Sitka 22.5 mm Sitka (v palcich) 0.8858 inch
Délka 72 mm Délka (v palcich) 2.8346 inch
Cista hmotnost 7694g
Teploty
Skladovaci teplota -20°C..70°C Provozni teplota 0°C..70°C
VlIhkost pfi provozni teploté 0...95 % (bez kondenzace)
Pravdépodobnost selhani
SIL v souladu s IEC 61508 Zadné MTTF 533 a
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65
Vstup
Pocet vstupl 1 Vstupni frekvence 50...60Hz
Vstupni proud 0..1AAC/0..5AAC/
0..10 AAC
Vystup
Pocet vystupl 1 napéti impedance zatéze 2 1kQ
Proud impedance zatéze <600 Q Zbytkové napéti max. 0,05 V
Zbytkovy proud max. 100 pA Vystupni napéti, pozn. 0..10V
Vystupni proud 0(4)..20 mA Mezni vystupni signal Priblizné 13 V nebo 24 mA
Vystup (digitalni)
Rated switching current 0.1A Max. spinaci napéti, AC oV
Obecné udaje
Pfesnost 0,5 % FSR Stupen kryti IP20

Ukazatel stavu

LED sviti (ON): OK; BLIKA:
signal mimo rozsah;
LED nesviti (OFF): Chyba

Napajeci napéti

24VDCt10%
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Cas odezvy typ. 700 ms Spotreba proudu 40 mA @ IOUT =20 mA
Nosna lista TS 35 Teplotni soucinitel <200 ppm/K
Jmenovita spotfeba energie 1.5 VA Konfigurace DIP prepinac¢
Koordinace izolace

Impulse withstand voltage 6 kV Normy EMC EN 55011, EN 61000-6

Kategorie razového napéti
Galvanické oddéleni
Jmenovité napéti

1]
2-cestny oddélovac
300V

Zavaznost znecisténi
Izolaéni napéti

2
4 kVeff /5s

Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice

Sroubové pfipojeni

Typ pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni

2.5 mm?2

Upinaci rozsah, min.

0.5 mm?2

Upinaci rozsah, max.

2.5 mm?2

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Tento produkt bude brzy nahrazen novym produktem.

Prosime nepouZivejte jej s novymi systémy. Prosime kontsktujte nasi technickou podporu.

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20 ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé& specifikace

Monitorovaci modul pro
AC proudy aZz do 10 A se
standardnim signalnim
vystupem

a elektrickym oddélenim
Modul pro monitorovani
proudu v Sifce 22,5 mm
pro zaznam 50/60 Hz AC
proudu
0..1A/0.5A/0..10
A. Standardizované
analogové proudové/
napétové signaly

jsou k dispozici na strané
vystupu. Rozsahy vstup
a vystupu lze upravit
prostiednictvim prepinacl
DIP.

Napajeni 24 V DC je
privadéno prostrednictvim
vystupniho obvodu.
Vstupy a vystupy jsou
navrzeny s elektrickym
oddélenim 6 kV.

Pridavny kryt pro montazni
listuTS 35

Rozméry (D x S x V): 72 x
22,5x92,4 mm

Kratka specifikace

Monitorovaci modul pro
AC proudy az do 10 A se
standardnim signalnim
vystupem a

elektrickym oddélenim
Modul pro monitorovani
proudu v Sifce 22,5 mm
pro zaznam 50/60 Hz AC
proudu
0..1A/0.5A/0..10
A. Standardizované
analogové proudové/
napétové signaly

jsou k dispozici na strané
vystupu. Rozsahy vstupt
a vystupl lze upravit
prostfednictvim pfepinact
DIP.

Napajeni 24 V DC je
privadéno prostrednictvim
vystupniho obvodu.
Vstupy a vystupy jsou
navrzeny s elektrickym
oddélenim 6 kV.
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Sroubové pfipojeni /
Jmenovity prirez 2,5 mm2
Stupen kryti: IP 20
Vstup 0..1
A/0.5A/0..10AACs
moznosti prepinani
50/

60 Hz
Napéti méficiho obvodu
250V AC
Vystup

0(4)..20mA / 0..10 V
Zatézovaci odpor <
600 Ohm proud
>1 kOhm / napéti
Chyba pf¥i pfenosu <
0,5% v. E.
Teplotni koeficient 200
ppm / K
Cas odezvy, typ. 700 ms
Pomocné
napajeni

24V DC +/- 10 % pres
vystupni obvod
Okolni
teplota - rozpéti O °C...
+50 °C Bezpecné

oddéleni EN
50178, 2-cestné oddéleni
az do 6 kV

ZkuSebni

napéti 4

kV vstup proti vystupu
Jmenovité
napéti
300 V AC/DC pri

kategorii prepéti lll a stupni
znecisténi 2
Certifikace cULus
Typ

WAS1 CMA 1/5/10A ac
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Symbol elektfiny

+24V 7
NC
2 ~
O I | CC  Output 8
- IN | m©
e - u/ oo ov?
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 2.5N/2 GE Verze
Cislo 1693800000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190883621
MnozZstvi 60 ST

Typ ZQVv 2.5N/2 RT Verze
Cislo 1717900000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349288
MnozZstvi 60 ST

Typ ZQVv 2.5N/2 BL Verze
Cislo 1717990000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349295
MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 2.5N/2 SW Verze
Cislo 1718080000 W fada, Spojovaci konektor, 24 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349301
MnozZstvi 60 ST

Prazdné

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znac¢eni umoznuje dlouhé
fetézce znaka, ale také viceradkovy text.

Stitky WS jsou idealni na znageni pomoci dlouhych
fetézcu znakl. Diky osvédcéenému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

¢ Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
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Typ WS 10/5 MC NE WS Verze
Cislo 1635000000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 5 mm, Rozteé v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190261948
MnozZstvi 720 ST
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