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Pro aplikace v nebezpecnych oblastech jsou k dispozici Vseobecné objednaci udaje

spojovaci skfinky PROFIBUS PA Ex jako 1cestné, 2cestné,
4cestné a 8cestné distributory. Verze

EMC kabelové prichodky, stupen kryti IP66 a Siroky roz- ;
Cislo objednavky

Standardni rozvadéc pro aplikace ve vybusném
prostredi EEx (ia), 4-cestny rozvadéc EEx, IP66
8564170000

sah provozni teploty bezpec¢né ochranuji vase pripojky v v

FBCON PA CG/M12 4WAY EX

narocném prostredi. GTIN (EAN) 4032248238545

Funkce Mnozstvi 1 items

¢ EMC kabelové prichodky pro hlavni a vedlejsi linky Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
¢ M 12 konektor pro vedlej§|’ Iinky K dispozici do 2025-11-30T00:00:00+01:00

* VnéjSi uzemnovaci kolik

e Stupen kryti IP 66

¢ Hlinikové verze

¢ Profibus PA kompatibilni

Poznamka: pouziti produkti FBCon s hlinikovymi kryty a /
nebo konektory M12 se nedoporuduje v silné slaném pro-
stredi.
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Technické udaje

Osvédcéeni

CE® 6

LISTED ATEX - KEMA

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 34 mm Hloubka (v palcich) 1.3386 inch
Vyska 37 mm Vyska (v palcich) 1.4567 inch
Sitka 80 mm Sitka (v palcich) 3.1496 inch
Délka 125 mm Délka (v palcich) 4.9212 inch
Cista hmotnost 652 g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C..80°C Okolni teplota -40 °C...80°C
Provozni teplota -40°C..80°C

Pravdépodobnost selhani

SIL v souladu s IEC 61508 Zadné

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6bl, 6¢, 7cl
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 3abf5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

Technické udaje

Pocet polu 3

Typ pfipojeni PE

Spojovaci vedeni M12

Nosny material kontaktu Mosaz Typ rozvodu 4-cestny rozvadéc EEx

Pocet soketl kontaktu 4 Design pouzdra S prvkem kompenzace
tlaku

Hlavni material krytu Hlinik, AISi12 Kabelovy vstup Mosazné kabelova
prachodka, Vedeni vétve
M12

Material kontaktu CuZnAu Vnéjsi pram. vodice, max. 9.5 mm

Vnéjsi pram. vodice, min. 6.5 mm Typ montaze montovano na povrch,
Pfedni montaz

Stupen kryti IP66 Zavaznost znecisténi 2

Systém sbérnice

Profibus PA, Foundation
Fieldbus

Popis soucastek

Popis produktu

Zafizeni je pasivnim rozvadécem pro sbérnicové systémy Profibus PA a Foundation Fieldbus H1.
Zaftizeni je schvaleno pro pouZiti v zonach s nebezpecim vybuchu v zoné 1 nebo zéné 2. Zarizeni
je certifikovano podle FISCO (Koncepce jiskrové bezpecného sbérnicového systému). Funkéni
popis Zafizeni pfipojuje az osm jiskrové bezpecnych polnich zafizeni FISCO typu ochrany proti
vybuchu Ex-ia s jiskrové bezpe¢nym segmentem sbhérnice stejného typu ochrany proti vybuchu.
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Zafizeni podporuje koncepce uzemnéni s vicebodovym uzemnénim stinéni nebo jednobodovym
uzemnénim stinéni. Koncepce uzemnéni jsou vysvétleny v pokynech Profibus PA a Foundation
Fieldbus.

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001604 ETIM 7.0 EC001604
ETIM 8.0 EC001604 ETIM 9.0 EC001604
ETIM 10.0 EC001604 ECLASS 9.0 27-24-26-08
ECLASS 9.1 27-24-26-08 ECLASS 10.0 27-24-26-08
ECLASS 11.0 27-24-26-08 ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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PVC/PE modra barva (FBCEX)

Pvc Nejspolehlivéjsi zplsob pfipojeni mezi dvéma
vstupnimi/vystupnimi podfizenymi ¢leny (slave) nebo
mezi fidicim prvkem a jednim vstupnim/vystupnim
podfizenym ¢lenem (slave) je pouZiti predem sestavenych

/ kabelt. Rada kabelt zahrnuje PROFIBUS, CANopen,
DeviceNetTM, EtherCAT a Ethernet.

Vseobecné objednaci udaje

Typ FBCEXPAM12 M 2M Verze
Cislo 1785150200 Shérnice, jeden konec bez konektoru, M12, Pocet pdli: 2, 2 m, pin,
objednavky rovny, Stinény: Ano, LED: Ne, Material plasté: PVC, Halogen: Ano

GTIN (EAN) 4032248195022
MnozZstvi 1ST
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