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®

Pro Profibus DP a Modbus RS485 propojuji standardni T-
distributory FBCon jednotliva provozni zafizeni nebo vzda-
lené 1/0 na kabel sbérnice.

Jejich EMC kabelové prichodky, stupen kryti IP66 a
Siroky rozsah provozni teploty bezpecné ochranuji vase
pfipojky v ndroéném prostredi.

Funkce

¢ EMC kabelové prichodky pro hlavni a vedlejsi linky

* M12 konektor pro vedlejsi linky

* VnéjSi uzemnovaci kolik

¢ Prvek pro vyrovnani tlaku

¢ Stupen kryti IP 66

¢ Hlinikové a ocelové nerezové verze

¢ Profibus DP / Modbus RS485 kompatibilni

Poznamka: pouziti produkti FBCon s hlinikovymi kryty a /
nebo konektory M12 se nedoporucuje v silné slaném pro-
stredi.

COMPLIANT

Vseobecné objednaci udaje

Verze Standardni rozvadéc se zakoncovacim odporem
sbérnice (aktivni), Koncovka, IP65, IP66

Cislo objednavky 8564290000

Typ FBCON DP CG TERM 24V

GTIN (EAN) 4032248404650

MnozZstvi 1 items
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni

[H us

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 34 mm Hloubka (v palcich) 1.3386 inch
Vyska 34 mm Vyska (v palcich) 1.3386 inch
Sitka 64 mm Sitka (v palcich) 2.5197 inch
Cist4 hmotnost 263 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..756°C Okolni teplota -40 °C...80°C
Provozni teplota -40°C..80°C VlIhkost 5...95 %, bez kondenzace
Pravdépodobnost selhani
SIL v souladu s IEC 61508 Zadné

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6bl, 6¢, 7a, 7cl

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

3abf5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

Technické udaje

Pocet pola 3 Typ pfipojeni PE Spojovaci vedeni s
kabelovou prichodkou

Typ rozvodu Koncovka Design pouzdra S prvkem kompenzace
tlaku

Hlavni material krytu Hlinik Kabelovy vstup Mosazna kabelova
prachodka, Kulaty

Vnéjsi pram. vodice, max. 9.5 mm Vnéjsi pram. vodice, min. 6.5 mm

Typ montaze montovano na povrch Stupen kryti IP65, IP66

Zavaznost znecisténi

3

Systém sbérnice

Profibus-DP, Modbus
RS485

Provozni napéti 30V Povrch krytu vypalovaci email
Provozni napéti Umax., max. 30V DC

Data pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 4 mm?2 Upinaci rozsah, max. 6 mm?2

Popis soucastek

Popis produktu

Zaftizeni je aktivni zakonCovaci odpor pro sbérnicovy systém Profibus PA. Stroj splfiuje podminky
tfidy ochrany IP66/I1P67. Funkéni popis Zafizeni propojuje jedno zafizeni v terénu s jednim
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segmentem sbérnice. Zafizeni podporuje koncepce uzemnéni s vicebodovym uzemnénim stinéni
nebo jednobodovym uzemnénim stinéni. Koncepce uzemnéni jsou vysvétleny v pokynech Profibus.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001604 ETIM 9.0 EC001604
ETIM 10.0 EC001604 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11

Datum vytvoreni 31.12.2025 06:12:53 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

FBCON DP CG TERM 24V

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ui

i —EE
s ! 3
ct== onopd esfil 2L
2 39
/ v- [
c3_| L o ®R
A X h=
S ,)(_2 "
B X3t ~
1
2

Datum vytvoreni 31.12.2025 06:12:53 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



