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Obrazek vyrobku

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuiji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Boénice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka:
8 mm, 100 °C

Cislo objednavky 8630740000

Typ ZEW 35/2

GTIN (EAN) 4032248348916

MnoZstvi 20 items

Creation date 09.01.2026 02:29:42 MEZ
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Technical data
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 40 mm Hloubka (v palcich) 1.5748 inch
Vyska 55 mm Vyska (v palcich) 2.1654 inch
Sitka 8 mm Sitka (v palcich) 0.315 inch
Cista hmotnost 749
Teploty
Okolni teplota -5°C..40°C Trvala provozni teplota, min. -50 °C
Trvala provozni teplota, max. 100 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.158 kg CO2 eq.
Specifikace systému
Verze Pro svorky Nosna lista TS 356
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmaveé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Dalsi technicka data
Navod k instalaci P¥ima montaz Typ montaze PFichytka
Aretace bez Sroubl
Rozméry
TS 35 offset 41 mm
Vseobecné
Navod k instalaci Pfima montaz Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Prazdné
= : Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
I‘ ‘ l T j‘ vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
: Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

Vseobecné objednaci udaje

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Typ DEK 5/6 MC NE WS
Cislo 1609801044
objednavky

GTIN (EAN) 4008190397111
MnozZstvi 1000 ST

Verze
Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Bila

Typ WS 12/6.56 MC NE WS
Cislo 1609920000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190203511
MnozZstvi 540 ST

Verze
WS, Oznaceni svorek, 12 x 6.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.50

Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

Typ WAD 5 MC NE WS
Cislo 1112910000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248891689
MnozZstvi 48 ST

Verze
Oznaceni skupiny, Kryt, 33.3 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 WDU
2.6, WEW 35/2, ZEW 35/2, Bila

Typ WAD 5 MC NE GE
Cislo 1112920000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248891771
MnozZstvi 48 ST

Verze
Oznadeni skupiny, Kryt, 33.3 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 WDU
2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, Zluta

EM 8/30 znaéeni na boénice

Znacka na boc¢nice EM 8/30 je vhodna pro oznaceni
koncovych svérek fady WEW 35/2 a ZEW 35/2 a lze ji
také pouzit jako skupinovy drzak na znacky pro svorky
fady W. EM 8/30 pojme zasouvaci Stitky ESO 7/ESO 7P.
Obal bezpecné chrani tisk pred vnéjsimi vlivy.

Zasouvaci Stitky naleznete pod zalozkou ,Pfislusenstvi”.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ EM 8/30 Verze
Cislo 1806120000 EM, Oznaceni svorek, 32.4 x 7.2 mm, Rozte¢ v mm (P): 7.20
objednavky Weidmueller, Transparentni

GTIN (EAN) 4032248275298
MnozZstvi 50 ST

Prazdné

Znacka na konektory WAD je vhodna pro svorky rady
:| W a boé&nice WEW 35/2 a ZEW 35/2. Zna&ky jsou
; N k dispozici bez potisku, s vlastnim potiskem nebo se
: : standardnim symbolem blesku. Znacky WAD MultiCard
jsou vhodné pro znaceni pomoci tiskaren PrintJet
‘ CONNECT.Pro vlastni potisk: Prosime zaslete nAm soubor
|

h —

pro nas software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print
PRO Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WAD 8 MC NE GE Verze
Cislo 1112950000 Oznaceni skupiny, Kryt, 33.3 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00 WDU 4,
objednavky WEW 35/2, ZEW 35/2, Zluta

GTIN (EAN) 4032248891696
MnozZstvi 48 ST

Typ WAD 8 MC NE WS Verze
Cislo 1112940000 Oznaceni skupiny, Kryt, 33.3 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00 WDU 4,
objednavky WEW 35/2, ZEW 35/2, Bila

GTIN (EAN) 4032248891825
MnozZstvi 48 ST

WS 12/6.5

WS/ DEK

i MultiMark znac¢ky pouzivaji inovativni kompozitni material

sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
~ znacky se bezpecné pripne ke konektoru. Diky elastické

i povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic

_ nascitaji. DalSi vyhoda: na material povrchu se skvéle

' tiskne a tim zarucuje trvanlivé znac¢eni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umozniuje velmi
snadno citelny potisk.
Vase vyhody s MultiMark
¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiiller
* Pevné drzici a odolny tisk
¢ Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci
¢ Snadn4 instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu
* Velké pole pro Stitek pro optimalni ¢itelnost
* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/6.5 MM WS Verze
Cislo 2619930000 WS, Oznaceni svorek, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118626155
MnozZstvi 600 ST

ZGB pantové skupinové drzaky

ZGB 15 je oto¢ny drzak stitkd. Tento drzak na znacky
muzZe pojmout znacky na konektory Dekafix 5, WS 12/5
nebo vkladaci stitky ESO 15.

ZGB 30 je oto¢ny drzak stitkd. Tento drzak na znacky
muZe pojmout znacky na konektory Dekafix b, WS 12/5
nebo vkladaci stitky ESO 7.

Zasouvaci $titky a ochranné pasky neleznete pod zalozkou
,PrisluSenstvi”.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZGB 30 Verze
Cislo 1611930000 Oznaceni svorek, Oznaceni svorek, 32 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190002251
MnozZstvi 20 ST

Typ ZGB 15 Verze
Cislo 1636530000 Oznaceni svorek, Oznaceni svorek, 15 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190297053
MnozZstvi 20 ST
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